DATOVY LIST - B3.0/2-PKZ0

EETrry

Trifazovy propojovaci systém, chranéné proti doteku, odolné proti zkratu,
Ue =690V, lu =63 A, Jistié: 2, Rozte¢ 45 mm, Type of electric connection:

Fork
Typ B3.0/2-PKZ0
Catalog No. 063961
Alternate Catalog  XTPAXCLKA2
No.
Dodavatelsky program
Sortiment
PrisluSenstvi
Pouzitelné pro
Jisti¢ Pocet
Délka mm
Rozte¢ mm
Technicka data
Hlavni drahy vodici
Jmenovité impulzni vydrzné napéti Uimp VAC
Prepétova kategorie/stupefi zne¢isténi
Jmenovité provozni napéti Ug VAC
Jmenovity trvaly proud ly A
Ovéieni navrhu podle CSN EN 61439
Technické adaje pro ovéfeni konstrukce
Jmenovity proud k Gdaji ztratového vykonu I A
Ztratovy vykon na jeden pdl, v zavislosti na proudu Pyid W
Ztratovy vykon pfistroje, v zavislosti na proudu Pyid w
Ztratovy vykon staticky, nezavisly na proudu Pys W
Pfenosova rychlost ztratového vykonu Pye w
Provozni teplota okoli min. °C
Provozni teplota okoli max. °C

Ovateni konstrukce CSN EN 61439

10.2 Pevnost materiall a sougasti
10.2.2 Odolnost proti korozi
10.2.3.1 Tepelnd odolnost plasté
10.2.3.2 Odolnost izolaénich materiall proti normalnimu teplu
10.2.3.3 Odolnost izolaéniho materialu proti nadmérnému teplu
10.2.4 Odolnost proti UV zafeni
10.2.5 Zvedani
10.2.6 Narazova zkouska
10.2.7 Népisy

10.3 Stupei kryti plastt

10.4 Vzdu$nych vzdalenosti a povrchovych cest

10.5 Ochrana pred Grazem elektrickym proudem

10.6 Instalace pfistrojl

10.7 Vnitfni proudové okruhy a spojeni

10.8 Pfipojeni pro vodice pfivedené zvenku
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PrisluSenstvi
Trifazovy propojovaci systém

pro paralelni napajeni vice spou$té¢d motort na svorky 1,3, 5
chranéné proti doteku, odoIné proti zkratu, U =690V, I, =63 A
s moznosti prodlouZeni pfi oto¢ené montazi

Pro PKZMO-... nebo PKE12, PKE32 bez pomocnych kontaktl nebo napétovych

ochran namontovanych na boku

P¥i montéZi na stejnou listu DIN nelze k tfifazovému propojovacimu systému pfipojit

oba jistige PKE12/32 a PKZMO.
PKZ0, PKE12, PKE32

2

90

15

6000

/3
690

63

PoZadavky normy na vyrobek jsou spinény.
Pozadavky normy na vyrobek jsou splnény.
PoZzadavky normy na vyrobek jsou splnény.
PoZzadavky normy na vyrobek jsou splnény.

PoZadavky normy na vyrobek jsou spinény.

Nevztahuje se, protoZe musi byt vyhodnoceno celé spinaci zafizeni.

Nevztahuje se, protoZe musi byt vyhodnoceno celé spinaci zafizeni.

PoZadavky normy na vyrobek jsou splnény.

Nevztahuje se, protoZe musi byt vyhodnoceno celé spinaci zafizeni.

PoZadavky normy na vyrobek jsou spinény.

Nevztahuje se, protoZe musi byt vyhodnoceno celé spinaci zafizeni.

Nevztahuje se, protoZe musi byt vyhodnoceno celé spinaci zafizeni.

Zodpovida vyrobce rozvadécu.

Zodpovida vyrobce rozvadééa.
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10.9 Izolaéni vlastnosti

10.9.2 Provozni elektrickd pevnost

10.9.3 Odolnost proti rézovému napéti

10.9.4 Zkouska plasta z izolaéniho materialu

10.10 Zahfivani

10.11 Odolnost proti zkratu
10.12 EMC
10.13 Mechanické funkce

Technicka data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Phase busbar (EC000215)

Zodpovida vyrobce rozvadécu.
Zodpovida vyrobce rozvadécu.
Zodpovida vyrobce rozvadééu.

Za vypocet zahfivani zodpovida vyrobce rozvadécu. Firma Eaton dodava tdaje k
ztratovému vykonu pfistrojd.

Zodpovida vyrobce rozvadéct. Je nutno dodrzet hodnoty spinacich zafizeni.
Zodpovida vyrobce rozvadéél. Je nutno dodrZet hodnoty spinacich zafizeni.

Pozadavky pro pfistroj jsou splnény, jestlize jsou dodrZeny idaje v ndvodu k
montazi (IL).

Elektrotechnika, automatizacni technika a technika rizeni procesu / Nizkonapetové spinaci technika / Komponenta pro nizkonapetovou spinaci techniku / Phase busbar

(ecl@ss10.0.1-27-37-13-06 [ACN992011])
Number of phases

Number of poles

Suitable for number of devices

Pitch dimensions

Cross section

Length

Number of modular spacings

Rated permanent current lu

Type of electric connection

Insulated

Rated surge voltage

Conditioned rated short-circuit current Iq
Max. rated operation voltage Ue

Rated short-time withstand current lcw
Suitable for devices with N-busbar

Suitable for devices with auxiliary switch

aprobace,
Product Standards

UL File No.

UL Category Control No.
CSA File No.

CSA Class No.

North America Certification

Specially designed for North America

17.06.2021

mm

mm?

mm

kv
kA

kA

45

90

63
Fork

Yes

690

No
No

UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-4-1; CE marking
E36332

NLRV

98494

3211-06

UL listed, CSA certified

No
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