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Číslo položki 4900

Especi�caciones técnicas:
• Síť: 802.11b/g/n (WLAN) šifrování: WEP, WPA, WPA2(PSK), WPS
• Frekvence Wi-Fi: 2.4Ghz
• Max. vyzařovaný výstupní výkon: 80mW
• Vzdálenost Wi-Fi: 80m
• Podporované soubory: WMA/MP3/AAC/AAC+/FLAC/WAV
• Připojení: DC, USB port, 3.5mm výstup linky
• Reproduktor: 2x 2W
• Vstup: DC 5V/1.5A
• Spotřeba energie / pohotovostní režim: 7.5W
• Materiál: ABS
• Hmotnost/rozměry: 590g / (D)28,0 x (Š)11,0 x (V) 9,5cm

Obsah balení:
TX-153 Internetové stereo rádio, napájecí adaptér, návod k 
obsluze

Rádiový příjem přes internet
Poslouchejte nespočetné rozhlasové stanice po celém světě
Paměť na 250 oblíbených stanic
2W stereo reproduktor
USB port pro přehrávání médií
Výstup pro sluchátka
2.4” TFT obrazovka

Internetové stereo rádio TX-153


