
Digitální displej tlaku, nastavitelný požadovaný tlak
Funkce automatického vypnutí po dosažení nastaveného tlaku
Odkládací taška
Výkon max. 15 l / min.
Maximální tlak 8 bar
Hadice včetně adaptéru ventilu, kulové jehly, adaptéru pro jízdní kolo a sady 
trysek pro velké vzduchové otvory

Technické údaje:
• Li-ionová baterie 6000 mA až pro 4 pneumatiky automobilů (2,0-2,4bar)
• až 8 bar maximální tlak
• Pracovní lampa se 6 LED
• 4 volitelné tlakové jednotky (PSI, BAR, KPA, KG / CM²)
• Hmotnost / Rozměry: 0,75 kg / (L) 7 x (W) 7,3 x (H)28,9cm

Obsah balení:
Vzduchový kompresor Technaxx TX-157, Vhodné pro 12-24V, bezdrátové 
nabíjení, Návod k obsluze

Vzduchový kompresor TX-157

Číslo položki 4906
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