Technaxx® * Navod k obsluze

Laserovy dalkomeér TX-152

Timto vyrobcem Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG prohlasuje, Ze tento
vyrobek , ke kterému se tyto navod k obsluze, splhuje poZadavky zakladnimi
norem uvedenych ve smérnici Rady RED 2014/53/EU. Prohlaseni o shodé

naleznete zde: www.technaxx.de/ (v listé “Konformitatserklarung” dole).

Pfed prvnim pouzitim zarfizeni si peclivé prec¢téte navod k obsluze.

Cislo servisniho telefonu technické podpory: 01805 012643 (14 cent(/min z
pevneé linky v Némecku a 42 centd/min z mobilnich siti). Email zdarma:
support@technaxx.de

Uschovejte tento navod k obsluze pro budouci pouziti nebo sdileni produktu
opatrné. Udelat to samé s originalnimi doplnky pro tento produkt. V pfipadé
zaruky, obrat’te se na prodejce nebo obchod, kde jste tento vyrobek zakoupili.

Zaruka 2 roky

UzZijte si vaseho vyrobku. *Sdilejte své zkusenosti a nazory na jednom z
dobre znamych internetovych portald.

Vlastnosti

* Meérici dosah az 600 metru
* Bnasobné zvétSeni
* Nastavitelné zaostreni

* Golfovy rezim (pinseeker)
e Rezim méreni rychlosti

* Presnost +/- 1m

* Se zasuvkou pro stativ



Uvod

Laserovy dalkomér je prenosné optoelektronické zarizeni, které lze pouzit k
mérfeni vzdalenosti a rychlosti. Jedna se o dalkomeér, ktery by mohl méfit s
vysokou pfesnosti a rychlosti s nizkou spotfebou energie. Je také schopen
identifikovat malé cile (napfiklad stozary) a ignorovat rusivé objekty na pozadi,
jako jsou stromy nebo kere.

Prehled produktu
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TlacCitko napajeni

TlacCitko rezim

Laserova emise / CoCka objektivu
Laserova pfijimaci CoCka
Zaostreni CoCky

Prihradka na baterie
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LCD displej

Scan (sken) - Rezim nepfetrzitého méfeni
Fog (mlha) - Rezim mlhy

Speed (rychlost) - RezZim méreni rychlosti

¥ + Scan (sken) > Rezim vyhledavani pinu

F - Cilové centrum

8888 - Zobrazit ¢iselnou hodnotu

Speed

1888.8ams

a1
“f’ Scan Fog

L Ld
- Zadna Ciselna hodnota

KM/HS - Ukazatel jednotky

4 - Indikator vybiti baterie

Pouziti zarizeni
Dalkomé&r ma dvé tlagitka: vypinad “(” (A) a tlagitko rezimu “MODE (REZIM)”
(B).

Zapnuti

Kratkym stisknutim tlaCitka napajeni zapnete dalkomer.
Pfechod do rezimu méreni vzdalenosti. Displej LCD se
zobrazi podle obrazku vedle.

Poznamka: Zafizeni se po 1 minuté automaticky nevypne.

Upravit zaostreni

Prohlédnéte si okular, otaCejte okularem ve smeéru nebo proti smeru
hodinovych ruci€ek, dokud nebude pohled jasné zaostfen. Lidé s
dalekozrakosti nebo kratkozrakosti mohou dalkomér pouzivat v rozsahu -5 az
+5 dioptrii bez pouziti bryli.

Zména rezimu a jednotek

RezZim pFepnete kratkym stisknutim tladitka reZzimu (B). ReZim prepnete
dlouhym stisknutim tlaCitka rezimu (B). Rezimy jsou méfeni, mlha, vyhledani
pind, rychlost. Jednotky jsou “M” pro metr nebo “Y” pro yardy pfi méfeni
vzdalenosti. “KM/H” pro kilometry za hodinu nebo “M/S” metr za sekundu v
rychlosti.

Slaba baterie

Pokud se na displeji zobrazi indikator “*«” vymérite baterii. please replace
the battery. Oteviete prostor pro baterie a vymérite 2 baterie AAA za noveé.
Poznamka: Prosim sledujte spravnou polaritu baterie.



Rezimy

Rezim vyhledavani pin

Zejména pro golf je tento rezim velmi uzite€ny. Chcete-li zméfit vzdalenost od
golfovych vlajek, aktivujte tento rezim. Vlajka bude sledovana a izolovana od
pozadi. Béhem skenovani pfesunte cilovy stfed kolem golfové vlajky.
Vzdalenost vlajky bude pfesné zmérfena.

Kratce stisknéte tlaCitko napajeni a zobrazi se hodnota vzdalenosti. Podrzte
tlaitko napajeni a nepfetrzité méfte kolem ty€e vlajky, dokud neni hodnota
stabilni. Tato hodnota je vzdalenost od stozaru.

Rezim milhy

Béhem mlhy nebudete moci meéfit vzdalené cile, protoze mlha bude odrazet
laser. Tento rezim filtruje odrazeny laser do prvnich 30 metrt. Mira vzdalenosti
neni nyni zplsobena chybami lasert odrazejicich mihu.

Kratkym stisknutim tlaCitka napajeni zmérte vzdalenost k objektu v mize.

Rezim rychlosti

Pro méfeni rychlosti pohybujicich se objektll se méfeni vzdalenosti provadi
dvakrat. Rychlost pohybujicich se objektl muize byt ziskana rozdilem
vzdalenosti, vydélenym Casovym intervalem dvou meéreni rozsahu.

Zamérte na objekt a kratce stisknéte tlaCitko napajeni. Zamérte se na objekt,
zatimco se pohybuje smérem k vam nebo od vas, dokud se na obrazovce
nezobrazi hodnota rychlosti.

Odstranéni zavad
Ot: Zafizeni nelze zapnout
Od: Baterie muze byt vybita. Vymérite 2 AAA baterie za nové.

Ot: Mohu pouzivat dobijeci baterie?
Od: Ano, dobijeci baterie Ize pouzit.

Ot: Namérenou hodnotu nelze zobrazit

Odp.1: Ujistéte se, Ze laserova emise a pfijimaci ¢ocCka je Cista.

Odp.2: Méfici rozsah dalkoméru by mohl byt ovlivnén uhlem cild. Ujistéte se,
Zze muze odrazet laser smérem k dalkoméru.

Ot: Namérenou rychlost nelze zobrazit
Od: Méfeny cil by se mél pohybovat smérem k vam nebo od vas.



Bezpecnostni instrukce

UPOZORNENI Laserovy produkt tidy 1.

UPOZORNENI Nedivejte se do laserového paprsku ani se na n&j nedivejte
pfimo optickymi nastroji.

Dulezité tipy

e Méfici rozsah dalkoméru muze byt ovlivnén uhlem mezi laserem a cili. Méfici
rozsah je lepSi, pokud je mezi laserem a cilem hladky povrch, jasna barva,
velky povrch ter€l a pravouhly uhel. e Nizka baterie maze ovlivnit pfesnost.
e Pokud dalkomér delSi dobu nepouzivate, vyjméte prosim baterii. @ Pokud je
vnéjSi CoCka znecisténa, ocistéte ji jemné pomoci pfilozeného hadfiku na
CoCky. e Pfi pfenaseni nebo provozu by se mélo zabranit kolizi nebo vysokému
tlaku. e Uchovavejte zafizeni na suchém, chladném a vzduSném misté a
vyhybejte se prachu, pfimému sluneCnimu zareni a extrémnim zmeénam
teploty. e Pokud bylo zafizeni vystaveno extrémnim teplotnim vykyvim,
poCkejte pfed pouzitim pfiblizné 2 hodiny, dokud nedosahne teploty okoli.

NE

e Pfi sledovani se nedivejte pfimo do laserové emisni CoCky. e Nedotykejte se
okularu pfimo, aby nedoslo k poskozeni. Toto zafizeni bylo pfesné vyrovnano
a nastaveno presnym zafizenim. Nikdy ho nerozebirejte. @ Nemifte laserem
na slunce nebo silné svétlo, aby nedosSlo k poskozeni fotocitlivého prvku.
e K CiSténi nepouzivejte jiné materialy, aby nedoslo k poSkozeni povlaku.

Déti a osoby s postizenim

Elektricka zafizeni nepatfi do rukou ani déti, ani osob s omezenymi
fyzickymi/smyslovymi/duSevnimi schopnostmi. Na déti by se mélo vzdy
dohlizet, aby se zajistilo, Ze si nebudou hrat s timto zafrizenim.

Plastové obaly také vzdy uchovavejte mimo dosah déti. Hrozi nebezpecCi
uduseni!



Technické udaje

Typ laseru Tridy 1
Vinova délka 905nm
Pramér objektivu 16mm

Exit primér zornice 3,8mm
MéfFici rozsah vzdalenosti 5-600m
Méfici rozsah rychlosti 0-300km/h
ZvétSeni 6nasobné
Trida IP IP 54
Presnost méreni vzdalenosti +1m
Presnost méreni rychlosti +5km/h
Pracovni teplota 0°C az40°C

Baterie

Baterie typu 2x “AAA”, 1,5V

Hmotnost / rozméry

~

1729/ (D)105 x (5)82 x (V) 43mm

Obsah baleni

Technaxx TX-152, 2x AAA baterie,
ledvinka, ruéni lano, Cistici hadfik,
navod k obsluze

Pokyny pro ochranu zivotniho prostredi: Obalové materialy jsou

zajmu ochrany Zivotniho prostfedi zajistit jejich likvidaci podle

C E suroviny a lze je opét pouzit. Obaly oddélit podle jejich druhu a v

predpisu. Vyfazené pristroje a baterie nepatfi do domovniho
odpadu! Odborné se museji zlikvidovat i staré pristroje a baterie!
Cisténi: Chrante zafizeni pfed znecisténim a kontaminaci (pouZijte
Cisty hadfik). Nepouzivejte hrubé &i drsné materialy, rozpoustédia,

jiné agresivni CistiCe. Zafizeni po vy¢isténi otfete. Distributor:
Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388
Frankfurt a.M., Némecko




