KONTAFLON 85
Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 sendret ved forordning (EU) 2020/878
Udgivelsesdato: 25-05-2023 Revideret den: 17-03-2023 Erstatter version fra: 15-03-2022 Version: 1.1

By CRC Industries

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Produktnavn : KONTAFLON 85

UFI : SM3X-48FF-X00X-CSUN
Produktkode : BDS002519AE
Forstaver . Aerosol

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades

1.2.1. Relevante identificerede anvendelser

Vigtigste anvendelseskategori : Erhvervsmaessig anvendelse
Anvendelse af stoffet/blandingen 1 smgremidler

1.2.2. Anvendelser der frarades

Ingen tilgeengelige oplysninger
1.3. Naermere oplysninger om leveranderen af sikkerhedsdatabladet

Leverander

CRC Industries Europe B.V.
Touwslagerstraat 1

9240 Zele

Belgium

T +32(0)52/45.60.11 - F +32(0)52/45.00.34
hse@crcind.com - www.crcind.com

1.4. Nodtelefon

Ngdtelefonnummer . +32(0)52/45.60.11
Office hours: 9-17h CET

Land Firmanavn Adresse Nodtelefonnummer Bemaerkning
Danmark Giftlinjen Bispebjerg Bakke 23E +4582 121212
Bispebjerg Hospital Opgang 20 C

2400 Kgbenhavn

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering ifelge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Aerosol, kategori 1 H222;H229
Hudaetsning/hudirritation, kategori 2 H315
Alvorlig gjenskade/gjenirritation, kategori 2 H319
Specifik malorgantoksicitet — enkelt eksponering, kategori 3, narkose H336
Aspirationsfare, kategori 1 H304
Farlig for vandmiljget — kronisk fare, kategori 2 H411

Fuld tekst for H- og EUH-erkleeringer: se afsnit 16

Fysisk-kemiske, sundhedsmassige og miljgmaessige skadevirkninger

Beholder under tryk. Kan spreenges ved opvarmning. Yderst brandfarlig aerosol. Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed. Forarsager hudirritation.
Forarsager alvorlig gjenirritation. Kan vaere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige
virkninger.
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2.2. Mzrkningselementer

Maerkning ifelge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer (CLP)

Signalord (CLP)
Indeholder

Fareseetninger (CLP)

Sikkerhedssaetninger (CLP)

2.3. Andre farer

GHS02 GHSO07 GHS09
Fare

: Kulbrinter, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser, <5% n-hexan; propan-2-ol;

isopropylalkohol; isopropanol

. H222 - Yderst brandfarlig aerosol.

H229 - Beholder under tryk. Kan spraenges ved opvarmning.

H315 - Forarsager hudirritation.

H319 - Forarsager alvorlig gjenirritation.

H336 - Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed.

H411 - Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

: P102 - Opbevares utilgeengeligt for barn.

P210 - Holdes veek fra varme, varme overflader, gnister, aben ild og andre
anteendelseskilder. Rygning forbudt.

P211 - Spray ikke mod aben ild eller andre antaendelseskilder.

P251 - Ma ikke punkteres eller braendes, heller ikke efter brug.

P261 - Undga indanding af damp/spray.

P271 - Brug kun udendgrs eller i et rum med god udluftning.

P410+P412 - Beskyttes mod sollys. Ma ikke udseettes for en temperatur, som overstiger 50
°C.

P501 - Indholdet/beholderen bortskaffes i opsamlingssted for farligt eller specialaffald i
overensstemmelse med lokale, regionale, nationale og/eller internationale regulativer.

Indeholder ingen PBT/vPvB-stoffer= 0,1% vurderet i overensstemmelse med REACH Bilag Xl

Andre oplysninger

. Blandingen indeholder ikke stof(fer) inkluderet i listen, der er etableret i overensstemmelse

med Artikel 59(1) i REACH for at have hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse
med kriterierne, der er beskrevet i Kommissionens delegerede forordning (EF) 2017/2100
eller Kommisionens forordning (EU) 2018/605 i en koncentration svarende til eller starre
end 0,1 %.

PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1. Stoffer

Ikke anvendelig

3.2. Blandinger

Navn

Kulbrinter, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske

forbindelser, <5% n-hexan

propan

(Drivgas (Aerosol))

stof med nationale graenseveerdier for
erhvervsmaessig eksponering (DK)

17-03-2023 (Revideret den)

Produktidentifikator % Klassificering ifelge Forordning
(EF) nr. 1272/2008 [CLP]
EC-nummer: 921-024-6 50-75 Flam. Lig. 2, H225
REACH-nr: 01-2119475514- Skin Irrit. 2, H315
35 STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
CAS nr: 74-98-6 10-25 Flam. Gas 1, H220

EC-nummer: 200-827-9

EC Index nummer: 601-003-
00-5

REACH-nr: 01-2119486944-
21

Press. Gas (Liqg.), H280
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Navn

butan

(Drivgas (Aerosol))

stof med nationale greensevaerdier for
erhvervsmaessig eksponering (DK)

propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol
stof med nationale greensevaerdier for
erhvervsmaessig eksponering (DK)

tetra-n-butyltitanate

Produktidentifikator % Klassificering ifelge Forordning
(EF) nr. 1272/2008 [CLP]
CAS nr: 106-97-8 10-25 Flam. Gas 1, H220

EC-nummer: 203-448-7

EC Index nummer: 601-004-
00-0

REACH-nr: 01-2119474691-
32

Press. Gas (Lig.), H280

CAS nr: 67-63-0 1-5
EC-nummer: 200-661-7

EC Index nummer: 603-117-

00-0

REACH-nr: 01-2119457558-

25

Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336

CAS nr: 5593-70-4 <1
EC-nummer: 227-006-8 Skin Irrit. 2, H315
REACH-nr: 01-2119967423- Eye Dam. 1, H318
33 STOT SE 3, H335

Flam. Liq. 3, H226

Produkt omfattet af CLP Artikel 1.1.3.7. Oplysningsreglerne for komponenterne aendres i dette tilfselde.

Fuld tekst for H- og EUH-erkleeringer: se afsnit 16

PUNKT 4: Forstehjalpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af forstehjalpsforanstaltninger

Farstehjeelp generelt
Forstehjeelp efter indanding
Farstehjeelp efter hudkontakt

Farstehjeelp efter gjenkontakt

Forstehjeelp efter indtagelse

. Tilkald straks leege. Laegepersonalet skal vaere opmaerksom pa de anvendte materialer og

tage de ngdvendige forholdsregler af hensyn til egen beskyttelse.
Flyt personen til et sted med frisk luft og serg for, at vejrtreekningen lettes. Hvis der opstar
tegn/symptomer, skal du skaffe laegehjeelp.

: Vask huden med store maengder vand. Alt tilsmudset tgj tages af. Ved hudirritation: Seg

leegehjeelp. Seg laegehjaelp, hvis irritationen udvikler sig.

. Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan geres

let. Fortsaet skylning. Ved vedvarende gjenirritation: Sgg lsegehjeelp. Seg lsegehjeelp, hvis
irritationen udvikler sig.

Fremkald ikke opkastning. Tilkald straks lsege. Skyl munden. Hvis opkastning indtraeffer,
holdes hovedet lavt, sa der ikke kommer maveindhold i lungerne.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede

Symptomer/virkninger
Symptomer/virkninger efter hudkontakt
Symptomer/virkninger efter gjenkontakt
Symptomer/virkninger efter indtagelse

. Kan forérsage slgvhed eller svimmelhed.

Irritation.
Irritation af gjnene.
Risiko for lungegdem.

4.3. Angivelse af om gjeblikkelig laegehjalp og sarlig behandling er ngdvendig

Foretag almindelig statteforanstaltninger og behandl symptomatisk. Hold offeret under observation. Symptomer kan opsta senere.

PUNKT 5: Brandbekaempelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler
Uegnede slukningsmidler

. Vandspray. Tert pulver. Skum. Carbondioxid (kuldioxid).
: Brug ikke en kraftig vandstrgm.

5.2. Sarlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brandfare
Eksplosionsfare

17-03-2023 (Revideret den)

: Yderst brandfarlig aerosol.
: Beholder under tryk. Kan spraenges ved opvarmning.
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Farlige nedbrydningsprodukter i tilffeelde af brand : Ved brand kan der dannes sundhedsfarlige gasser.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Brandslukningsinstruktioner . Flyt containere fra brandstedet, hvis det kan ggres uden personlig risiko. Benyt almindelige
brandslukningsprocedurer og tag risikoen ved andre involverede materialer i betragtning.
Beskyttelse under brandslukning . Forsag ikke at gribe ind uden egnede veernemidler. Regdykkerudstyr. Komplet beskyttelses

taj.

‘PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld ‘

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige vaernemidler og negdprocedurer

6.1.1. For ikke-indsatspersonel

Beskyttelsesudstyr . Beer passende beskyttelsesudstyr og -bekleedning under rengaring.
Negdprocedurer : Udluft spildomradet. Ma ikke udsaettes for aben ild eller gnister - tobaksrygning forbudt.
Undga indanding af pulver/rgg/gas/tage/damp/spray. Undga kontakt med huden og @jnene.

6.1.2. For indsatspersonel

Beskyttelsesudstyr : Forsag ikke at gribe ind uden egnede veernemidler. For yderligere oplysninger henvises til
afsnit 8: Kontrol af eksponeringen - personlige veernemidler.
Ngdprocedurer . Evakuer ungdvendigt personale. Udluft omradet.

6.2. Miljobeskyttelsesforanstaltninger

Undgé udledning til miljget. Undga spild eller afstremning, der kommer ind i aflgb, kloak eller vandigb.

6.3. Metoder og udstyr til inddamning og oprensning

Inddeemning . Udslip opsamles.

Renggringsprocedurer . Udfer en mekanisk opsamling af produktet. For stort udspil, afgraens det med et dige og
opsug det i vadt sand eller jord til senere bortskaffelse. Spul omradet med vand efter
opsamling af spildt materiale. Mindre maengder spild fiernes med tart kemisk
absorptionsmiddel. Renggr overfladen omhyggeligt for at fierne resterne efter forureningen.

Andre oplysninger . Materialer og faste rester skal bortskaffes til godkendt center.

6.4. Henvisning til andre punkter

Vedrarende bortskaffelsen af forurenede materialer henvises til afsnit 13: "Forhold vedrgrende bortskaffelse".

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker handtering

Forholdsregler for sikker handtering . Holdes veek fra varme, varme overflader, gnister, aben ild og andre anteendelseskilder.
Rygning forbudt. Spray ikke mod aben ild eller andre anteendelseskilder. Ma ikke punkteres
eller braendes, heller ikke efter brug. Brug kun udenders eller i et rum med god udluftning.
Undga indanding af pulver/rgg/gas/tage/damp/spray. Undga kontakt med huden og @jnene.
Brug personligt beskyttelsesudstyr. Undga vedvarende eksponering. Produktet skal
handteres ifelge god arbejdshygiejne og sikkerhedsprocedurer.

Hygiejniske foranstaltninger . Tilsmudset tgj skal vaskes, far det kan anvendes igen. Der ma ikke spises, drikkes eller
ryges under brugen af dette produkt. Vask altid haender efter handtering af produktet.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Lagerbetingelser . Beskyttes mod sollys. Ma ikke udsaettes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F.
Opbevares under las. Opbevares pa et godt ventileret sted. Hold beholderen teet lukket.
Opbevares pa et godt ventileret sted. Opbevares kgligt. Hold beholderen lukket, nar den
ikke er i brug.

7.3. Sarlige anvendelser

Ingen tilgeengelige oplysninger
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‘PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige vaernemidler

8.1. Kontrolparametre
8.1.1 Nationale greensevardier for erhvervsmaessig eksponering og biologiske graensevardier
propan (74-98-6)

Danmark - Graeensevardier for erhvervsmaessig eksponering

Lokalt navn Propan (Flaskegas)

OEL TWA [1] 1800 mg/m?

OEL TWA [2] 1000 ppm
lovgivningsmaessig henvisning BEK nr 1054 af 28/06/2022

butan (106-97-8)

Danmark - Greensevardier for erhvervsmassig eksponering

Lokalt navn n-Butan

OEL TWA [1] 1200 mg/m?

OEL TWA [2] 500 ppm
lovgivningsmaessig henvisning BEK nr 1054 af 28/06/2022

propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol (67-63-0)

Danmark - Graensevardier for erhvervsmassig eksponering

Lokalt navn Isopropylalkohol (Isopropanol; 2-Propanol; sec-Propylalkohol)
OEL TWA [1] 490 mg/m?®

OEL TWA [2] 200 ppm

lovgivningsmaessig henvisning BEK nr 2203 af 29. november 2021

8.1.2. Anbefalede malemetoder
Ingen tilgeengelige oplysninger

8.1.3. Luftforurenende stoffer, der dannes under foreskrevet anvendelse

Ingen tilgeengelige oplysninger

8.1.4. DNEL-vardier og PNECveardier
Kulbrinter, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser, <5% n-hexan
DNEL/DMEL (Arbejdstagere)

Langvarig - systemisk effekt, dermal 773 mg/kg kropsveegt/dag
Langvarig - systemisk effekt, indanding 2035 mg/m?

DNEL/DMEL (Almindelige befolkning)

Langvarig - systemisk effekt,oral 699 mg/kg kropsveegt/dag
Langvarig - systemisk effekt, indanding 608 mg/m?
Langvarig - systemisk effekt, dermal 699 mg/kg kropsveegt/dag

propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol (67-63-0)
DNEL/DMEL (Arbejdstagere)
Langvarig - systemisk effekt, dermal 888 mg/kg kropsveegt/dag

Langvarig - systemisk effekt, indanding 500 mg/m?
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propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol (67-63-0)

DNEL/DMEL (Almindelige befolkning)

Langvarig - systemisk effekt,oral 26 mg/kg kropsveegt/dag
Langvarig - systemisk effekt, indanding 89 mg/m®

Langvarig - systemisk effekt, dermal 319 mg/kg kropsveegt/dag
PNEC (Vand)

PNEC aqua (ferskvand) 140,9 mg/|

PNEC aqua (havvand) 140,9 mg/l

PNEC aqua (intermitterende, ferskvand) 140,9 mg/l

PNEC (Sediment)

PNEC sediment (ferskvand) 552 mg/kg tervaegt
PNEC sediment (havvand) 552 mg/kg terveegt
PNEC (Jord)

PNEC jord 28 mg/kg tervaegt
PNEC (Oral)

PNEC oral (sekundaer forgiftning) 160 mg/kg fade
PNEC (STP)

PNEC rensningsanleeg 2251 mg/l

8.1.5. Kontrolbanding
Ingen tilgeengelige oplysninger
8.2. Eksponeringskontrol

8.2.1. Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:

Der skal veere god almen ventilation. Ventilationsraten skal tilpasses forholdene. Hvis det er relevant, skal der anvendes lukkede systemer, lokal
udsugning eller andre tekniske foranstaltninger for at holde de luftbarne koncentrationer under de anbefalede graensevaerdier. Hvis der ikke er
fastsat graenseveerdier, skal de Iuftbarne niveauer holdes pa et acceptabelt niveau.

8.2.2. Personlige vaernemidler

Personlige vaernemidler symbol(er):

8.2.2.1. Beskyttelse af gjne og ansigt

Beskyttelse af gjne:
Brug gjenbeskyttelse i henhold til EN 166. Sikkerhedsbriller med sidebeskyttelser.

8.2.2.2. Hudvaern

Beskyttelse af krop og hud:
Brug egnet beskyttelsesbekleedning

Beskyttelse af haender:
Brug passende handsker, der er testet ifglge EN374. Handskens gennembrudstid skal vaere laengere end den samlede periode, hvor produktet
anvendes. Hvis arbejdet tager leengere tid end gennembrudstiden, skal handskerne udskiftes undervejs. Beskyttelseshandsker af nitril anbefales.

8.2.2.3. Andedraetsbeskyttelse
Andedratsbeskyttelse:

Brug egnet andedraetsvaern, hvis tilstraekkelig ventilation ikke er mulig. Godkendt andedraetsveern mod organiske dampe. Filtertype: AX
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8.2.2.4. Farer ved opvarmning

Beskyttelse mod termiske farer:

Forventes ikke at udgere nogen fare under normale anvendelsesforhold. Brug egnet termisk beskyttelsestgj, nar det er ngdvendigt.

8.2.3. Begraensning og overvagning af miljgeksponeringen

Begransning og overvagning af miljgeksponeringen:
Undgé udledning til miljget. Emissioner fra ventilation eller arbejdsprocesudstyr skal kontrolleres for at sikre, at de overholder kravene i

miljgbeskyttelseslovgivningen.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlaggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form

Farve

Udseende

Lugt

Lugtgreense

Smeltepunkt

Frysepunkt

Kogepunkt

Antaendelighed

Eksplosive egenskaber
Eksplosionsgraenser

Nedre eksplosionsgraense
@vre eksplosionsgraense
Flammepunkt
Selvanteendelsestemperatur
Nedbrydningstemperatur
pH

Viskositet, kinematisk
Oplgselighed
Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Kow)
Damptryk

Damptryk ved 50°C
Massefylde

Relativ massefylde

Relativ dampteethed ved 20°C
Partikelegenskaber

9.2. Andre oplysninger
9.2.1. Oplysninger vedrgrende fysiske fareklasser
% braendbare ingredienser

9.2.2. Andre sikkerhedskarakteristika

VOC-indhold
Andre farer

Flydende
Farvelgst.

. Vaeske med propan/butan som drivstof.
. Oplgsningsmiddel.

Ikke tilgeengeligt
Ikke anvendelig

Ikke tilgaengeligt
Ikke tilgaengeligt

: Yderst brandfarlig aerosol.
. Beholder under tryk. Kan spreenges ved opvarmning.

Ikke tilgaengeligt
Ikke tilgaengeligt
Ikke tilgaengeligt

. -35 °C (lukket baeger)
. >200

Ikke tilgaengeligt
Ikke anvendelig

;<10 mm?%s
: uoplgselig i vand.

Ikke anvendelig
Ikke tilgaengeligt
Ikke tilgaengeligt

: 0,705 g/cm?® ved 20°C
: 0,705 ved 20°C

Ikke tilgaengeligt
Ikke anvendelig

: 75-100 %

© 605 g/l

For aerosoler er dataene for produktet uden drivmiddel.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan spraenges ved opvarmning.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Der kendes ingen farlig reaktion under normale anvendelsesforhold.

17-03-2023 (Revideret den)
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10.4. Forhold, der skal undgas

Undga kontakt med varme overflader. Varme. Undga flammer og gnister. Fjern enhver anteendelseskilde.
10.5. Materialer, der skal undgas

Kraftige oxidationsmidler.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Under normale opbevarings- og anvendelsesforhold bgr der ikke dannes farlige nedbrydningsprodukter. Carbonoxider (CO, CO2).

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet (oral)
Akut toksicitet (hud)

Akut toksicitet (indanding)

Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at veere opfyldt)
Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at veere opfyldt)
Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at vaere opfyldt)

Kulbrinter, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser, <5% n-hexan

LD50 oral rotte
LD50 hud rotte

LC50 Indanding - Rotte

5841 mg/kg
2800 — 3100 mg/kg kropsvaegt
> 25,2 mg/l/4h

propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol (67-63-0)

LD50 oral rotte

tetra-n-butyltitanate (5593-70-4)

LD50 oral rotte
LD50 hud kanin

LC50 Indanding - Rotte

Hudaetsning/-irritation

Alvorlig gjenskade/gjenirritation
Respiratorisk sensibilisering eller
hudsensibilisering
Kimcellemutagenicitet
Carcinogenicitet

Reproduktionstoksicitet

Enkel STOT-eksponering

5840 mg/kg kropsveaegt

3122 mg/kg
5300 mg/kg
20100 mg/I

Forarsager hudirritation.

pH: Ikke anvendelig

Forarsager alvorlig gjenirritation.
pH: Ikke anvendelig

: lkke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke

anses for at vaere opfyldt)
Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at veere opfyldt)
Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at vaere opfyldt)
Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at veere opfyldt)

: Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed.

Kulbrinter, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser, <5% n-hexan

Enkel STOT-eksponering

Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed.

propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol (67-63-0)

Enkel STOT-eksponering

tetra-n-butyltitanate (5593-70-4)

Enkel STOT-eksponering

17-03-2023 (Revideret den)

Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed.

Kan forarsage irritation af luftvejene.

DK -da 8/14



KONTAFLON 85
Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 aendret ved forordning (EU) 2020/878

Gentagne STOT-eksponeringer . Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at vaere opfyldt)
Aspirationsfare . Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

KONTAFLON 85

Forstgver Aerosol

Viskositet, kinematisk <10 mm?/s

Kulbrinter, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser, <5% n-hexan

Viskositet, kinematisk 0,7 mm?/s

11.2. Oplysninger om andre farer

11.2.1. Hormonforstyrrende egenskaber

Sundhedsskadelige virkninger forarsaget af : Blandingen indeholder ikke stof(fer) inkluderet i listen, der er etableret i overensstemmelse

hormonforstyrrende egenskaber med Artikel 59(1) i REACH for at have hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse
med kriterierne, der er beskrevet i Kommissionens delegerede forordning (EF) 2017/2100
eller Kommisionens forordning (EU) 2018/605 i en koncentration svarende til eller stgrre

end 0,1 %
11.2.2. Andre oplysninger
Ingen tilgeengelige oplysninger
PUNKT 12: Miljgoplysninger
12.1. Toksicitet
Milja - generelt . Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Farlig for vandmiljget, kortvarig (akut) . Ikke klassificeret
Farlig for vandmiljget, langtidsfare (kronisk) . Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Ikke hurtigt nedbrydeligt
Kulbrinter, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser, <5% n-hexan

LC50 - Fisk [1] 11,4 mg/l
EC50 - Skaldyr [1] 3 mg/l
EC50 72h - Alger [1] 10 mgl/l
LOEC (kronisk) 0,32 mg/l
NOEC (kronisk) 0,17 mg/l
NOEC kronisk, fisk 2,04 mg/l
NOEC kronisk, skaldyr 1 mg/l

propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol (67-63-0)
LC50 - Fisk [1] 10000 mg/l
LC50 - Fisk [2] 9640 mg/|

tetra-n-butyltitanate (5593-70-4)

LC50 - Fisk [1] 1825 mg/l
EC50 - Skaldyr [1] 1300 mg/l Daphnia magna (lopper i vand)
EC50 72h - Alger [1] 225 mgl/l

12.2. Persistens og nedbrydelighed

KONTAFLON 85

Persistens og nedbrydelighed Ikke fastsat. Ingen data er tilgeengelige om nedbrydeligheden af dette produkt.
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KONTAFLON 85
Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 aendret ved forordning (EU) 2020/878
12.3. Bioakkumuleringspotentiale
KONTAFLON 85

Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Kow) Ikke anvendelig

tetra-n-butyltitanate (5593-70-4)

Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Pow) 0,84

12.4. Mobilitet i jord
Ingen tilgeengelige oplysninger

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

KONTAFLON 85

Resultater af PBT-vurdering Indeholder ingen PBT/vPvB-stoffer= 0,1% vurderet i overensstemmelse med REACH
Bilag Xl

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Skadelige virkninger pa miljget forarsaget af . Blandingen indeholder ikke stof(fer) inkluderet i listen, der er etableret i overensstemmelse

hormonforstyrrende egenskaber med Artikel 59(1) i REACH for at have hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse
med kriterierne, der er beskrevet i Kommissionens delegerede forordning (EF) 2017/2100
eller Kommisionens forordning (EU) 2018/605 i en koncentration svarende til eller starre

end 0,1 %.

12.7. Andre negative virkninger

Andre farer : Ingen andre kendte virkninger

Globalt opvarmningspotentiale . 1 (Fluorholdige drivhusgasser - (EF) Nr. 517/2014)

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Metoder til affaldsbehandling : Bortskaf indholdet/beholderen ifglge den godkendte affaldsindsamlers
sorteringsanvisninger.

EAK-kode . Ifelge Europeeisk Affaldskatalog, er affaldskoder ikke produktspecifikke, men anvendelses
specifik. Affaldskoder skal fastsaettes af bruger baseret pa pagaeldende anvendelse af
produktet.

PUNKT 14: Transportoplysninger

| overensstemmelse med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID
ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. UN-nummer eller ID-nummer
UN 1950 UN 1950 UN 1950 UN 1950 UN 1950
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
AEROSOLER AEROSOLS Aerosols, flammable AEROSOLER AEROSOLER

Beskrivelse i transportdokument

UN 1950 AEROSOLER,  UN 1950 AEROSOLS, 2.1, UN 1950 Aerosols, UN 1950 AEROSOLER, UN 1950 AEROSOLER,
2.1, (D), MILUGFARLIGT MARINE flammable, 2.1, 2.1, MILUGFARLIGT 2.1, MILUGFARLIGT
POLLUTANT/ENVIRONME ENVIRONMENTALLY
NTALLY HAZARDOUS HAZARDOUS
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i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 aendret ved forordning (EU) 2020/878

ADR IMDG
14.3. Transportfareklasse(r)

14.4. Emballagegruppe
Ikke anvendelig
14.5. Miljofarer

Miljgfarlig: Ja

*L &L &L &L

Miljafarlig: Ja

IATA ADN RID

2.1

Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig

Miljafarlig: Ja Miljafarlig: Ja Miljafarlig: Ja

Marin forureningsfaktor: Ja

Ingen yderligere oplysninger tilgaengelige

14.6. Szerlige forsigtighedsregler for brugeren

Vejtransport

Klassifikationskode (ADR)

Saerlige bestemmelser (ADR)

Begraensede maengder (ADR)

Undtagne maengder (ADR)
Emballeringsforskrifter (ADR)

Saerlige emballeringsbestemmelser (ADR)
Bestemmelser om sammenpakning (ADR)
Transportkategori (ADR)

Saerlige bestemmelser for transport - Kolli (ADR)
Seerlige bestemmelser for transport - Palaesning,
aflaesning og handtering (ADR)

Saerlige bestemmelser for transport -
Gennemfarelse (ADR)

Tunnelrestriktionskode (ADR)

Sofart

Saerlige bestemmelser (IMDG)
Begraensede maengder (IMDG)
Undtagne meaengder
Emballeringsforskrifter (IMDG)
Saerlige emballagebestemmelser (IMDG)
EmS-nr. (Brand)

EmS-nr. (Udslip)
Stuvningskategori (IMDG)
Stuvning og adskillelse (IMDG)
Segregation (IMDG)

Luftfart

PCA undtagne maengder (IATA)
PCA begreensede maengder (IATA)
PCA begraenset maengde max. nettomaengde
(IATA)

PCA emballagevejledning (IATA)
PCA max. nettomaengde (IATA)
CAO emballagevejledning (IATA)
CAO max. nettomaengde (IATA)
Saerlige bestemmelser (IATA)
ERG-kode (IATA)

17-03-2023 (Revideret den)

: EO
: P207, LP200
. PP87,RR6, L2
: MP9

D2

. V14

: CV9, CV12

. 5F

190, 327, 344, 625
11

. 82

: D

: 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959
. SP277

: EO

: P207, LP200

. PP87,L2

: F-D

: S-U

. Ingen

: SW1, SW22

: SG69

. EO
: Y203
. 30kgG

;203
: 75kg
. 203

150kg

: A145, A167, A802

10L
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i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 aendret ved forordning (EU) 2020/878

Transport ad indre vandveje
Klassificeringskode (ADN)

Saerlige bestemmelser (ADN)

Begraensede meengder (ADN)

Undtagne maengder (ADN)

Udstyr pakreevet (ADN)

Ventilation (ADN)

Antal bla advarselskegler/advarselslys (ADN)

Jernbane transport
Klassificeringskode (RID)
Seerlige bestemmelser (RID)
Begraensede meengder (RID)

. 5F

190, 327, 344, 625
1L

: EO
. PP,EX, A
. VEO1, VEO4

1

. 5F

190, 327, 344, 625
1L

. EO

Undtagne maengder (RID)

Emballeringsforskrifter (RID) . P207, LP200
Seerlige emballagebestemmelser (RID) . PP87, RR6, L2
Bestemmelser om sammenpakning (RID) : MP9
Transportkategori (RID) D2

Saerlige bestemmelser for transport - Kolli (RID) : W14

Seerlige bestemmelser for transport - Palaesning, : CW9, CW12
aflaesning og handtering (RID)

Ekspreskolli (RID) . CE2
Fareidentifikationsnr. (RID) 1 23

14.7. Bulktransport til ses i henhold til IMO-instrumenter

Ikke anvendelig

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Szerlige bestemmelser/sarlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljo
15.1.1. EU-regler

REACH Bilag XVII (Restriktions-betingelser)

Indeholder stof(fer) opfert paA REACH Bilag XVII (Restriktionsbetingelser)

REACH Bilag XIV (Godkendelsesliste)

Indeholder ingen stof(fer) opfert pA REACH Bilag XIV (Godkendelsesliste)

Liste over REACH-kandidater (SVHC)

Indeholder ingen stof(fer) opfert pa listen over REACH-kandidater

PIC-forordning (EU 649/2012, Prior Informed Consent(tidligere oplyst indhold))

Indeholder ikke stof(fer) opfert pa PIC-listen (Forordning EU 649/2012 angaende eksport og import af farlige kemikalier)
POP-forordning (EU 2019/1021, Persistent Organic Pollutants(vedvarende organisk forurening))

Indeholder ikke stof(fer) opfert p& POP-listen (Forordning EU 2019/1021 angdende vedvarende organiske forureningsstoffer)
Forordning om ozonfortynding (EU 1005/2009)

Indeholder ikke stof(fer) opfert pa listen over ozonfortynding (Forordning EU 1005/2009 angaende stoffer, der nedbryder ozonlaget)
VOC-direktiv (2004/42/CE, Volatile Organic Compounds (Flygtige organiske forbindelser))

VOC-indhold : 605 g/l

Forordning om forstadier til sprangstoffer (EU 2019/1148)

Indeholder ingen stof(fer) opfert pa listen over forstadier til spraengstoffer (Forordning EU 2019/1148 angaende lancering pa markedet og brug af
forstadier til spreengstoffer)

Forordning om forstadier til narkotika (EC 273/2004)

Indeholder ingen stof(fer) opfert pa listen over forstadier til narkotika (Forordning EC 273/2004 om fremstilling og lancering pa markedet af visse
stoffer brugt i den illegale fremstilling af narkotika og psykotropiske stoffer)
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15.1.2. Nationale regler

Danmark

Brandfareklasse
En oplagsenhed

. Tilfgj kogepunkt
. Tilfgj kogepunkt

Bemezerkninger vedrgrende klassificeringen . Tilfgj kogepunkt; Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for opbevaring af brandfarlige

Danske nationale regler

veesker skal folges.
. Ma ikke bruges af unge under 18 ar

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udfert nogen kemikaliesikkerhedsvurdering

PUNKT 16: Andre oplysninger

Forkortelser og akronymer:

ADN
ADR
ATE
BCF
BLV
BOD
CcoD
DMEL
DNEL
EC-nummer
EC50
EN
IARC
IATA
IMDG
LC50
LD50
LOAEL
NOAEC
NOAEL
NOEC
OECD
OEL
PBT
PNEC
RID
SDS
STP

ThOD

17-03-2023 (Revideret den)

Den europaeiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje
Den europaeiske konvention om international transport af farligt gods ad ve;j
Estimat for akut toksicitet

Biokoncentrationsfaktor

Biologisk graenseveerdi

Biokemisk iltforbrug (BOD)

Kemisk iltforbrug (COD)

Afledt minimumseffektniveau

Afledte nuleffektniveau

Det Europeeiske Faellesskabs nummer

Median effektiv koncentration

Europeeisk standard

Det Internationale Kraeftforskningscenter

Den Internationale Luftfartssammenslutning

Den internationale kode for sgtransport af farligt gods

Dgdelig koncentration for 50 % af en forsggspopulation

Dgdelig dosis for 50 % af en forsggspopulation

Lowest Observed Adverse Effect Level

No-Observed Adverse Effect Concentration

No-Observed Adverse Effect Level

Nuleffektkoncentration

Organisationen for @konomisk Samarbejde og Udvikling
Begraensning af eksponering ved arbejde

Persistent, bioakkumulerende og toksisk

Beregnet nuleffektkoncentration

Reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane
Sikkerhedsdatablad

Rensningsanleeg

Teoretisk iltbehov (TOD)
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Forkortelser og akronymer:

TLM Median tolerancegraense

VOC Flygtige organiske forbindelser (VOC)

CAS nr Chemical Abstracts Service-nummer

N.O.S. Ikke pa anden made specificeret

vPvB Meget persistent og meget bioakkumulerende
ED Hormonforstyrrende egenskaber

H- og EUH-s&tningernes fulde ordlyd:

Aerosol 1 Aerosol, kategori 1

Aquatic Chronic 2 Farlig for vandmiljget — kronisk fare, kategori 2

Asp. Tox. 1 Aspirationsfare, kategori 1

Eye Dam. 1 Alvorlig gjenskade/gjenirritation, kategori 1

Eye Irrit. 2 Alvorlig gjenskade/gjenirritation, kategori 2

Flam. Gas 1 Brandfarlige gasser, kategori 1

Flam. Liqg. 2 Brandfarlige vaesker, kategori 2

Flam. Lig. 3 Brandfarlige veesker, kategori 3

H220 Yderst brandfarlig gas.

H222 Yderst brandfarlig aerosol.

H225 Meget brandfarlig vaeske og damp.

H226 Brandfarlig vaeske og damp.

H229 Beholder under tryk. Kan spraenges ved opvarmning.

H280 Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.
H304 Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H315 Forarsager hudirritation.

H318 Forarsager alvorlig gjenskade.

H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.

H335 Kan forarsage irritation af luftvejene.

H336 Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Press. Gas (Liq.) Gasser under tryk : Flydende gas

Skin Irrit. 2 Hudeetsning/hudirritation, kategori 2

STOT SE 3 Specifik malorgantoksicitet — enkelt eksponering, kategori 3, narkose

Denne information er baseret pa vores nuveerende viden og har kun til formal at beskrive produktet i henhold til sundhed, sikkerhed og
miljgmeessige krav. Det skal derfor ikke opfattes som en garanti for nogen specifik produktegenskab. Bortset fra enhver rimelig handel med det
formal at studere, researche og vurdere helbreds-, sikkerheds- og miljgmaessige risici, ma disse dokumenter ikke gengives pa nogen made uden
skriftlig tilladelse fra CRC. Produkterne er omfattet af forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, maerkning og emballering af stoffer og
blandinger (CLP), forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begreensninger for kemikalier (REACH) (i
begge tilfeelde som eendret eller erstattet) og andre geeldende love. Det er importarens eller downstream-brugeres ansvar at sikre, at det produkt,
de importerer, overholder kravene. Et eksisterende sikkerhedsdatablad pa det pagaeldende lands officielle sprog er ingen garanti for, at kravene er
overholdt i det pagaeldende land.
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