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PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator
En-030
1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades
Anvendelze af stoffet eller blandingen
Rengaringsmiddel.

1.3. HEermere oplysninger om leverandaren af sikkerhedsdatabladet

Firma: EMAG A
Gade: Gerauer Stralie 34
By: B4546 Morfelden-walldart, GERMARNY
Telefon: +49 6105 408700
e-Mail: info@ emag-germany.de
Intermet: WY BITIEY- germany .de
Informationskilde: Bllert Emekci
1.4. Nedtelefon: 24-hours-emergency: Giftnotruf Bedin: +49 30 306386790 (german, english)

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til direktiv 67/548/E@F hhv. 1999/45/EF
Indikationer af farer: Xi - Lokalimiterende
R-sastninger:
Imiterer ajnene og huden.

Klazzificering i henhold til forordning (EF) nr. 127212008 [CLP]
Farekategornier:
Hudsstzning/-imitation: Skin [mit. 2
Alvorlig ejenskade/ajenirmitation: Eye Dam. 1
Risikosaminger:
Forarsager hudirritation.
Forarsager alvorlig ejenskade.

2.2, Markningselementer

Farebestemmende komponent{er) for etikettering
Fhosphoric acid ester, sodium-salt
Dinatriummetasilicat

Signalord: Fare

Piktogrammer: GHS05

dapl

Faresatninger
H315 Forarsager hudirritation.
H318 Forarsager alverig ejenskade.
Sikkerhedssatninger
P280 Baer beskylielzeshandskerbeskylielsestajfajenbeskytielsel/ansigtsbeskyiielse

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED @JNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjermn eventuelle
kontakilinzer, hvis delte kan geres let. Fortsset skyining.
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PUNKT 3: Sammensatning affoplysning om indholdsstoffer
J.2. Blandinger
Farlige komponenter
EF-nr. Kemisk betegnelss Mangde
CAS-nr. Klassificering i henhold il direkiiv 67/548/ESF
Imdeksnr. Klassificening i henhold til forordning (EF) nr. 127272008 [CLP)
REACH-mr.
213-781-2 Vand T0-80 %
TTaz2-18-5
230-7a5-7 Tetrakaliumpyrofosfat =8,0 %
T320-34-5
Phosphoric acid ester, sodium-salt <8.0 %
11178E8-26-5 2 - Lokalirmterende R38-41
Skin bmit. 2, Eye Dam. 1; H315 H318
2E7-5737 M. M-bis{carboxylatomethyl}-L-glutamate, Sodium salt =8.0 %
H1881-21-6
220-912-D Dinatriummetasilicat =4,0 %
10213-78-3 G - Etsende, X - Lokalimiterende R34-37
Skin Corr. 1B, STOT SE 3; H314 H335
268-038-5 CR-C18 Aminocdides =1,0 %
88155-00-0 2 - Lokalirmterende R38-41-52
Skin bmit. 2, Eye Dam. 1, Aguatic Chronic 3; H315 H318 H412

Fuld ordlyd af R-, H- og EUH s&tninger: se under afsnit 16.

PUNKT 4: Ferstehj@lpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af ferstehjzlpsforanstaltninger

Generelt rad
Tilemudset ta) skal =kiftes.
Hvis det indandes
Kontakt la=ge ved indanding af sprejtetage.
| tifelde af hudkontakt
Kommer stof pa huden vaskes straks med store maengder Vand og sebe.
| tilfeelde af ejenkontakt
Skyl straks det abne eje 10 fil 15 minutter under rindende vand. Ved opirsedende eller vedvarende
lidelse opseg ejenlege.
Ved indtagelse
Skyl straks munden og drik derefter rigeligt vand. Fremkald ikke opkasining. Konsulter lasge.

4.2. Vigtigste symptomer oq virkninger. bade akutte o forsinkede
Hidtil ingen sympltomer kendt.

4.3, Angivelse af om ajeblikkelig | j=l
Symplomatisk behandling.

sa2rlig behandling er ngdvendi
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PUNKT 5: Brandbeka&mpelse

5.1. Slukningsmidler
Egnede slukningsmidler
YVand. Skum. Forstavet vand.
Uegnede slukningsmidler
Hel vandstrale.
5.2. Szrlige farer i forbindelzse med stoffet eller blandingen
Ved brand kan der opsta: Kvaslstofoxid (MOx). Kuldioxid (CO2).
5.3, Anvisninger for brandmandskab
Beskytielzesbeklzedning.
Andre informationer
Materialet er ikke braendbart. Afstem slukningsmidler efter omgivelseme.

PUNKT 6&: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige vaernemidler og nedprocedurer
Brug personlig beskyitelsesudrustning.
6.2, Miljigbeskyitelsesforanstaltninger
Ma ikke kommes i kloakaflob eller vandlob.
6.3. Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning
Ber opzamiles med vaeskebindends materialer (sand, kisel, syre- og universalbinder).
Det optagne materiale skal behandles i henhold til afznittet Bortskaffelze .

6.4, Henvizsning til andre punkter
Se beskyttelsesforholdsregler under punkt 7 og &.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker handtering
Sikkerhedsinformation
Specielle tekniske sikkerhedsforholdsregler er ikke pakraevet.
Henvizning til brand- og eksplosionsbeskyitelse
FProdukiet er ikke: Brandnarende. Brandfarlig. eksplosiv.
1.2, Betingelzer for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Tekniske foranstaltningeropbevaringsbetingelser

Ma kun lagres i originalbeholdere. Ma ikke opbevares sammen med fedevarer, drikkevarer og
foderstoffer.

PUNKT &: Eksponeringskontrol/personlige vamemidler

8.1. Kontrolparametre

8.2, Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger il eksponeringskontrol
Se kap. 7. Ingen yderigere forholdsregler derudover nedvendige.

Hygiejnizke foranstalininger
Pa arbejdspladsen ma der ikke spises, drikkes, ryges eller snuses. Fer pausen og ved arbejdets opher
ber haandeme vaskes.

Beskytielse af ajnelansigt
Brug beskytielsesbrller/ansigisskazrm under arbejdet.

Handvarn
Egnet materiale: PE (polyethan). CR (polychloroprenes, kloroprengummi). NBR (Nitrilkautsjuk).
Bubylkautzjuk. FKM (Fluorkautsjuk).
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Der zkal baere godkendte handsker: EM 374

Hudvarm

Beskytielse af kroppen pakraves ikke.
Andedrztsvaem

Andedratsbeskyitelse ikke nedvendig.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlzEggende fysiske og kemiske egenskaber
Tilstandsform: fiydende
Farve: farveldés - lysequl
Lugt: karakteristisk

Metode

pH-vaerdien (ved 20 *C)k 12,9 (conc.) 99 (1 %) DGF H-I 1
Tilstand-&ndringer
Smeltepunkt: £°C
Begyndelseskogepunkt og =100 °C
kogepunktsinterval:
Flammepunki: —_—
Eksplosive egenskaber

ikke Eksplosiv.
Oxidierende egenskaber

ikke brandnasrende.
Relativ massefylde (ved 20 °C): 1,12 gfem® DIN 12791
Vandopleselighed: fuldsta=ndig blandbar

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Exotermiske reaktioner. med: Syre, koncentreret.

10.2. Kemigk stabilitet

Produktet er kemisk stabilt under nomiale omgivelsesbetingelser.
10.3. Risiko for farlige reaktioner

lkke, i tilf=elde af komekt brug.

10.4. Forhold, der skal undgas
Termmisk nedbrydning kan fere fil frigerelse af imiterende dampe og gasarier.

10.5. Materialer, der skal undgas
Syre, koncentreret.

10.6. Farlige ned ningsprodulkier
lkke, i filfaelde af komekt brug.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Resdererr.: 1,03 Chay Revideret dato: 04.05.2015
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Akut toksicitet
CAS-nr. Kemisk betegnelse
Eksponerngsvej Metode Diose Arter Kilda
TA20-34-5 Tetrakaliumpyrofosiat
oral LIS =2000 mg'kg |Maus
111788-26-8 | Phosphoric acid ester, sodium-salt
oral LOSD =2000 mg'kg |Ratte
51881-21-8§ | M, N-bis{carboxylatomethyl}-L-glutamate, Sodium salt
aral LOSD =2000 mgfkg EC B.1
dermal LSO *2000 mglkg QECD 402
inhalativ (4 h) damp LCS0 4.2 mgll DECD 403
GB155-08-8 | CB-C18 Aminoxides
aral L0 8000 mg'kg Ratte

Irriterende og atzende virkninger
Risiko for alverdig ejenskade.
Imitationsvirkning pa huden: imiterende.
Sensibiliserende virkninger
ikke sensibiliserende.

PUNKT 12: Miljsoplysninger

12.1. Toksicitet
Yed komekt udledning i lav konceniration i biclogiske spildevandsrensningsaniseg forventes ingen
forstyrrelser i nedbrydningen af aktiveret slam. Produktet er basisk. Fér udledning af spildevand i
spildevandsrensningsanlaget er neutralisering normalt pakravet.

CAS-nr. Kemisk betegnelse
Giftig i vand Metode Dose [h] | [d] | Arter Hilde
111728-28-6 | Phosphonc acid ester, sodium-salt
Akt fiske giftighed |LCE{I =10 mg | o6 h|
51881-2186 | M.MN-bisicarboxylatomethyl}-L-glutamate, Sodium salt
Akt fiske giftighed LCED >100 mg/l 86 h| Oncorhynchus mykiss OECD 203
Akut algetoxicitet ErCSD =100 mgi 72 h|Desmodesmus subspicatus  |OECD 201
Akut crustaceatoxicitet ECED =100 myg/l 48 h|Daphnien OECD 202
Akut Bakterietoksicitet — g O2g (— magil) OECD 209
82155-08-8 | CE-C18 Aminoxides
Akut fiske giftighed LCED 5.8 mgl 26 h
Akut algetoxicitet ErC5D 110 mig

12.2. Persistens og nedbrydelighed
Preparatets tensideropfylder kriterieme for biclogisk nedbrydelighed i henhold til Regulening (EF) nr.
B4B8/2004 om vaske- og rengeringsmidler. Data fil bekrasftelze af detie er til disposition for
medlemsstatermnes kompetente myndigheder og vil kunne stilles til radighed pa direkte forespengsel
herfra eller pa forespergsel fra fabrikanter af vaske- og rengeringsmidler.

12.3. Bicakkumuleringspotentiale
Pa grundlag af de foreliggende data om elimineringsevneinedbrydning og bioakkumulationspotentiale
er en langsigtet beskadigelse af miljeet usandsynlig.
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Fordelingskoefficient n-oktanolivand
CAS-nr. Kemisk betegnelsa Log Pow
51881-21-6 M,N-bis{carboxylatomethyl}H_-glutamate, Sodium salt =

12.4. Mobilitet i jord
ingen data disponible

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
ikke anvendelig

12.6. Andre negative virkninger
ingen data disponible

PUNKT 13: Forhold vedrerende bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Owvervejelser ved bortskaffelze

Tilordningen af affaldskoder/affaldsbetegnelser skal udferes branche- og processpecifikt jfr. EAKN.
Bortskaffelse af forurenet emballage

Kontamineret emballage skal tammes helt, og kan genanvendes efier passende rengaring.

PUNKT 14: Transportoplysninger

Andre oplysninger
lkke farligt gods ifelge. tranzsportbestemmelser.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. S=rige bestemmelser/sarlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn fil sikkerhed, sundhed
og miljg
EU oplysninger om regulering

20040421EF (WVOC): 0 % (Dgi)
MHational regulativ information
Vandforurenende-klasse (D) 1 - Svagt vandforurensnde

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
Der gennemfertes ikke sikkerhedsyurderinger for stoffer | denne blanding.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Andringer
Data sndret i forhold til den foregaende version: 2, 8, 11, 12, 15, 16
Relevante R-ztninger (Nummer of fuld tekst)

34 Hizningsfare.

37 Imiterer andedrastsorganeme.

38 Imiterer huden.

41 Risiko for alvorig ejenskade.

a2 Skadelig for organismer, der lever i vand.
Relevante H- og EUH-s&tninger (HNummer og fuld tekst)

H314 Forarsager svaere forbrazndinger af huden og ejenskader.

H315 Forarsager hudiritation.

H318 Forarsager alvorlig ejenskade.

H335 Kan forarsage imitation af luftvejene.

H412 Skadelig for vandlevende organizmer, med langvarnge virkninger.
Yderligere information

Kursushenvisninger: Laes brugsanvisningen pa etiketten.
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Oplysningeme er baseret pa vores nuvasrende viden. Dette giver dog ikke nogen sikkerhed for
produktets egenskaber og fastlazgger intet aftalt juridisk forhold.

(Al data for farlige ingredienser blev fagef, respekiivi, fra den sidste version af underentrepenersns
sikkerhedsdatablad.)
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