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Brug af radioen

1 Teend enheden, og veelg "DAB"- eller "FM"-

TUNE-hjul

Nar du trykker pa FUNCTION en gang, kan du ogsa veelge en
funktion ved at dreje TUNE-hjulet og trykke pa ENTER.

4-587-913-11(1) (DA)

Introduktion

1

4587 91311 (1)

http://www.sony.net/

Tilslut enheden til en stikkontakt, og oplad enheden.

Det indbyggede batteri vil veere
fuldt opladet ("{fI") i op til
6 timer.

Stikkontakt
L

AC-adapter
(medfglger) —s

»
#jﬁn DCIN

Nar du bruger denne enhed ferste gang, skal du sgrge for at tilslutte enheden til en
stikkontakt ved brug af AC-adapteren (medfelger). Ellers kan du ikke taende enheden.

2 Traek antennen ud.

3 Teend enhed

Stregmindikator

en. Hvis det er farste gang, enheden taendes,

udfgres der automatisk DAB-indstilling.

Skeerm

DAB auto tune
Scanning...

[BACK] : Cancel

skal du trykke pa O igen.

Nar automatisk indstilling er gennemfart,
modtager enheden den farste station pa
DAB-stationslisten.

» Stremindikatoren lyser grent, nar enheden er taendt. Hvis du vil indstille enheden til standbytilstand,

e Huvis du vil annullere den automatiske indstillingsproces, mens den er i gang, skal du trykke pa BACK.
¢ Hvis du vil udfgre automatisk indstilling igen senere, kan du se "Oprette en ny stationsliste" nedenfor.

DAB T 2
ryk pa ENTER.
vep ———— "SC" lyser, nar
DAB 22:34 qm DAB 22:34 deli mgdtages en
. . Primary Service2 . : » . . sekundaer tjeneste.
funktionen. ; _ Vaelg en gnsket station — w) Primary Service3 Primary 5_er|€€1 Primary SerV|c§1
Hvis det er farste gang, "FM"-funktionen vaelges, . L Secondary Service Tuning... Now ON-AIR entertainment
= O . eller tjeneste. ; .
udfares der automatisk indstilling af FM automatisk. | |
Station, Sekundaer tjeneste Valgt Rullende tekst
— der aktuelt  (efter "L"-maerket) station (DLS: dynamisk tekstsegment
| DAB______| e )
FM EM auto tune Get FM station name ODrej TUNE-hjulet for at veelge "Now" modtages e
Bluetooth DAB Scanning... » Now (takes x min.) eller "Later”.
AUDIO IN Later .
[BACK] : Cancel @ Tryk pa ENTER.
DAB i [ FM | Se "Punkter i indstillingsmenuen” for at fa
» Tryk pa ENTER. oplysninger om manuel indstilling.
AUDIO IN e Huvis du vil annullere den automatiske indstillingsproces, mens den er i gang, skal du trykke pa BACK. 94.00MHz Station] . = 22:34
¢ Hvis du vil udfgre automatisk indstilling igen senere, kan du se "Oprette en ny stationsliste" nedenfor. 98.30MHz Station2 . :
} —— Stationens navn*
. . ¢ Det kan tage lang tid at modtage alle FM-stationssnavne. Hvis du vil udfere denne proces senere, kan du se —*100.20MHz Stat!on3 9400MHZ Stat|9n1
Enheden skifter automatisk e e 105.50MHz Station4 New music and information = Rullende tekst
til den valgte funktion efter ) ; : : o | (RT: radiotekst pa op til 64 tegn)*
2 sekunder ¢ FM-stationsnavne modtages og lagres i enheden, mens du lytter til udsendelserne, selv hvis du ikke har Siatiterm SiEniEnEns Valgt
= ' modtaget dem under den automatiske indstillingsproces. der akt'uelt navn* station
¢ FM-stationsnavne transmitteres muligvis ikke. Dette afhaenger af stationen. modtages
* Vises kun, nar der er modtaget RDS-data.

Forudindstilling af stationer (5 DAB og 5 FM)

1 Stil ind pa den station, du vil forudindstille

Folg trinene i "Brug af radioen" ovenfor.

DAB 22:34 qm

Primary Servicel
Now ON-AIR entertainment

Justere lydstyrken

Tips

¢ Den sidst indstillede lydstyrke lagres i enhedens
hukommelse.

e VOL + pa enheden er en blindfingermarkeringsknap.

Brug blindfingermarkeringsknappen som
referencepunkt, nar du betjener enheden.

Indstilling af On Timer

1 Tryk pa SETTINGS.

2 Veelg "On ti

. Tryk pa, og hold den gnskede forvalgsknap nede (1-5), indtil der vises

"Stored to [PRESET x]." pa skaermen.

Eksempel: Forudindstilling af en indstillet station til forvalgsknappen 3

DAB 22:34
Primarv Servical

i

Forbedre DAB/FM-radiomodtagelse

mer".

Ved indstilling i standbytilstand

Stored to [PRESET 3]. |

udfert en automatisk indstilling.

betjener enheden.

Du kan indstille enheden til automatisk at taeende radioen pa et angivet tidspunkt.

3 Indstil time og minut.

Tryk pa ENTER. Tryk pa ENTER.

¢ Hvis du forsgger at lagre en anden station med det samme
forvalgsnummer, erstattes den tidligere station med den nye station.
e De faste stationer forbliver i enhedens hukommelse, selv efter der er

¢ Forvalgsknappen 3 pa enheden er en blindfingermarkeringsknap.
Brug blindfingermarkeringsknappen som referencepunkt, nar du

Lytte til en fast station

1 Vaelg "DAB"- eller "FM"-funktionen.

Tryk flere gange.

Oprette en ny stationsliste

2 Veaelg den gnskede faste station.

Eksempel: Nar der trykkes pa forvalgsknappen 3

22:34
Primary Servicel
Now ON-AIR entertainment

g

Bemaerk

Undlad at holde forvalgsknappen nede, sa du undgar at
vaelge en fast station ved en fejltagelse.

Enheden modtager den farste
station pa den nye stationsliste.

Hvis du er flyttet til et andet omrade, skal du udfgre automatisk DAB
indstilling igen.
Veaelg "DAB"- eller "FM"-funktionen*, og tryk derefter pa DAB auto tune
N DAB auto tune [BACK] : Cancel
< (0]
“ » Cancel

Veelg "OK" for at starte
den automatiske
indstillingsproces.

* Kun nar indstillingstilstand er indstillet til "By station list".
Nar AUTO TUNE er trykket ned i "Manual tune"-tilstand,
starter scanningsindstillingen i stedet. Se "Punkter
i indstillingsmenuen” for at fa flere oplysninger.

Tryk pa ENTER. Tryk pa ENTER.

Settings

Time
Auto power off

4 Indstil den station, der skal modtages pa det indstillede tidspunkt.

Tryk pa ENTER.

Get FM station name
Now (takes x min.)
Later

FM auto tune
Scanning...

[BACK] : Cancel

=

Enheden modtager den farste
station pa den nye stationsliste.

Bemaerkninger

o Den aktuelt lagrede stationsliste bliver slettet, nar den automatiske indstillingsproces er startet.
* Nar indstillingsmenuen vises, udfgres der ikke automatisk indstilling. Heller ikke selvom der trykkes pa AUTO TUNE.

@ Drej TUNE-hjulet for at vaelge
en indstilling.

@ Tryk pa ENTER.

Udfer den samme procedure
for felgende trin.

On timer Timer setting Timer setting On timer o . . o . . Tryk pa ENTER, og
Timer setting Nar der indstilles pa den sidst modtagne station. tryk pa SETTINGS
Wake station 00 7 B8 for at afslutte
? Wake station indstillings-
I " I menuen.
Time inut " O DAB preset station
O FM preset station

Lytte til musik fra en BLUETOOTH-enhed

Ved at bruge BLUETOOTH-tilslutningen kan du lytte til musik fra tradlgst tilsluttede
BLUETOOTH-enheder, f.eks. mobiltelefoner, smartphones, musikafspillere osv.

%

Y/
Tradles BLUETOOTH-teknologi fungerer
inden for et omrade pa ca. 10 m.

Tilslutning med en BLUETOOTH-enhed

1 Teend enheden, og vaelg "Bluetooth"-funktionen.

Tryk flere gange.

P/

=

Nar du bruger enheden forste

gang (hvis der ikke er nogen
tilknytningsoplysninger i enheden)
Enheden skifter automatisk til tilknytningstilstand.
I sa fald skal du fortsaette til trin 3.

Nar du tilslutter den anden og efterfglgende
enheder

Fortsaet til trin 2.

Hvis der er tilknytningsoplysninger i enheden.

Kompatible BLUETOOTH-enheder

Kompatibilitetskravene for enhederne er fglgende. Far du
bruger en enhed med denne enhed, skal du kontrollere,
at den opfylder kravene.

e Enhederne skal understgtte A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile) og AVRCP (Audio/Video Remote
Control Profile).

o NFC-funktionalitet (kraeves kun, nar du bruger
NFC-tilslutningsfunktionen for enheden).

Hvis din BLUETOOTH-enhed har en NFC-funktion, er denne procedure
ungdvendig. Se "Tilslutning med One-touch (NFC)" nedenfor.

2

DAB 22:34 dm 22:34 dm
FM L .

» .+ Waiting for » Bluetooth audio:
AUDIO IN "+* connection BT device name

Enheden skifter
automatisk til den
valgte funktion efter
ca. 2 sekunder.

Tilslutning med One-touch (NFC)

Kompatible smartphones

Smartphones med indbygget NFC-funktion
(OS: Android™ 2.3.3 eller nyere, bortset fra
Android 3.x)

NFC

NFC (Near Field Communication) er en teknologi,
der aktiverer kortraekkende, tradlas
kommunikation mellem forskellige enheder,
som smartphones og IC-tags. Takket vaere
NFC-funktionen kan datakommunikation, f.eks.
BLUETOOTH-tilknytning, nemt opnas ved blot

at lade de kompatible NFC-enheder bergre
hinanden (f.eks. ved N-Mark-symbolet eller

den tildelte placering pa hver enhed).

Aktiver NFC-funktionen pa
BLUETOOTH-enheden.

NI NFC

Den sidst tilsluttede
enhed tilsluttes
automatisk.

Nar du veelger fra listen over

faste stationer, skal du
forst indstille stationer.
Se "Forudindstilling af

Nar du veelger fra listen over forvalgte stationer

stationer (5 DAB og 5 FM)" Wake station

DAB preset station

for at fa flere oplysninger.

A At ~batian

O FM preset station

O DAB preset station

O 2: Primary Service2
O 3:---No preset---

4
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Om BLUETOOTH-standbytilstanden

BLUETOOTH-standbytilstand ger det muligt for enheden
automatisk at foretage en BLUETOOTH-tilslutning fra en
BLUETOOTH-enhed.

Se "Punkter i indstillingsmenuen" for at fa flere
oplysninger.

Vaelg "Bluetooth pairing".

Settings

Bluetooth pairing H

Bluetooth standby
On timer

@ Tryk pa SETTINGS.

@ Drej TUNE-hjulet for at vaelge
en indstilling.

@ Tryk pa ENTER.

"Waiting for pairing" vises pa
skaermen.

Lad BLUETOOTH-enheden
bergre N-Mark pa enheden.

Bluetooth

=

Bluetooth audio:
BT device name

Hvis din NFC-kompatible smartphone har en
2eldre OS-version end Android 4.1.x, skal du

22:34 qm

Nar tilknytningen er fuldfart, vises
BLUETOOTH-enhedens navn pa

skaermen.

downloade og starte programmet

"NFC Easy Connect".

"NFC Easy Connect" er et gratis program til
Android-smartphones, som kan hentes pa
Google Play™. (Programmet er muligvis ikke
tilgaengeligt i alle lande/omrader).

Afbryde BLUETOOTH-tilslutningen

Lad BLUETOOTH-enheden bergre
N-Mark pa enheden.

Tryk pa ENTER.

5 Aktivere timeren.

@ =
2234
"@" vises pa skeermen.

Radioen teendes pa det indstillede
tidspunkt.

Deaktivere timeren
Tryk pa ON TIMER igen.

Funktionen On Timer er deaktiveret i slukket tilstand.

Indstilling af sleep-timeren

SLEEP

Tryk pa SLEEP flere gange for at vaelge den gnskede tid (i minutter).

90— 60— 30 — 15

L o1

22:34

Primary Servicel

Now ON-AIR entertainment

Nar sleep-timeren er indstillet, vises der
"SLEEP" pa skaermen.

Enheden skifter til standbytilstand, nar der er
gaet et angivet tidsrum.

i

¢ Den sidst indstillede tid lagres i enhedens hukommelse.
¢ Du kan kontrollere, hvor lang tid der er tilbage, til enheden skifter til standbytilstand, ved at

trykke pa SLEEP igen efter indstilling af sleep-timeren.

Pa BLUETOOTH-enheden skal du aktivere

BLUETOOTH-funktionen og foretage tilknytningsproceduren.

------- BLUETOOTH

) sLueToOTH (ON! XDR-VIBTD

=

Veelg "XDR-VIBTD". Hvis "XDR-V1BTD" ikke
vises, skal du foretage en sggning pa
enheden.

Hvis du gnsker flere oplysninger, kan du se den betjenings-
vejledning, der fulgte med BLUETOOTH-enheden.

Hvis du bliver bedt om at angive en adgangskode, skal du
skrive "0000".

Lytte til musik

Start afspilningen pa
BLUETOOTH-enheden.

=

Bluetooth

Bluetooth audio:
BT device name

22:34 qm

Nar tilslutningen er fuldfert, vises
BLUETOOTH-enhedens navn pa skaermen.

Hvis du vil afbryde BLUETOOTH-tilslutningen
Vaelg en anden funktion end BLUETOOTH-funktionen.

2 Juster lydstyrken.




Lytte til musik fra en ekstern enhed

2 Teend enheden, og veelg "AUDIO IN"-funktionen.

Tryk flere gange.

9 DAB
2% » EMetooth @

AUDIO IN

Enheden skifter automatisk til
den valgte funktion efter ca.
2 sekunder.

Indstilling af lysstyrken pa sksermen

Start afspilning pa den tilsluttede

1 Tilslut den eksterne enhed til enheden.
enhed, og juster lydstyrken.

Tryk pa %xflere gange for at veelge den gnskede lysstyrke.

Hgj (standard) = Mellem — Lav

Fra < |

Baerbar digital <=
musikafspiller osv.

Nar enheden fér strem fra det indbyggede batteri, slukkes skaermens
baggrundslys i ca. et halvt minut efter handlingen.

Lydtilslutningskabel uden ——¢
modstand (medfglger ikke)

cm[ D= Stereoministik
LvJ

2ringe

Til AUDIO IN

Lytte gennem hovedtelefoner

Tilslut hovedtelefoner, der har et stereo- eller et monoministik* (medfalger ikke).

Indstilling af slukket tilstand

Du kan indstille enheden til slukket tilstand for at reducere stremforbruget, hvis du ikke bruger enheden.

Tryk pa og hold ) nede i ca. 2 sekunder for at skifte til slukket tilstand.
Skaermen slukkes.

Bemaerk

Funktionen On Timer er deaktiveret i slukket tilstand.

Bemaerk

Brug hovedtelefoner med et stereoministik (3-polet) eller et monostik (2-polet). Det hares
ingen lyd, hvis du bruger andre typer stik.

Tip

Hvis du trykker pa (), mens enheden er taendt, skifter den til standbytilstand. | standbytilstand
kan du teende skaermens baggrundsbelysning, hvis du gnsker det, nar funktionen On Timer er
aktiveret.

ct%:(l:]ﬂ]]]]]: Monoministik*
Kompatible stiktyper 1ring

CIIJ:(I:]]]]]]D: Stereoministik
LVJ

2ringe

Der kan ikke bruges @:::ﬂ:]]]]]]]]:

i S~
sl e sl 3ringe eller mere

* Nar du lytter til stereolyd gennem
monohovedtelefoner, hagrer du kun
lyd fra den venstre kanal.

Til O (hovedtelefoner)

Punkter i indstillingsmenuen

Radioindstillinger BLUETOOTH-indstillinger Andre indstillinger

Radioindstillinger kan angives, nar "DAB"- eller "FM"-funktionen er valgt.

Information | FM | FMtune mode W'D Edit FM station list B0 Sﬁgﬁ;‘gog;'jEfuséit'gggh‘?f_;‘j:kﬂonen On timer Beep
Grundlaeggende betjening: DAB Veelg indstillingstilstanden for FM. Du kan redigere FM-stationslisten. ervalgt. Se "Indstilling af On Timer". Vaelg "On" for at aktivere biplyden,

Vs

Vende tilbage til det gverste menuniveau

Tryk pa BACK.

Afslutte indstillingsmenuen
Tryk pa SETTINGS igen.

ADVARSEL

Udsaet ikke apparatet for aben ild
(f eks. teendte stearinlys).

Forholdsregler

Betjen kun enheden med de strgmkilder,
der er angivet i "Specifikationer". Ved

Viser forskellige oplysninger om den
station, du lytter til.

Channel: Kanal og frekvens (se DAB-
frekvenstabellen i "Specifikationer").

PTY: PTY-betegnelse (se "PTY
(programtype)" i "Specifikationer").

Bit rate: Bithastighed

Signal level: Viser signalniveauet
for den DAB-station, du lytter til,
rangerende fra O (intet signal) til
100 (maksimum signal).

Viser PTY-betegnelse for den station,
du lytter til. (Se "PTY (programtype)"
i "Specifikationer").

Hvis der ikke er nogen ensemblebetegnelse
eller noget stationsnavn, vil omradet til
betegnelsen eller navnet vaere tomt. Hvis der
ikke er nogen PTY-betegnelse, vises "No PTY"
pa skaermen.

Fejlfinding

Kontakt neermeste Sony-forhandler,
hvis et problem fortsaetter, efter du har

By station list: Du kan vaelge en
gnsket station pa listen over
FM-stationer, der er lagret med
automatisk indstilling.

Manual tune: Du kan manuelt stille

Scanningsindstilling i "Manual tune"
-tilstand

Tryk pa AUTO TUNE (SCAN) for at starte med at
scanne efter FM-stationer.

Hvis der bliver fundet en station, der kan
modtages, vises der "[ENTER]:Select" pa
skeaermen. Tryk pa ENTER for at modtage
stationen. (Hvis du ikke trykker pa ENTER inden
for 3 sekunder, genstarter sagningen).

22:34
QA NOnALi~

[ENTER] : Select

Tip
Hvis du vil @&ndre scanningsretning, skal du
dreje TUNE-hjulet med uret eller mod uret.

Der kan ikke etableres en forbindelse.

Afhaengigt af den enhed, der skal tilsluttes,
kan det tage nogen tid at starte
kommunikationen.

Foretag tilknytning igen. (Se trin 2 og 3

Get FM station name: Udfor dette,
nar du gnsker at modtage RDS-
oplysninger, f.eks. stationsnavne. Veelg
"OK" for at scanne efter RDS-data.

slettet, nar den automatiske scanning er
startet.

Det kan tage lang tid at modtage alle de
tilgaengelige RDS-data.

Delete FM station: Du kan slette
ugnskede stationer pa listen over
FM-stationer.

1 Drej TUNE-hjulet for at vaelge den
station, du vil slette, og tryk derefter
pa ENTER.

2 Drej TUNE-hjulet for at vaelge "OK",
og tryk derefter pa ENTER.

Add FM station: Nar du lytter til en

manuelt indstillet station, kan du tilfgje

stationen pa FM-stationslisten. Vaelg
"OK" for at tilfgje stationen pa listen.

Specifikationer

Driftstemperaturomrade

Bluetooth pairing

Se "Tilslutning med en
BLUETOOTH-enhed".

indstillet til "On", skifter enheden til
en ventetilstand for en
BLUETOOTH-tilslutning, selv nar
enheden er i standbytilstand. Nar du
foretager en BLUETOOTH-tilslutning
fra en BLUETOOTH-enhed, taendes
enheden automatisk.

Indstil BLUETOOTH-standbytilstand til "Off"
for at reducere stremforbruget, nar enheden
er i standbytilstand.

Stremindikatoren lyser orange, nar enheden
er i standbytilstand, og nar
BLUETOOTH-tilstanden er aktiveret.

Hvis AC-adapteren ikke er tilsluttet, er
BLUETOOTH-standbytilstand inaktiveret.

Stremkrav
Indbygget genopladeligt litiumionbatteri

Strom
DC5,8V 2,0 A(ved brug af den

Sound
Du kan ogsa justere lydniveauet.

Treble: Justerer niveauet for
diskantlyd.

Time
Set time: "Auto (DAB)" indstilles som
standard. Dette ggr det muligt for uret
at synkronisere med de DAB-data, der
modtages. Veelg "Time setting" for at
indstille uret manuelt.

12H/24H: Valg visningstilstanden for
uret, 12-timers ur eller 24-timers ur.

Uret nulstilles, hvis AC-adapteren tages ud, og
det indbyggede batteri er fuldstaendigt afladet.

PTY (programtype)

Denne funktion angiver tjenester eller
RDS-data i programtype, f.eks. nyheder
eller sport, der transmitteres i DAB-
eller RDS-data.

nar du betjener enheden.

Auto power off

Nar "Auto power off" er indstillet til
"Enable (15min)", skifter enheden

L . S ; :
Multiplex name: Gruppebetegnelse f s e automatisk til standbytilstand i ca.
- ind pa den gnskede FM-frekvens i trin T win oy [P . ] ' : g
(op til 16 tegn lang) p3 OpOS MHz. Drej TUNE-hjulet for at * Indstil "FM tune mode" til "By station list", Bluetooth standb Bass: Justerer niveauet for baslyd. 15 minutter, hvis der ikke er nogen
Service name: Navn p4 station vaelg'e frekvensen. . gar d;forlftlager;e;gz_har:dhn.g' bi ” s Se ol TUNE handling eller noget
- N S ELUIE | ER]RSeLS RISl el REr Nar BLUETOOTH-standbytilstand er lydsignaloutput.

Initialize
Vaelg "OK" for at initialisere
enheden til standardindstillingerne
fra fabrikken. Alle indstillinger, f.eks.
lister over radiostationer, faste
radiostationer og oplysninger om
tilknytningsregistrering slettes.

Licens og varemaerker

e BLUETOOTH-varemaerket og
-logoerne er ejet af Bluetooth SIG,

] vekselstramsbetjening skal du kun bruge udfert felgende kontroller. i "Tilslutning med en BLUETOOTH-enhed"). 5°C-35°C medfelgende AC-adapter tilsluttet til ; : Inc. Enhver brug af sddanne
Kraftigt lydtryk fra @repropetelefoner den medfalgende AC-adapter. Brug ikke « Hvis du il lytte til musik pa en enhed, der o stramforsyning med AC 100 V-240 V, ans_ de_n modtagne_ tjeneste eller varemzerker af Sony Corporation
og hovedtelefoner kan forarsage tab nogen anden type AC-adapter. ' Tidsvisning station ikke transmitterer programty-

af hgrelse.

Hvis du ikke bruger den medfglgende

Generelt

ikke har en BLUETOOTH-funktion, f.eks. en
PC uden BLUETOOTH-funktion, skal du

24-timers system eller 12-timers

50 Hz/60 Hz) eller ved brug af det
indbyggede litiumionbatteri

pen, vises der "No PTY".

sker under licens.

N Mark er et varemaerke eller et

AC-adapter, kan enheden blive beskadiget, Skaermen er utydelig, og der vises tilslutte enheden til AUDIO IN-stikket pa system ) o i Programtype Skaerm registreret varemaerke tilherende
da stikkenes polaritet kan veere anderledes ingen oplysninger. enheden. (Se "Lytte til musik fra en ekstern 2 Anvendelsestid for litiumionbatteri Ingen programtype None ; i
: . . . ) Frekvensomrade . P 9€en programtyp NFC Forum, Inc. i USA og i andre
hos andre producenter. e Enheden bruges i ekstremt hgje eller enhed" for at fa flere oplysninger). DAB (B&nd-Ill): 174,928 MH BLUETOOTH: ca. 25 timer Nyheder Nows land
lave temperaturer eller p3 et sted med « Der kan ikke etableres BLUETOOTH-tilslutning 239 Zogrl]\/lH SR z DAB: ca. 17 timer*' Offentlige anliggender Current Affairs :nd e'-dm Google Play™
. L]
NN megen fugt. med to BLUETOOTH-enheder pa samme tid. ' z FM: ca. 17,5 timer* ge anlgg _ naroid™ og Googie Flay ™ er
S8 . FM: 87,5 MHz-108 MHz I NAr d ) ikkild d Information Information varemaerker tilhgrende Google Inc.
Der kan ikke skrues op for lydstyrken, Tilknytning mislykkes. (i trin pa 0,05 MHz) ar den angivie Musicaice anvendaes, Sport Sport ¢ Andre varemaerker og
nar enheden far strem fra det ) . ' og lydstyrkeniveauet p& enheden er indstillet p p :
« Nér enheden far strom fra det indbyggede indbyggede batteri * Anbring BLUETOOTH-enheden tzettere pa Mellemfrekvens til folgende Uddannelse Education varemaerkenavne tilhorer deres
batteri, anbefales det, at du tager AC- ' enheden. . — BLUETOOTH: 20 Drama Drama respektive ejere. | denne vejledning
is ni i ; DAB (Band-Il1): 1.750 kH ; ;
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da det kan medfgre kortslutning.

Pas pa ikke at sprgjte vand pa enheden.
Enheden er ikke vandteet.

Nar du ikke bruger enheden i en laengere
periode, skal du oplade batteriet hver

6. maned.

Under visse omstaendigheder, isaer nar luften
er meget tor, er det ikke usaedvanligt, at der
forekommer statisk elektricitet, eller at du far
stad, nar du kommer i kontakt med andre
genstande. | dette tilfaelde nar grepuderne
bergrer dine grer. Energien fra denne
naturlige afladning er utrolig lille og
udsendes ikke af dit produkt, men er snarere
et resultat af de naturlige omgivelser.
Lytning med denne enhed ved hgj lydstyrke
kan pavirke hgrelsen. Af hensyn til
trafiksikkerhed bgr denne enhed ikke bruges,
nar du kerer eller cykler.

Kontakt naermeste Sony-forhandler,
hvis du har spagrgsmal eller
problemer i forbindelse med
enheden.

Traek antennen ud, og juster laengden og
vinklen for at opna den bedste modtagelse.
Hvis der er placeret en mobiltelefon taet pa
enheden, hagres der en hgj stgj fra enheden.
Hold telefonen vaek fra enheden.

En gnsket station kan ikke modtages,
nar der trykkes pa en forvalgsknap.

Kontroller, at du har valgt det gnskede
band (DAB eller FM), far du trykker pa
forvalgsknappen. Der kan indstilles en
station for hvert band pa hver knap.

Du kan have holdt forvalgsknappen pa
stationen nede, hvilket medfarer, at stationen
erstattes af en anden. Tildel den gnskede
station igen.

Forvalgsknapper kan ikke bruges, nar
indstillingsmenuen vises.

Hvis du er flyttet til et andet omrade, skal
du udfere automatisk indstilling igen.
(Se "Oprette en ny stationsliste” for at fa
yderligere oplysninger). Tildel derefter
den nye station til en forvalgsknap.

BLUETOOTH
Der er ingen lyd.

Hvis enheden stadig ikke fungerer
korrekt

Prov at trykke pa RESET i bunden med en
tynd pind. Enheden genstartes med de
brugerkonfigurerede indstillinger.

Hvis der udferes vedligeholdelse.
Alle brugerkonfigurerede indstillinger, f.eks.
forudindstillede radiostationer, sleep-timer
og ur, kan blive initialiseret.

Ca.45 mm dia., 4 Q, stereo

Lydudgangseffekt

2,5 watt + 2,5 watt (nar enheden
far strem fra den medfglgende
AC-adapter)

1,5 watt + 1,5 watt (nar enheden far
strem fra det indbyggede batteri)

BLUETOOTH
Kommunikationssystem
BLUETOOTH-specifikation
version 4.1
Udgang
BLUETOOTH-specifikation
streamklasse 2
Maksimalt kommunikationsomrade
Synslinje ca. 10 m*'
Frekvensband
2,4 GHz-band
(2,4000 GHz-2,4835 GHz)
Moduleringsmetode
FHSS
Kompatible BLUETOOTH-profiler*?
A2DP
(Advanced Audio Distribution

Garanti (1)

Design og specifikationer kan aendres
uden varsel.

Hvad er RDS?

RDS (Radio Data System), som blev
introduceret af EBU (European
Broadcasting Union) i 1987, tillader
modtagelse af oplysninger, f.eks.
stationsnavne, via 57 kHz-
underbaerebglgesignalet i FM-
udsendelser. Men tilgeengeligheden

af RDS-data varierer afhaengigt af
omradet. Det er derfor maske ikke altid
muligt at modtage RDS-oplysninger.

Brug af RDS-funktionerne

Radioen understgtter fglgende
RDS-funktioner.

RDS-funktion

Visning af
stationsnavn

Beskrivelse

Viser navnet pa den
station, du lytter til.

Viser programtypen for

PTY (programtype)

* Sorg for, at denne enhed ikke er for langt Noter dine indstillinger ned, s& du har dem, Profile) det modtagne program.
veek fra_ BLUETOOTH-e_nheden, eller at denne hvis du far brug for at konfigurere dem igen. AVRCP RT (radiotekst) Viser tekstoplysninger
enhed ikke modtager interferens fra et (Audio/Video Remote Control i frit format.
tradlgst lokalnetvaerk eller en anden tradlgs .

2,4 GHz-enhed eller fra en mikrobglgeovn. Proﬂle) .
« Kontroller, at BLUETOOTH-tilslutningen er Meddelelser Unggrcs,ffttet codec r mger ier ke aktiveret
. -funktionerne bliver ikke aktiveret, hvis

udfert korrekt mellem denne enhed og
BLUETOOTH-enheden.

Foretag tilknytning igen. (Se "Tilslutning med
en BLUETOOTH-enhed").

Hold enheden vaek fra metalgenstande

og -overflader.

Serg for, at BLUETOOTH-funktionen er
aktiveret pa BLUETOOTH-enheden.

Lyden springer, eller
kommunikationsafstanden er for kort.

Hvis der er en enhed, der skaber
elektromagnetiske balger, f.eks. et tradlgst
lokalnetveerk, andre BLUETOOTH-enheder
eller en mikrobglgeovn i naerheden, skal du
flytte dem vaek, hvis det er muligt. Eller brug
enheden vk fra sddanne kilder.

Fjern eventuelle forhindringer mellem
enhederne, eller flyt enhederne vaek fra
forhindringen.

Flyt enhederne sa taet pa hinanden som
muligt.

Placer denne enhed pa en anden made.
Prgv at bruge BLUETOOTH-enheden i en
anden position.

No preset

e Der blev ingen station i det valgte band
(DAB eller FM) forudindstillet pa den knap,
der blev trykket pa.

Service not available

¢ Den valgte station eller tjeneste udsendes
ikke i gjeblikket.

Transmissionsomrade (A2DP)

20 Hz-20.000 Hz
(samplingfrekvens 44,1 kHz)

*1 Den faktiske raekkevidde afhaenger af
faktorer, som f.eks. forhindringer mellem
enheder, magnetfelter i naerheden af
mikrobglgeovn, statisk elektricitet,
modtagefalsomhed, antennens ydeevne,
operativsystem, software osv.

*2 BLUETOOTH-standardprofiler angiver
formalet med BLUETOOTH-kommunikation
mellem enheder.

*3 Codec: Komprimerings- og
konverteringsformat for lydsignaler

* Underbands-codec

Indgang
AUDIO IN-stik
(@ 3,5 mm, stereoministik)

Udgang
()-stik (hovedtelefoner)
(@ 3,5 mm, stereoministik)

den station, der modtages, ikke transmitterer
RDS-data. De fungerer maske heller ikke
korrekt i omrader, hvor RDS-transmissioner
er pa eksperimenteringsstadiet.

Hvis det radiosignal, der modtages, er svagt,
kan det tage noget tid at modtage RDS-data.




