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RV16AF41xx
Dreh-Potentiometer, Printanschluss, abgewinkelt

Ar�kelbez.
RV16AF41B1K linear 1 kΩ
RV16AF41B2K linear 2 kΩ
RV16AF41B5K linear 5 kΩ
RV16AF41B10K linear 10 kΩ
RV16AF41B25K linear 25 kΩ
RV16AF41B50K linear 50 kΩ
RV16AF41B100K linear 100 kΩ
RV16AF41B250K linear 250 kΩ
RV16AF41B500K linear 500 kΩ
RV16AF41B1M linear 1 MΩ
RV16AF41A10K logarithmisch 10 kΩ
RV16AF41A25K logarithmisch 25 kΩ
RV16AF41A50K logarithmisch 50 kΩ
RV16AF41A100K logarithmisch 100 kΩ
RV16AF41A250K logarithmisch 250 kΩ
RV16AF41A500K logarithmisch 500 kΩ
RV16AF41A1M logarithmisch 1 MΩ
RV16AF41C5K logarithmisch 5 kΩ
RV16AF41C10K logarithmisch 10 kΩ
RV16AF41C50K logarithmisch 50 kΩ
RV16AF41C100K logarithmisch 100 kΩ
RV16AF41C500K logarithmisch 500 kΩ
RV16AF41C1M logarithmisch 1 MΩ

Widerstandskurve Wert
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