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Isolering
Varmekrympende formgods

Egenskaber og fordele
• Anvendes sammen med cirkulær adaptor
• For stressaflastning og tætning

Formgods VG type

Formgods 150-serien med stik. 

Helashrink serien 150 med læbe

a. Formgods før krymp (som leveret)
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b. Formgods efter krympning
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Formgods før krympning. 

For information om materiale / 
lim se venligst side 244.
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VG norm EAN Bestillingsnr.

152-41-G 24,0 10,5 24,0 6,0 26,0 9,0 10,0 1,6 0,5 3,3 1,0 VG 95343 T06 A 001 A 5022660634727 401-52780

152-42-G 24,0 10,5 24,0 6,0 38,0 21,0 10,0 1,6 0,5 3,3 1,0 VG 95343 T06 B 001 A 5022660634826 401-52880

153-41-G 25,0 14,0 9,0 3,5 40,0 13,0 16,0 1,8 0,5 3,3 1,0 VG 95343 T06 A 002 A 5022660634734 401-53780

153-42-G 25,0 14,0 9,0 3,5 55,0 28,0 16,0 1,8 0,5 3,3 1,0 VG 95343 T06 B 002 A 5022660634833 401-53880

154-41-G 30,0 14,0 30,0 6,0 43,0 20,0 13,0 1,8 1,0 3,3 1,0 VG 95343 T06 A 003 A 5022660634741 401-54780

154-42-G 30,0 14,0 30,0 6,0 55,0 32,0 13,0 1,8 1,0 3,3 1,0 VG 95343 T06 B 003 A 5022660634840 401-54880

155-42-G 31,0 18,0 31,0 7,0 67,0 35,0 18,0 1,8 1,0 3,3 1,0 VG 95343 T06 B 004 A 5022660634857 401-55880

156-41-G 36,0 22,5 36,0 8,5 60,0 22,0 20,0 2,0 1,0 3,3 1,0 VG 95343 T06 A 005 A 5022660634765 401-56780

156-42-G 36,0 22,5 36,0 8,5 80,0 42,0 20,0 2,0 1,0 3,3 1,0 VG 95343 T06 B 005 A 5022660634864 401-56880

157-41-G 43,0 28,0 43,0 10,0 60,0 21,0 20,0 2,2 1,0 3,3 1,7 VG 95343 T06 A 006 A 5022660634772 401-57780

157-42-G 43,0 28,0 43,0 10,0 79,0 41,0 20,0 2,2 1,0 3,3 1,7 VG 95343 T06 B 006 A 5022660634871 401-57880

157-43-G 43,0 28,0 43,0 10,0 99,0 61,0 20,0 2,2 1,0 3,3 1,7 VG 95343 T06 C 001 A 5022660634918 401-57980

158-41-G 60,0 35,0 60,0 16,0 90,0 32,0 38,0 3,2 1,5 3,3 1,7 VG 95343 T06 A 007 A 5022660634789 401-58780

158-42-G 60,0 35,0 60,0 16,0 110,0 52,0 38,0 3,2 1,5 3,3 1,7 VG 95343 T06 B 007 A 5022660634888 401-58880

158-43-G 60,0 35,0 60,0 16,0 130,0 72,0 38,0 3,2 1,5 3,3 1,7 VG 95343 T06 C 002 A 5022660634925 401-58980

159-41-G 66,0 45,0 66,0 17,0 130,0 50,0 50,0 3,8 2,0 3,3 2,0 VG 95343 T06 A 008 A 5022660634796 401-59780

159-42-G 66,0 45,0 66,0 17,0 150,0 70,0 50,0 3,8 2,0 3,3 2,0 VG 95343 T06 B 008 A 5022660634895 401-59880

159-43-G 66,0 45,0 66,0 17,0 171,0 90,0 50,0 3,8 2,0 3,3 2,0 VG 95343 T06 C 003 A 5022660634932 401-59980

160-41-G 82,0 58,0 82,0 27,0 137,0 37,0 62,0 3,8 3,8 3,3 2,0 VG 95343 T06 A 009 A 5022660634802 401-60780

160-42-G 82,0 58,0 82,0 27,0 158,0 58,0 62,0 3,8 3,8 3,3 2,0 VG 95343 T06 B 009 A 5022660634901 401-60880

160-43-G 82,0 58,0 82,0 27,0 213,0 113,0 62,0 3,8 3,8 3,3 2,0 VG 95343 T06 C 004 A 5022660634949 401-60980

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

LEA For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.




