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Opmærkningssystemer
Opmærkning af ledninger og kabler

MATERIALE Type 1216, Polyethylen hvid (WH)

Driftstemperatur -30 °C til +60 °C

Hærdetemperatur fra 0 °C

Lim Akryl

Folie tykkelse (µ) 110 µm

Materiale kemiske 
egenskaber

Resistent overfor alkohol, de fleste 
olier og smøremidler og organiske 
opløsningsmidler.

Anbefalet farvebånd TT822OUT

Denne type label giver højeste printkvalitet med thermor transfer 
udprintning. Sortimentet af label materialer og farvebånd er udviklet 
til at dække de fleste behov. For problemfri udskrift anbefaler vi, at der 
anvendes TagPrint Pro.

Egenskaber og fordele
• Velegnet til opmærkning af elektriske komponenter
• Hvid label giver fremragende kontrast
• Fremragende udskrift med TT822OUT farvebånd
• Udskriv med TT4000+, TT430 for bedste resultat
• Let label design med TagPrint Pro software

Label til tavle opmærkning, termo print

Tydelig og permanent opmærkning af gruppetavler.

Helatag 1216 (hvid) for ru overflader

TYPE
B

(W)
H

(H)

Bredde på 
liner BL 
(metrisk) 

Labels
pr. række Enhed Farve EAN Bestillingsnr.

TAG05-08TC-1216-WH 5,0 8,0 85,0 16 Stk. 25.000 Stk. Hvid (WH) 4031026296234 596-12147

TAG05-15TC-1216-WH 5,0 15,0 85,0 16 Stk. 25.000 Stk. Hvid (WH) 4031026296418 596-12151

TAG06-10TC-1216-WH 6,0 10,0 85,0 13 Stk. 25.000 Stk. Hvid (WH) 4031026296364 596-12149

TAG08-15TC-1216-WH 8,0 15,0 85,0 10 Stk. 25.000 Stk. Hvid (WH) 4031026296425 596-12152

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer. Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold. Anden emballage kan også være tilgængelig.




