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Bredde Dybde Højde

- - - - -

Bredde Dybde Højde

67,0 44,0 49,5 14 / 15 1

Beskrivelse:

Tekniske data:

Brugbar volumen 37 l

Energiforbrug 90 kWh/år
Omgivelsestemperatur 0 - + 40 °C
Køleydelse -20 - + 20 °C
Støjniveau 45 dB
USB-opladningsforbindelse 5 V / 1 A
Mængde kølemiddel 40 g

Leveringsomfang:
- 12 & 24 volt tilslutningskabel
- netadapter til 230 V~ tilslutning
- opbevaringskurv 

Godkendelsesmærker:

16.10.2023

Med USB-port til opladning af mobiltelefon

-Perfekt kompatibel med TRAVELBOX

Strømforsyning til køleboksen 

Netadapterens strømforsyning 

-To tilstande, MAX eller ECO, kan vælges til særlig hurtig 
eller effektiv køling.
-Dobbelt åbning: Låget kan monteres i længderetningen 
eller på fronten.

-Trådkurv til praktisk fjernelse af mad og drikkevarer

LC-display til indstilling af temperatur, batteristatus og 
batteriovervågning

LED-indvendig belysning giver den bedste belysning, selv i 
mørke.

Energieffektivitetsklasse (EU 2019/2016) F

12 V (DC), 24 V (DC), 230 V 
(AC) via netadapteren

100 - 240 V~ 50/60 Hz (1,2 - 0,5 
A)

Artikel Information
Farve Kassens mål i cm vægt (kg)

brutto
Antal

Kompressor køleboks
ICEBOX 40

antal / palle:

antal / lastbil: 0

 Information om produktet

Leverandør Artikel beskrivelse

T.I.P. 
Technische Industrie Produkte GmbH
Siemensstr. 17
74915 Waibstadt
Germany

Tlf.: 07263-9125-0
Fax: 07263-9125-25

www.tip-pumpen.de

Kompressor køleboks
ICEBOX 40

24
måneder

 Information om Master Box

Master Box dimensioner i cm vægt (kg)
brutto

pak. Enhed
(stk.)


