
                   

LOGISTICS VALUES

Poids brut 21000 gr / 21 kg
Poids net 19000 gr / 19 kg
Quantité d’articles sur palette 1 10

 

MOBILE BESCHALLUNGSANLAGE 15”/38cm MIT
USB-MP3, BT, REC, VOX & 2 VHF
FUNKMIKROFONEN

PORT15VHF-BT

Diese Anlage zeichnet sich nich nur durch ihre aussergewöhnliche Klangqualität
aus, sondern bietet zudem wichtige Features wie einen eingebauten Akku, ein
doppeltes Versorgungssystem (12V & 220V), einen Teleskopgriff und Rollen.
Durch die beiden Funkmikrofone (Headset und Handmikrofon), die
Fernbedienung und die verschiedenen Ein- und Ausgänge eignet sie sich für
alle möglichen Anwendungen und Audioquellen (USB/MP3, SD/MMC und iPod
Ports) und das bei totaler Bewegungsfreiheit.

•   USB MP3 / WMA / BLUETOOTH Spieler
•   2 VHF Mikrofone (Headset 203.5MHz & Handmikrofon 207.5MHz)
•   Fernbedienung
•   Aufnahmefunktion REC
•   VOX Stimmaktivierung
•   Bass- und Treble Regler
•   Mikrofon mit Lautstärke und ECHO Regler
•   Musiklautstärkeregler
•   MIKRO und LINE Eingänge
•   MP3 & iPod Eingänge
•   Eingebauter Lader und AKKU
•   Handgriff und Rollen erleichtern den Transport
•   3-5 Stunden Betriebsdauer auf Batterie
•   Reichweite der VHF Funkmikrofone: 25-30m draussen bei freier Sicht; 10-15m
drinnen

EAN 5420047116192
CODE 15-6022

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Max. Leistung 800W
RMS Leistung 400W
Empfindlichkeit: 99dB
Frequenzbereich: 35Hz – 20kHz
Versorgung : 220-240Vcc / 50-60Hz
Abmessungen: 12V 7,2Ah (BAT-PORT7.2A)
Batterie 482x442x730mm

        


