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SpEZIFIKATIoNEN

 Testavit Schuki 1A Testavit Schuki 3A
Anzeige . optisch, .LED .
Betriebsspannung . 230 .V, .50 .Hz .  .  .
Spannungsversorgung . über .Testobjekt .
Nennfehlerstrom . 30 .mA . nein
FI-Test . mittels .Testtaster . nein
Schutzart . IP .40 .
Überspannungskategorie . CAT .II .300 .V .
Norm . IEC/EN .61010-1 .(DIN .VDE .0411)
Abmessungen . 60 .x .60 .mm .
Gewicht . 40 .g .
Lieferumfang . inkl . .Bedienungsanleitung .

Die .Steckdosenprüfgeräte .Testavit .Schuki .1A .und .3A .sind .unentbehrliche .Prüfgeräte .für .jeden .Fachmann . .Sie .zeigen .
alle .lebensgefährlichen .Anschlussfehler .an .Steckdosen, .Kabeltrommeln, .Geräteleitungen .und .Verbindungskabeln .in .
230-V-Anlagen .durch .bestimmte .Leuchtenkombinationen .der .LEDs .an . .Dadurch .können .Installationen .schnell .und .
sicher .überprüft .werden . .Das .Testavit .Schuki .1a .ist .zusätzlich .mit .einer .FI-Testschaltung .ausgestattet . .

Ihre Vorteile
| .schnelle .und .sichere .Überprüfung .von .Installationen
| .FI-Test .(Schuki .1A)

Steckdosenprüfgeräte


