Netzteil fiir Hutschiene
Best.-Nr.: 11 69 04

Wichtig! Unbedingt lesen!

Lesen Sie diese Anleitung sorgfaltig durch. Bei Schiden, die durch Nichtbeachtung der
Anleitung verursacht werden, erlischt der.Garantieanspruch. Fiir Folgeschaden, die
daraus resultieren, (bernehmen wir keine Haftung!
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Hinweis!

Dieses Gerét hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreien Zustand verlassen. Um
diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss der
Anwender die Sicherheitshinweise und Wamvermerke die in dieser Anleitung enthalten
sind beachten!

BestimmungsgeméRie Verwendung:

Der bestimmungsgeméafe Einsatz des Gerdtes ist, eine stabilisierte Ausgangsspannung
zu liefern. Die Ausgangsspannuny ist fest auf 12 Volt eingestellt und kann nicht verandert
werden.

- Ein anderer Einsatz als vorgegeben ist nicht zuléssig!

Betriebsbedingungen
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- Das Gerét darf nur an 230 V /50 Hz Wechselspannung betrieben werden.

- Bet Gerdten mit einer Betriebsspannunyg grager 35 Volt darf die Endmontage nur vom
Fachmann unter Einhaltung der VDE-Bestimmungen vorgenommen werden.

- An der Baugruppe angeschlossene Verbraycher diirfen eine max. Stromaufnahme von
insgesamt

150 mA nicht Uiberschreiten.

- Es ist unbedingt auf die Einhaltung der in disser Anleitung angegebenen technischen
Daten zu achten! Das Uberschreiten dieser Werte kann zu Schaden am Gerét oder
Verbraucher fllhren.

- Bei der Installation des Gerétes ist auf ausreichenden Kabelquerschnitt der
Anschlussleitungen zu achten!

- Leitungen mit berithrungsgefahriicher Spannung {z. B. Netzspannung) diirfen auf keinen
Fall die Kleinspannungsleitungen beriihren, sondern miissen mit geeigneten Mitteln auf
Abstand befestigt werden.

- In die Anschlussleitungen des Gerates sind entsprechende Sicherungen einzufiigen.

- Die Betriebslage des Gerétes Ist beliebig.

- Die zuldssige Umgebungstemperatur (Raumtemperatur) darf wahrend des Betriebes 0
°C und 40 °C nicht unter-, bzw. (iberschreiten,

- Das Gerat ist {Ur den Gebrauch in trockenen und sauberen Raumen bestimmt.

- Bei Bildung von Kondenswasser muss eine Akklimatisierungszeit von bis zu 2 Stunden
abgewartet werden.

- Ein Betrieb des Gerétes im Frelen bzw. in Feuchtriumen ist unzulassig!

- Schiitzen Sie diesen Baustein vor Feuchtigkeit, Spritzwasser und Hitzeeinwirkung!

- Das Gerat darf nicht in Verbindung mit leicht entflammbaren und brennbarsn
Fliissigkeiten verwendet werden!

- Dieses Gerat ist nicht geeignet fir Kinder und Jugendliche im Alter von unter 14 Jahren!
- In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfaliverhiltungsvorschriften des Verbandes der
gewerblichen Berufsgenossenschaften fiir elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu
beachten.

- In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- und Selbsthilfewerkstétten ist der Betrieb
des Gerates durch geschultes Personal verantwortlich zu (iberwachen.

- Betreiben Sie das Gerat nicht in einer Umgebung in welcher brennbare Gase, Dampfe
oder Stiube vorhanden sind oder vorhanden sein kénnen.

- Falls das Gerat einmal repariert werden muss, dirfen nur Original-Ersatzteile verwendet
werden! Die Verwendung abweichender Ersatzteile kann zu ernsthafien Sach- und
Personenschdden flihren!

- Eine Reparatur des Gerétes darf nur von einer ausgebildeten Elektrofachkraft
durchgeflhrt werden!

Allgemeine

SICHERHEITSHINWEISE

Beim Umgang mit Produkten, die mit elektrischer Spannung in Berlihrung kommen,
miissen die glltigen VDE-Vorschriften beachtet werden, insbesondere VDE 0100, VDE
0550/0551,

- Vor dffnen eines Gerétes stets den Netzstecker ziehen ader sicherstellen, dass das
Gerat stromios ist.

- Bauteile, Baugruppen oder Gerate dUrfen nur in Betrieb genormen werden, wenn sie
vorher berlihrungssicher in ein Gehduse eingebaut wurden. Wahrend des Einbaus
missen sie stromlos sein. !
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- Werkzeuge ddrfen an Geréaten, Bauteilen oder Baugruppen nur benutzt werden, wenn
sichergestellt ist, dass die Geréte von der Versergungsspannung getrennt sind und
elekirische Ladungen, die in den im Gerét befindlichen Bauteilen gespeichert sind, vorher
entladen wurden.
- Spannungsfihrende Kabel oder Leitungen, mit denen das Gerét, das Bauteil oder die
Baugruppe verbunden ist, miissen stets auf Isolationsfehler oder Bruchstellen untersucht
werden.

Bei Feststellen eines Fehlers in der Zuleitung muss das Gerat unverziiglich aus dem
Betrieb genomimen werden, bis die defekte Leitung ausgewechselt worden ist.
- Bei Einsatz von Bauelementen oder Baugruppen muss stets auf die strikte Einhaltung
der in der zugehdrigen Beschreibung genannten Kenndaten fur elektrische Grélen
hingewiesen werden.
- Wann aus einer vorliegenden Beschreibung fiir den nichtgewerblichen Endverbraucher
nicht eindeutig hervorgeht, welche elekirischen Kennwerte fiir ein Bauteil oder eine
Baugruppe gelten, wie eine externe Beschaltung durchzuflihren ist, oder welche externen
Bauteile oder Zusatzgerate angeschlossen werden diirfen und welche Anschlusswerte
diese externen Kompaonenten haben dirfen, so muss stets ein Fachmann um Auskunft
ersucht werden.
- Es ist vor der Inbetriebnahme eines Gerates generell zu priifen, ob dieses Gerit oder
Baugruppe grundsétzlich fir den Anwendungsfall, fiir den es verwendet werden soll,
geeignet istl i Zweifelsfalle sind unbedingt Rickfragen bei Fachleuten,
Sachversténdigen oder den Herstellern der verwendeten Baugruppen notwendig!

Bitte beachten Sie, dass Bedien- und Anschlussfehler auBerhalb unseres
Einflussbereiches liegen. Verstandlicherweise kdnnen wir fiir Schiden, die daraus
entstehen, keinerlei Haftung (bemehmen.

Produktbeschreibung

Dieses Gerét ist ein dulRerst vielseitiges Festspannungs-Netzteil, dessen IC-
Spannungsregler einen internen, elektronischen und thermischen Uberlastschutz besitzt.
Dieser Netzteil-Baustein ist geeignet zur Spannungsversorgung von Bausatzen,
Baugruppen und Kleingeraten. Die Betriebsanzeige des Gerates erfolgt durch eine
Leuchtdiode.

Anschlusshinweise

1. Netzanschluss

Der Anschluss der Netzspannung erfolgt an den mit ,230 V* gekennzeichneten Klemmen
(z.B. 1 und B).

Beachten Sie hier unbedingt die VDE-Bestimmungen, da beim Umgang mit 230 Volt
Netzspannung Lebensgefahr besteht!

2, Ausgangsspannung

Die stabilisierte Ausgangsspannung wird an den mit ,+" und ,-* gekennzeichneten
Anschlussklemmen entnommen { z.B. 8 und 11). Achten Sie beim Anschluss eines
Verbrauchers unbedingt auf die Polaritat der Spannung! Eine Falschpolung kann die
Zerstdrung des angeschlossenen Verbrauchers (Baustein, Baugruppe) zur Folge haben!
Achten Sie darauf, dass der fir den Netzteil-Baustein zuldssige max. Ausgangsstrom
nicht {iberschritten wird, um das Gerét vor Uberlastung zu schiitzen!

3. Betriebsanzeige
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Die Betriebsanzeige des Gerétes erfolgt durch gie eingebaute Leuchtdiode,

Technische Daten

Eingangsspannung: 230V ~ 50/860 Hz

Ausgangsspannung: 12Volt=+5%

Ausgangsstrom: max. 150 mA  Kurzzeitig, max. 125 mA Dauerlast
Abmessungen: 85x31mm

Dieser Arlikel wurde nach der EG-Rlchtiinie 89/336/EWG (EMVG vom
09.11.1992, Etekiromagnetische Vertréglichkeiy geprift und entspricht den gesetzlichen
-Bestimmungen.

Storung:

bst anzunehmen, dass ein gefahrioser Betrieh nicht mehr méglich ist, so ist das Gerst
auler Betrieb zu seizen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern.

Das trifft zu:

-wann das Gerét sichtbare Beschidigungen aufweist

-wenn das Gerat nicht mehr funktionsfahig ist

-wenn Teile des Gerfites lose oder locker sind

-wenn die Verbindungsleitungen sichtbare Schiden aufweisen.

Falls das Geréat repariert werden muss, diirfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden!
Die Verwendung abweichender Ersatzteile kann zu ernsthaften Sach- und
Personenschaden flhren!

Die mit dem  Sicherheits-Symbol gekennzeichneten Bauteile sind Sicherheitsbauteile und
dlrfen nur durch Originalteile ersetzt werden!

Eine Reparatur des Gerates darf nur von elner ausgebildeten Elektrofachkraft
durchgeflhrt werden!

Garantie:

Auf dieses Geréat gewahren wir 2 Jahr Garantie. Die Garantie umfasst die kostenlose
Behebung der Méngel, die nachweisbar auf die Verwendung nicht einwandfreien
Materials, oder auf Fabrikationsfehler zuriickzufithren sind.

Weitergehende Anspriiche sind ausgeschiossen!

Wir libernehmen weder eine Gewiihr noch irgendwelche Haftung fiir Schiden oder
Folgeschéden im Zusammenhang mit diesem Produkt. Wir behalten uns eine
Reparatur, Nachbesserung, Ersatzieillieferung oder Riickerstattung des
Kaufpreises vor.

In folgenden Féllen erlischt die Garantie:

- bei Veréinderungen und Reparaturversuchen am Gerét
- bei eigenméchtiger Abanderung der Schaltung
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- bei Verwendung anderer, nicht originaler Bauteile

- bei Schaden durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und des Anschlussplanes
- bei Schéden durch Ubertastung des Gerétes

- bei Schaden durch Eingriffe fremder Personen

- bei Anschluss an eine falsche Spannung oder Stromart

- bei Fehibedienung oder Schéden durch fahrlassige Behandlung

- bei Defekten, die durch (iberbriickte Sicherungen oder durch Einsatz falscher
Sicherungen entstehen

In all diesen Féllen erfolgt die Riicksendung des Gerétes zu Ihren Lasten!
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Alle Rechte einschiiesslich Ubersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z.B,
Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in EDV-Anlagen, bediirfen der
Schriftlichen Genehmigung des Herausgebers.

Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bef Drucklegung. Anderung
in Technik und Ausstattung vorbehalten.

© Copyright 2002 by H-Tronic GmbH.
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