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KERN CM 150-1 CM 250—1] . CM 1K1
Ablesbarkeit (d) 01g 01g T 1g
Wégebereich (max) 150 g 2509 1.000 g
Tarierbereich (subtraktiv) 150 ¢ 250 g 1.000g|
Justiergewicht (nicht beigegeben) 50 g (M3) 200 g (M3) 500 ¢ (M37)<
Betriebstemperatur 18-25°C

Zuléssige relative Luftfeuchtigkeit

(nicht kondensierend) <85%

Wiégeplatte mm 70 x 80

Gesamtwaage (B x Hx T) mm ]

2 Aufstellen der Waage

2.1 Auspacken

Die Waage vorsichtig aus der Verpackung nehmen, Plastikhiille entfernen.

Lieferumfang:

+ Taschenwaage
e Batterien
« Bedienungsanleitung

2.2 Aufstellung

85x 130 x 25

« Waage auf eine waagrechte feste Unterlage stellen (siehe auch ,Wichtige

Hinweise").

2.3 Batteriebetrieb und —wechsel

« Batteriedeckel an Waagenunterseite offnen (siehe auch Kurzanleitung im

Waagendeckel)
« 3 AAA-Batterien einlegen

. Batteriedecke! wieder einsetzen (siehe Kurzanleitung im Waagendeckel).
« Zur Batterieschonung schaltet die Waage 1 — 2 Minuten nach abgeschlossener

Wagung automatisch ab.

« st die Batterie verbraucht, erscheint im Display ,,LO*

sofort Batterie wechseln

. OFF-Schalter drucken und

« Wird die Waage langere Zeit nicht benutzt, Batterie herausnehmen und getrennt
aufbewahren. Auslaufen von Batterieflussigkeit konnte die Waage beschadigen.
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3 Bedienung
3.1 Wigen

Waage mit ON/M-Taste einschalten.

Die Waage zeigt fir etwa 3 Sekunden .8888" im Display und geht dann auf ,0". Nun
ist sie betriebsbereit.

Wichtig: Sollte die Anzeige nicht auf ,,0" stehen, TARE-Taste driicken

Erst jetzt (!) Wagegut auf die Wageplatte legen. Darauf achten, dall das Wagegut
nicht am Waagengehause oder an der Unterlage streift.

Nun wird das Gewicht angezeigt, wobei nach erfolgter Stillstandskontrolle ein
Dreieck im Display erscheint.

Ist das Wagegut schwerer als der Wagebereich, erscheint im Display
E“ (=Uberlast) .

3.2 Tarieren (TARE-Taste)

Waage mit der ON/M-Taste einschalten und ,,0“ Anzeige abwarten.

TaragefaR auf die Wageplatte stellen und die TARE-Taste dricken. Die
Waagenanzeige geht auf ,,0“. Das Gewicht des Gefafes ist nun intern gespeichert.

Wagegut in das Gefal einfillen, MeRwert ablesen.

Driickt man nach Anschlull des Wagevorgangs wieder die TARE-Taste, erscheint
erneut ,,0* im Display.

Der Tariervorgang kann beliebige Male wiederholt werden, beispielsweise beim
Einwiegen von mehreren Komponenten zu einer Mischung (Zuwiegen).

Die Grenze ist dann erreicht, wenn der gesamte Wagebereich belegt ist.

Nach Abnehmen des Taragefales erscheint das Gesamtgewicht blinkend als Minus-
Anzeige.
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3.3 Plus/Minus-Wagungen

Zum Beispie! zur Stiickgewichtskontrolle
Waage mit der ON/M-Taste einschalten und ,,0“-Anzeige abwarten.

Sollgewicht auf Wageplatte legen und mit TARE-Taste auf ,,0“ tarieren. Sollgewicht
wieder abnehmen.

Priflinge nacheinander auf die Wageplatte legen, jeweilige Abweichung zum
Sollgewicht wird vorzeichenrichtig nach ,,+* und ,,-“ angezeigt.

Nach dem gleichen Verfahren konnen auch gewichtsgleiche Packungen, bezogen
auf ein Sollgewicht, hergestelit werden.

Zuriick in den Wagemodus durch Driicken der TARE-Taste.

3.4 Netto-Total-Wdgungen

Nitzlich, wenn man eine Mischung aus mehreren Komponenten in einen
Tarabehalter einwiegt und am SchiuR zur Kontrolle das Summengewicht aller
eingewogenen Komponenten bendtigt (Netto-Total, d.h. ohne das Gewicht des
Tarabehélters).

Beispiel:

Tarabehalter auf die Wageplatte, Tarieren mit der TARE-Taste auf ,,0%.

Komponente © einwiegen, tarieren mit ON/M-Taste (Memory) auf ,0". Memory-
aktivierung wird durch ein Dreieck am linken Rand des Displays angezeigt.

Komponente @ einwiegen, bei Druck auf die ON/M-Taste erscheint das Netto-Total,
d.h. das Summengewicht von den Komponenten @ und ® . Tarieren mit ON/M-Taste
auf ,,0*.

Komponente © einwiegen, bei Druck auf ON/M-Taste erscheint das Netto-Total, d.h.
das Summengewicht von den Komponenten 0,6 und ©.

Rezeptur gegebenenfalls zum gewiinschten Endwert auffllen.

Zuriick in den Wagemodus durch Driicken der TARE-Taste.
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3.5 Justierung (CAL)

Mit einem Justiergewicht ist die Waagengenauigkeit jederzeit Uberprifbar und
einstellbar.

Stabile Umgebungsdingungen soliten beachtet werden, siehe ,,Wichtige Hinweise".
Eine kurze Anwarmzeit von ca. 1 Minute zur Stabilisierung ist zweckmalig.

CAL-Taste dricken und gedriickt halten, bis im Display blinkend die genaue Grole
des Justiergewichtes erscheint.

OFF-Taste bestatigen, ,,AL 0" erscheint.
Justiergewicht in die Mitte der Wageplatte stellen.

Kurze Zeit spater erscheint ,AL F“, sodann automatisch Rucksprung in den
normalen Wagemodus, in der Anzeige erscheint das Gewicht des Justiergewichts.

Das Justierprogramm kann durch Driicken der Off-Taste abgebrochen werden.

Bei einem Justierfehler oder falschem Justiergewicht erscheint ,AL E“. Die
Justierung mu® dann wiederholt werden.
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4 Wichtige Hinweise

Diese elektronische Waage ist ein Prazisionsinstrument. Sie ist fir den Betrieb in
einer beherrschten elektromagnetischen Umgebung ausgelegt. Dies bedeutet, dafl in
einer solchen Umgebung Sendefunkeinrichtungen wie z. B. Mobilfunktelefone nicht
in unmittelbarer Nachbarschaft verwendet werden durfen. Beim Auftreten von grofen
elektromagnetischen Feldern sind Anzeigeabweichungen maoglich. Der Standort muf}
dann gewechselt werden. Stérende Umgebungsbedingungen wie Luftzug und
Vibrationen vermeiden. Schnelle Temperaturwechsel vermeiden, gegebenenfalls
Waage nach Warmeanpassung neu justieren.

Hohe Luftfeuchtigkeit, Dampfe und Staub vermeiden, da die Waage nicht hermetisch
geschlossen ist. Waage nicht direkt mit Flussigkeit in Verbindung bringen, diese
kénnte in das MeRwerk eindringen. Deshalb auch nur trocken oder feucht reinigen.
Keine Losungsmittel verwenden, da hierdurch Lack- und Kunststoffteile Schaden
nehmen koénnten.

Eine kurze Anwarmzeit von einigen Minuten nach dem Einschaiten stabilisiert die
Melwerte. Wagegut vorsichtig auflegen. Keine Dauerlast auf die Wéageplatte
auRerhalb des Gebrauchs. Stofe und extreme Beeintrachtigungen unbedingt
vermeiden. Verschiittetes Wagegut sofort entfernen.

Bei einer Stérung im Programmablauf solite die Waage kurz ausgeschaltet werden.
Der Wagevorgang mufd dann wieder von vorne begonnen werden.

Die Waage niemals in explosionsgefahrdeten Raumen betreiben, die
Serienausfihrung ist nicht Ex-geschutzt.

Die Waage regelmafig mit externen Prufgewichten Uberprifen.
Garantie erlischt beim Offnen der Waage.

Verpackung fur einen eventuellen Riicktransport aufbewahren. Fur Rucktransport nur
Orginalverpackung verwenden.
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5 Kleine Pannenhilfe

Stérung Mégliche Ursache

Die Gewichtsanzeige « Die Waage ist nicht eingeschaltet.

leuchtet nicht « Die Batterie ist leer oder ist nicht richtig
angeschlossen

Die Gewichtsanzeige « Luftzug/Luftbewegungen

andert sich fortwahrend « Vibrationen des Tisches/Bodens
« Die Wageplatte hat Beriihrung mit Fremdkdrpern

in der Waagenanzeige « Die Batterie ist verbraucht und mufl ausgewechselt
erscheint ,,LO* werden
Das Wageergebnis ist « Die Waagenanzeige steht nicht auf Null
offensichtiich falsch « Die Justierung stimmt nicht mehr
« Vor der Wigung wurde auf die Tarierung nicht
geachtet.

s Es herrschen starke Raumtemperaturschwankungen.

Beim Auftreten anderer Fehlermeldungen Waage aus- und nochmals einschalten.

Bleibt die Fehlermeldung erhalten, Hersteller benachrichtigen.
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6 Konformitatserklarung

c € Konformitatserklarung

Die elektronische Taschenwaage

Typ: KERN CM 150-1
KERN CM 250-1
KERN CM 1K1

entspricht den Anforderungen folgender EG-Richtlinie:

EG-EMV-Richtlinie
(Richtlinie tiber die elektro-
magnetische Vertraglichkeit)

in der Fassung 89/336/EWG

Angewandte harmonisierte Normen, insbesondere

EN 50081-1
EN 50082-1

Bei einer nicht mit KERN abgestimmten Anderung des oben beschriebenen
Gerites verliert diese Erklarung ihre Glltigkeit.

Datum: 08. November 1999 Unterschrift:

Gottl. fR & Sohn GmbH
GescHaftsffihrung

Gotil. KERN & Sohn GmbH, Gartenstr. 63, 72458 Albstadt, Tel. 07431/9389-0,Fax 07431/9389-49
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