Impulszahler, elektromechanisch

(Kubler

Eigenschaften

e 6- oder 7-stelliger Mini-Impulszéhler, addierend ohne
Nullstellung.

¢ Geringe Leistungsaufnahme.

e Fiir alle iiblichen Gleich- und Wechselspannungen lieferbar.

¢ Ausfiihrungen nach DIN, BaumaR 48 x 24 mm und viele andere
Einbaumale/-arten z.B. Leiterplattenmontage.

6- oder 7-stellig ohne Nulistellung (AC+DC)

W16/W17

Die Mini-Summierzéhler W 16 und W 17 sind nicht riickstellbar
und mit verschiedenen FrontplattengroBen fiir verschiedene
Applikationen konzipiert.

Sie haben ein sehr gutes Preis- / Leistungsverhaltnis und sind
einfach in der Handhabung.

Nutzen
e Lange Lebensdauer/ Schutzart IP41 (frontseitig).

Applikationen

Geréate mit Batteriebetrieb, Warmemengen- und Wasser-
verbrauchsmessung, fiir Gebiihrenerfassung und allgemeine
Mengenzahlung.

Typenreihe

Beschreibung / Montage Einbaumal3
Einbauzahler mit Spannbiigel, 34 x 23 mm 31x20 mm
Einbauzahler mit Spannbiigel, 48 x 24 mm 45x22.2 mm
Leiterplattenmontage liegend

Einbauzahler mit Spannbiigel, 42 x 28 mm 37,5x23,5mm

Bestellhinweis
Artikelnummer

Gehéuse Anzeige 6-stellig 7-stellig
Kunststoff vorne W 16.20 -
Kunststoff vorne - W 17.50
Stahlblech oben W 16.60 -
Kunststoff vorne - W 17.90

Bei Sonderspannungen etc. bitte Zéhlertype, Spannung, Spannungsart, Ausfiihrung angeben, z.B.: W 16.20, 9 V DC, 05, schwarz

Zubehor Bestell-Nr.

Adapter-Frontrahmen, 53 x 28 mm

Fiir Ausschnitt 50 x 25 mm auf Ausschnitt 45 x 22,2 mm,

mit Spannbiigelbefestigung fiir Z&hler 48 x 24 mm anthrazit T008180
Adapter-Frontrahmen, 56 x 40 mm Fiir Ausschnitt 50 x 25 mm auf Ausschnitt 45 x 22,2 mm,

mit Schraubbefestigung fiir Zahler 48 x 24 mm anthrazit T008181
Adapter-Frontrahmen, 72 x 36 mm Fiir Ausschnitt 68 x 33 mm auf Ausschnitt 45 x 22,2 mm,

fiir Z&hler 48 x 24 mm, als Set schwarz und silber-eloxiert 162704 Set
Adapter-Frontrahmen, 48 x 48 mm Fiir Ausschnitt 45 x 45 mm auf Ausschnitt 45 x 22,2 mm,

mit Spannbiigelbefestigung fiir Zahler 48 x 24 mm schwarz T008883
Adapter-Frontrahmen, 60 x 50 mm Fiir Ausschnitt 54 x 29 mm auf Ausschnitt 45 x 22,2 mm,

mit Schraubbefestigung und Dichtung fiir Z&hler 48 x 24 mm schwarz N003001
Klarsichtdeckel, verriegelbar, IP65 Fiir Ausschnitt 54 x 29 mm, mit Schraubbefestigung auf Frontrahmen F1B

oder Adapter-Frontrahmen N003001,

fiir Zahler mit Ausschnitt 50 x 25 mm oder 45 x 22,2 mm N003002
Dichtungskappe Typ K1, IP65 Passend fiir Frontplatte 60 x 50 mm mit Schraubbefestigung fiir elektromechanische

Zahler und iiber Adapter-Frontrahmen N003001, fiir Zahler 48 x 24 mm G008301
Aufbaurahmen Fiir Schnappmontage auf 35 mm Hut-Schiene nach DIN,
mit Ausschnitt 50 x 25 mm fiir Zéhler 53 x 28 mm
{iber separaten Adapter auch 45 x 22,2 mm und iiber separaten Adapter (T008180) fiir Z&hler 48 x 24 mm chromatiert G300004
Passende Dichtungen, weiteres Zubehdr sowie Montagebeispiele fiir optionales Zubehor finden Sie im Kapitel Zubehér oder im Bereich Zubehdr unter: www.kuebler.com/zubehoer.
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Impulszahler, elektromechanisch

(Kubler

m 6- oder 7-stellig ohne Nullstellung (AC+DC)

W16/W17

Technische Daten

Elektrischer Anschluss

Ein- und Aufbauzahler

Leiterplattenmontage

Litzen AWG 22, ca. 150 mm lang,
20,34 mm? Litzenenden 6 mm
abisoliert und verzinnt
Rundstifte @ 1,6 mm

Nennspannungen

Ausfg. 05 (8 Hz)
Ausfg. 0( 10 Hz)
Ausfg. a0 ( 10 Hz)

15/3/45/5/6/12VDC (+15 %, -5 %)
12/24/48/115/230V DC 10 %
24/48/115/ 230V AC, +10 %

Rundstifte @ 1,6 mm mit Steckhiilsen

(Art.-Nr.: 1.161.XXX.XXX)

- mit Flachsteckern 0,8 x 2,8 mm
(Art.-Nr.: 1.169.XXX.XXX)

- mit Flachsteckern 0,8 x 6,3 und
Steckhiilsen
(Art.-Nr.: 1.165.XXX.XXX)

- mit offenen Schraubklemmen

(Art.-Nr: 1.164.XXX.XXX.023)

Elektrischer Anschluss -

Einschaltdauer 100 %
Ziff 58 17x4 Gehausefarbe grau  Art.-Nr.: X.XXXXX0.XXX
ierngro®e JSXamm (Verfiigharkeit It. Tabelle) schwarz  Art.-Nr.: X XXX.XX1.XXX
Ziffernfarhe weil, Grund schwarz Erweiterter Temperaturbereich auf Anfrage
Zihlwerksachse nicht rostend Mit Lupe fiir Ziffernhohe 5 oder 6,3 mm  auf Anfrage
Betriebstemperatur -10°C ... +50°C (nicht betauend)
Einbaulage beliebig
Lebensdauer > 50 x 10° Impulse Schaltbilder
Schutzart IP41 (frontseitig) Ausfg. Ausfg.
Gewicht ca.50g Out,DC a,AC
EMV-Normen EN 55011 Klasse B,
EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Gerétesicherheit Auslegung nach  EN 61010 Teil 1
Schutzklasse 2 IK = Impulskontakt
Einsatzgebiet Verschmutzungsgrad 2
Ausfiihrung / Zahlwerk
Stromart  Ausfiihrung  Impulsfrequenz Impulszeit Impulspause Leistungsaufnahme Restwelligkeit
max. min. min. ca. max.
vDC 05 8 Hz 50 ms 75 ms 50 mW 5%
vDC 0 10 Hz 50 ms 50 ms 05W (<115V) 48%
1W (185 V)
VAC a0 10 Hz 50 ms 50 ms 0.75VA (< 115V) =
1.5 VA (230 V)
E_mbauzahler mit Spannbiigel a3 (18] 2
Einbaumal’ 31 x 20 mm [0.098]
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Gehé&usefarbe schwarz: Art.-Nr. 1.160.201.XXX
) Art-Nr. Weitere Lagertypen:
Typ Spannung Anzeige 12V 24V 115V 230V 1.160.201.013 24 V DC/0sw
W 16.20 DC (8 Hz)/ 05 6-stellig 1.160.200.049 1.160.200.050 1.160.201.056 230 VV AC/a0sw
DC(10Hz)/0 1.160.200.012 1.160.200.013 "
AC (10 Hz) / a0 1.160.200.051 1.160.200.054 1.160.200.056 "

MaRe in mm [inch]
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Impulszahler, elektromechanisch
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m 6- oder 7-stellig ohne Nulistellung (AC+DC)

W16/W 17
Einbauzéhler mit Spannbiigel 48 x 24 mm —
Einbaumal 45 x 22,2 mm 48(1.89] 150 49(1.929] 4 4508 2|3
) 1772 oo NS
Tpr17.50 [5.906] [0.158] ) [ I 8|5
.|z Schalttafel-
=] i ausschnitt
1 %
[0.039]
»
s
—]
Geh&usefarbe: anthrazit (Standard)
Art.-Nr.
Typ Spannung Anzeige 12V 24V 15V 230V
W 17.50 DC (8 Hz) / 05 7-stellig 1.740.500.049.550 | 1.740.500.050.550

DC(10Hz)/0 1.740.500.012.550 "' 1.740.500.013.550 "

AC (10 Hz) / a0 1.740.500.051.550 | 1.740.500.054.550 | 1.740.500.056.550 "
Lelte_rplattel_lmo_ntage, Stahlblech 29 196 2998 (11771 Loehbid i
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[T] Befestigungslaschen 1,8 x 0,4 mm Spulenanschliisse @ 0,16 Leiterplatte
Geh&usefarbe: blau verzinkt
Art.-Nr.
Typ Spannung Anzeige 12V 24V 15V 230V
W 16.60 DC(10Hz)/0 6-stellig 1.160.601.012 1.160.601.013
Einbauzahler mit Spannbiigel =
Einbaumald 37,5 X 23,5 mm 42 [1.654] . ﬁ 2 E 3808
Typ W 17.90 {0039 " slgad [1.496 7]
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Gehé&usefarbe schwarz: Art.-Nr. 1.XXX.901.XXX
Art.-Nr.
Typ Spannung Anzeige 12V 24V 15V 230V
W 17.90 DC (8 Hz)/ 05 7-stellig 1.740.900.049 1.740.900.050
DC(10Hz)/0 1.740.900.012 1.740.900.013
AC (10 Hz) / a0 1.740.900.054 1.740.900.056
MaBe in mm [inch] 1) Lagertypen.
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