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Wir danken lhnen fur das Vertrauen, dass Sie

uns mit dem Kauf dieses C.A 751 Adapter

2 P + E entgegengebracht haben.

Damit die optimale Nutzung des Geréts gewahrleistet

ist:

m lesen Sie diese Bedienungsanleitung
sorgféltig durch

m beachten Sie die Sicherheitshinweise.

Bedeutung des Zeichens A

Achtung! Lesen Sie die Bedienungs-
anleitung, bevor Sie das Gerét benutzen.
Werden die Anweisungen in dieser
Bedienungsanleitung, denen dieses Symbol
vorangestellt ist, nicht beachtet oder
eingehalten, kann es zu Verletzungen von
Menschen oder Beschadigungen des
Geraéts oder der Installationen kommen.

ﬁ WEEE 2002/96/EC

A Sicherheitshinweise A

Bei abnahmepflichtigen Arbeiten, die zwingend
in Verbindung mit den Prifern C.A 704 oder
C.A 765 oder C.A 760 abgeleiteten Modellen
vorzunehmen sind, miissen Sie vor und nach
jeder Prifung einen AUTOTEST lhres Prifers
durchfiihren.

m  Dieser Adapter kann fir Installationen der
Uberspannungskategorie Il mit Spannungen
von 230 V verwendet werden.
Stromkreise der CAT Il sind Verso
rgungskreise fur Haushaltsgerate oder
ahnliches, in denen Kkurzzeitige
Uberspannungen mittlerer Stérke auftreten
kénnen.

m  Verwenden Sie den Adapter niemals als
Steckdosenverlangerung.

m  Wahrend des Betriebs durfen die
Anzeigebereiche nicht von den H&nden
abgedeckt werden.

Wenn Sie ein Messgerate ( z.B Multimeter ... )
einsetzen muss dieses Geréte, mit allem Zubehor
(z.B MESSKABEL ....), der Sicherheitsnorm
IEC 61010 entsprechen wund fur die
Spannungsklasse KAT Il 230V und dem
Verschmutzungsgrad 2 oder hdher ausgelegt

sein.
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Vorstellung

Das C.A 751 ist ein Zusatzgerét, das lhnen eine
Zusatzinformation in Bezug auf die Phasenlage
einer angeschlossenen Spannung P-N liefert,
gemall der Norm TT und TN.
Dieser Zusatzgerat kann nicht die Richtigkeit
einer elektrischen Anlage (2P+T) Uberprifen!
Dieser Zusatz wird erst nach der Uberpriifung
der Leitungsisolation und der Erdung eingesetzt.
(Achten Sie darauf, dass es eine Isolierung
zwischen der Leitung "N" und der Erde geben
muss!).

Verbunden mit C.A 760 / 765 / 704 das C.A 751
ist ein Steckdosenprufer 2 P + E fur das
230 V-Netz. Es vereinfachen sie der test bei
allen Steckdosen 2 P + E mit einem Polabstand
von 19 mm im Europa-Format.

Das C.A 751 entspricht den besonderen
Vorschriften fur Arbeiten unter Spannung und
bietet hohen elektrischen Schutz fur einen
qualifizierten Benutzer.



Beschreibung

IEC §1010 T30 CAT

FAN
C€E

1 - Isoliergehduse mit Schutzring

2 - 2 Stifte @ 4,8 mm, Abstand 19 mm

3 - 2 Erdungskontakte

4 - 3 Kontrollleuchten

5 - Zwei Buchsen fir die Verbindung der Stifte
mit den Eingangsbuchsen des Prifers der
Reihe C.A 760/ 765 / 704.

6 - Hinweisschild



/A Autotest A\

Dieser Zusatz wird nur in V erbindung von
einem C.A 704 / 760 / 765 verwendet, ein
Autotest ist direkt vor und nach der

Benutzung des Prufers immer durch-

zufthren.

Verwenden Sie den Priifer auf keinen Fall,

wenn der Autotest einen Fehler ergeben

hat.

Gebrauch:

m Stecken Sie den Adapter C.A 751 anstelle
der Prifspitzen des Prufers C.A 760 / 765 /
704 auf.

m Dricken Sie die Taste AUTOTEST und
Uberprufen Sie den einwandfreien Ablauf
des Selbsttests anhand der
Bedienungsanleitung des C.A 704 oder
C.A 760 oder C.A 765

Anmerkung: Der Autotest erstreckt sich nicht
auf die Funktion der Neonleuchten (die nur eine
verbesserte Ablesung ermdglichen). Wird jedoch
wahrend des Tests der Phasen-erkennung vom
Priifer das Vorhandensein einer Spannung von
127 oder 230 V erkannt, muss die Neonleuchte
der Phasenseite leuchten.

Uberpriifung der Verkabelung von
Steckdosen

m Stecken Sie den Zusatz, alleine oder
zusammen mit einem Netzprufgerat, in die zu
prufende Steckdose.

m Das C.A 751 besitzt drei Kontrollleuchten
zur Anzeige des Zustands der Steckdose
und der Phasenlage.

Bei einer richtigen Verkabelung der
Steckdose leuchten die Neonleuchte in der
Mitte und eine der beiden Neonleuchten am
Rand.

Die Neonleuchte am Rand gibt die Lage der
Phase an.



Beispiele :

Null Phase

Steckdose OK
Phase rechts

Erde

Bedeutung:

Neonleuchte an : @
Neonleuchte aus : g‘

Allgemeine Daten

Abmessungen
95 x 50 x 38 mm

Gewicht
60 g

Stromversorgung

m Automatische Versorgung Uuber die
geprifte Steckdose. Nur die Priufer C.A 704
und C.A 760 haben eine eigene
Stromversorgung.

m Betriebsspannung neonleuchte "PH-N OK"
>170V

m  Betriebsspannung neonleuchte "PH
POSITION" > 60V

Klimatische Bedingungen

m Betrieb:

- Temperatur: 0°C bis + 55°C
- Relative Feuchte: 20 bis 96 % RF
- Hoéhe: bis 2000m

m |agerung:

- Temperatur: - 10°C bis + 55°C

Mechanischer Schutz
- Dichtheit: Schutzart IP 20

Lieferzustand
- 1 Adapter C.A751

- 1 Bedienungsanleitung

Sicherheit
- EN 61010-1 (1995-A2)



Garantie

Unsere Garantie erstreckt sich, falls nicht
ausdricklich anders vereinbart, tber zwolf
Monate nach Kauf des Gerats.

Bestellangaben

Adapter C.A 751 ... P01.1019.97zZ

Wartung

Fir die Wartung sind ausschlie3lich die
angegebenen Ersatzteile zu verwenden. Der
Hersteller kann nicht fur Unfélle haftbar gemacht

werden, die auf eine Reparatur zurtickzufiihren
sind, die nicht von seinem Kundendienst oder

einem zugelassenen Reparaturservice
durchgefiihrt wurde.

Reinigung

m Der Adapter muss unbedingt von samtlichen
Stromquellen abgeklemmt werden.

m Reinigen Sie das Gehause mit einem Lappen
und etwas Seifenwasser.

m Wischen Sie mit einem angefeuchteten Tuch
nach.

m Anschlielend das Gerat mit einem Tuch
trocknen oder mit Luft abblasen.

Reparaturen innerhalb und auRerhalb der
Garantie

Reparaturen wahrend oder aufllerhalb des
Garantie-zeitraumes : senden Sie das Gerats
zu lhrem Handler oder Wiederverkaufer.
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