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Datenblatt für PMS 0,64
Artikelnummer: 932959001

                                     

                       
 

Produktbeschreibung: Bestellnummer: 932 959-001
Beschreibung: Micro-Prüfmittel-Set für SMD-Bauteile und 0,64 mm System. 2 x

Micro-Klemmprüfspitze MICRO-KLEPS 2 x Micro-Prüfspitze
MICRO-PRUEF MPS 2/0,64 FT 1 x Abgreifklemme AGF 1 (blank) 2 x
Meßleitung MAL N 4-0,64/100-0,25 (von 0,64 mm auf 4 mm ).

Typ: PMS 0,64
System: 0,64 mm System
Bestellnummer: 932 959-001
Klemmbereich: 1,6 mm: Micro-KLEPS; 2 mm: AGF 1
Technische Daten
Stiftdurchmesser: 0,64 mm, 4 mm
Kontaktart: gefederte Buchse 0,64 mm; gefederter Stift 4 mm
Anschlussart: 1 x Stecker 4 mm Durchmesser, 1 x Buchse 0,64 mm
Leitungstyp: LIY
Leitungsspezifikation: hochflexible Schlauchleitung
Litzenaufbau: 130 x 0,05
Bemessungsspannung: DC 60 V
Leitungslänge: 100 cm
Leitungsquerschnitt: 0,25 mm2
Leitungsmaterial: PVC
Leitungsfarbe: Jeder Artikel in schwarz und rot.
Werkstoff
Kontaktträgermaterial: PA
Gehäusematerial: PVC
Überwurfmuttermaterial: Zn Al/Ni
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich: -15 °C bis +70 °C
Brennbarkeitsklasse
Gehäuse: 94 V-2
Leitung: 94 V-2
Zeichnung
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