—
[eD)
-
S
)
K
©
4
(Vp]
=
(@)
p —
)
7
@
LLl
—
(@]
>
=
(¢}
-
p —
(¢}
-
=
w

Weitere messgerdte/adapter/zubehdorteile

MI 2093 Leitungssucher
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MESSFUNKTIONEN

Kabel in Wanden, Decken, Fultbéden und im
Erdreich verfolgen;

Finden von unbestromten oder bestromten
Kabeln;

Suche von Kabelbriichen und Kurzschlissen;
Aufspiiren von nicht ersichtlichen Dosen und
Verteilerkasten;

Suche von Sicherungen und zugehorigen
Stromkreisen;

Bestimmung eines einzelnen Leiters in
einem Kabelbiindel;

Fur Rohrinstallationen und andere Leiter
geeignet.

www.metrel.de

HAUPTMERKMALE

Erkennungstiefe bis zu 2 Meter.
Funktioniert an bestromten und
unbestromten Systemen.

Der hochempfindliche Empfanger R10K
erfasst eingespeiste Signale um die
gemessene Leitung oder das gemessene
Objekt.

Drei Empfindlichkeitsniveaus kénnen

eingestellt werden: gering, mittel und hoch.

Jedes Niveau kann fir sich zusatzlich fein
eingestellt werden.

Duale Anzeigen, Balkendiagramme und
Summer sorgen auch in dunklen und lauten
Umgebungen fiir eine deutliche Erkennung.

Der Kabelsucher M| 2093 ist
ein universell einsetzbares
Gerat fur die Suche von Leitern
unter Putz, in FuRbodden und
im Erdreich sowie fir die Suche
von einzelnen Leitern in einem
Biindel. Sicherungen, die zu
einem bestimmten Stromkreis
gehoren, kénnen bestimmt
werden. Der Kabelsucher hilft
dem Bediener, Leitungsfehler
(Kurzschliisse, Kabelbriiche)
leicht zu finden.

ANWENDUNGEN

» Prufen elektrischer Anlagen;

« Priifen von Kabelnetzen;

« Priifen von Rohrinstallationen;

« Priifen von Telekommunikations-
systemen.

STANDARDS

Elektromagnetische Vertraglichkeit:
+ IEC/EN 61326

Sicherheit:
< |[EC/EN 61010 -1,
* EN 61010-031
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TECHNISCHE DATEN

Sender T10K

Stromversorgung 4 x1,5V Akkus oder 4 x 1,2 V Alkali-Batterien, Typ AA
Uberspannungskategorie CATIII / 300V

Abmessungen 80 x50 x 150 mm

Gewicht 280¢g

Empfianger R10K

Stromversorgung 1x 9V Batterie

Abmessungen 45 x 450 x 210 mm

Gewicht 140¢g

METREL GmbH

Metrel Mess- und Priftechnik GmbH
Orchideenstrale 24, 90542 Eckental

T +49 9126 28996-0, F +49 9126 28996-20
metrel@metrel.de, www.metrel.de

Hinweis: Fotos in diesem Katalog kénnen geringfligig von den Instrumenten zum Zeitpunkt der
Lieferung abweichen. Technische Anderungen ohne Vorankiindigung vorbehalten
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STANDARDAUSFUHRUNG

MI 2093

Sender T10K

Empfanger R10K

Prufleitung fiir R1I0K mit eingebautem
Widerstand und Prifsonde, 1,5 m
Prufleitung fur T1I0K, 1,5 m, 2 Stck.
Spezielle selektive Sonde
Prifsonde, schwarz, 2 Stck.
Krokodilklemme, schwarz, 2 Stck.
Cepolsterte Tragetasche
Bedienungsanleitung

METREL"



