Bartheime

LED Solutions

Datenblatt Signalleuchten
»Pilot Light«
Ausfiihrung leuchtend

Abbildung ahnlich
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152484 | 58601211 | rot 12V AC/DC 22x51mm / leuchtend IP65/1P20 | 40-60cd/m? | -25°C bis + 55 °C 30.000h smm | 4
Schraubklemmen Blende 29mm

152485 | 58601212 | gelb 12V AC/DC 22x51mm / leuchtend IP65/1P20 | 40-60cd/m? | -25°C bis + 55 °C 30.000h Smm 4
Schraubklemmen Blende 29mm

152511 | 58601213 | griin 12v AC/DC 22x51mm / leuchtend IP65/1P20 bo-mo&\BN -25°C bis + 55 °C 30.000h 5mm 2
Schraubklemmen Blende 29mm

152509 | 58601214 | blau 12V AC/DC 22x51mm / leuchtend IP65/1P20 | 40-60cd/m? | -25°C bis + 55 °C 30.000h smm | 3
Schraubklemmen Blende 29mm

152522 | 58601215 | weiR 12V AC/DC 22x51mm / leuchtend IP65/1P20 | 40-60cd/m? | -25°C bis + 55 °C 30.000h 5mm 1
Schraubklemmen Blende 29mm

152535 | 58602411 | rot 24V AC/DC 22x51mm / leuchtend IP65/1P20 | 40-60cd/m? | -25°C bis + 55 °C 30.000h Smm | 4
Schraubklemmen Blende 29mm

152549 | 58602412 | gelb 24V AC/DC 22x51mm / leuchtend IP65/1P20 | 40-60cd/m? | -25°Cbis +55°C 30.000h smm | 4
Schraubklemmen Blende 29mm

152562 | 58602413 | griin 24V AC/DC 22x51mm / leuchtend IP65/1P20 | 40-60cd/m? | -25°C bis + 55 °C 30.000h Smm 2
Schraubklemmen Blende 29mm

152574 | 58602414 | blau 24V AC/DC 22x51mm / leuchtend IP65/1P20 | 40-60cd/m? | -25°C bis + 55 °C 30.000h smm | 3
Schraubklemmen Blende 29mm

152588 | 58602415 | weiR 24V AC/DC 22x51mm / leuchtend IP65/1P20 | 40-60cd/m? | -25°C bis + 55 °C 30.000h smm | 1
Schraubklemmen Blende 29mm

152601 | 58623011 | rot 230V AC/DC 22x51mm / leuchtend IP65/1P20 | 40-60cd/m? | -25°C bis + 55 °C 30.000h smm | 4
Schraubklemmen Blende 29mm

152614 | 58623012 | gelb 230V AC/DC 22x51mm / leuchtend IP65/1P20 | 40-60cd/m? | -25°C bis + 55 °C 30.000h Smm 4
Schraubklemmen Blende 29mm

152628 | 58623013 | griin 230V AC/DC 22x51mm / leuchtend IP65/1P20 bo-mo&\BN -25°C bis + 55 °C 30.000h 5mm 2
Schraubklemmen Blende 29mm

152642 | 58623014 | blau 230V AC/DC 22x51mm / leuchtend IP65/1P20 | 40-60cd/m? | -25°C bis + 55 °C 30.000h smm | 3
Schraubklemmen Blende 29mm

152667 | 58623015 | weiR 230V AC/DC 22x51mm / leuchtend IP65/1P20 | 40-60cd/m? | -25°C bis + 55 °C 30.000h 5mm 1

Schraubklemmen

Blende 29mm

technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten



