
für ProzessorSockelBefestigungsartVerlustleistung
[W]

Rth
[K/W]

SeiteArt. Nr.

universelluniversellWärmeleitfolie/
Wärmeleitkleber

6,420B 11ICK PGA 6 x 6 x 14

universelluniversellWärmeleitfolie/
Wärmeleitkleber

8,114,8B 11ICK PGA 8 x 8 x 12

universelluniversellWärmeleitfolie/
Wärmeleitkleber

314B 11ICK PGA 9 x 9

universelluniversellWärmeleitfolie/
Wärmeleitkleber

7,516B 11ICK PGA 11 x 11 x 8

universelluniversellWärmeleitfolie/
Wärmeleitkleber

4,510,9B 11ICK PGA 11 x 11

universelluniversellWärmeleitfolie/
Wärmeleitkleber

3,912,3B 12ICK PGA 11 x 11 x 12

universelluniversellWärmeleitfolie/
Wärmeleitkleber

4,910B 12ICK PGA 14 x 14

universelluniversellWärmeleitfolie/
Wärmeleitkleber

11,210,5B 12ICK PGA 14 x 14 x 10

universelluniversellWärmeleitfolie/
Wärmeleitkleber

12,59,6B 12ICK PGA 14 x 14 x 14

universelluniversellWärmeleitfolie/
Wärmeleitkleber

5,39,8B 12ICK PGA 14 x 14 x 12

universelluniversellWärmeleitfolie/
Wärmeleitkleber

5,99,4B 12ICK PGA 15 x 15

universelluniversellWärmeleitfolie/
Wärmeleitkleber

4,914B 13ICK PGA 16 x 16 x 8

universelluniversellWärmeleitfolie/
Wärmeleitkleber

12,910,5B 13ICK PGA 16 x 16 x 10

universelluniversellWärmeleitfolie/
Wärmeleitkleber

6,29,3B 13ICK PGA 16 x 16 x 12

universelluniversellWärmeleitfolie/
Wärmeleitkleber

6,98,6B 13ICK PGA 17 x 17

universelluniversellWärmeleitfolie/
Wärmeleitkleber

5,213,2B 13ICK PGA 17 x 17 x 8

universelluniversellWärmeleitfolie/
Wärmeleitkleber

6,59B 13ICK PGA 17 x 17 x 12

universelluniversellWärmeleitfolie/
Wärmeleitkleber

7,28,4B 14ICK PGA 18 x 18

universelluniversellWärmeleitfolie/
Wärmeleitkleber

7,68,6B 14ICK PGA 19 x 19

universelluniversellWärmeleitfolie/
Wärmeleitkleber

6,99B 14ICK PGA 19 x 19 x 12

universelluniversellWärmeleitfolie/
Wärmeleitkleber

15,18,5B 14ICK PGA 20 x 20 x 10

universelluniversellWärmeleitfolie/
Wärmeleitkleber

8,37,6B 14ICK PGA 20 x 20

IDT W2A/
AMD® K6-III/
AMD® K6-2/

MMX/
IDT C6/

Intel® Pentium®

Sockel 7/
Sockel 370

Befestigungsklammer8,37,6B 15ICK PGA 20 x 20 K

universelluniversellWärmeleitfolie/
Wärmeleitkleber

6,312B 15ICK PGA 20 x 20 x 8

universelluniversellWärmeleitfolie/
Wärmeleitkleber

8,18B 15ICK PGA 20 x 20 x 12

B 2
– sehr guter thermischer Wirkungsgrad
– strömungsgünstige omnidirektionale Rippengeometrie
– einfache Montage mittels Befestigungsklammer, wärmeleitender Klebefolie oder Wärmeleitkleber
– kundenspezifische Ausführungen, Oberflächen und Modifikationen auf Anfrage
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für ProzessorSockelBefestigungsartVerlustleistung
[W]

Rth
[K/W]

SeiteArt. Nr.

universelluniversellWärmeleitfolie/
Wärmeleitkleber

8,67B 15ICK PGA 21 x 21

universelluniversellWärmeleitfolie/
Wärmeleitkleber

8,96,2B 15ICK PGA 22 x 22

universelluniversellWärmeleitfolie/
Wärmeleitkleber

11,15B 16ICK PGA 25 x 25

universelluniversellWärmeleitfolie/
Wärmeleitkleber

1,830B 17ICK BGA 10 x 10

universelluniversellWärmeleitfolie/
Wärmeleitkleber

1,928,5B 17ICK BGA 10 x 10 x 10

universelluniversellWärmeleitfolie/
Wärmeleitkleber

2,130B 17ICK BGA 14 x 14

universelluniversellWärmeleitfolie/
Wärmeleitkleber

2,327,4B 17ICK BGA 14 x 14 x 10

universelluniversellWärmeleitfolie/
Wärmeleitkleber

2,524,3B 18ICK BGA 21 x 21

universelluniversellWärmeleitfolie/
Wärmeleitkleber

2,822,5B 18ICK BGA 23 x 23

universelluniversellWärmeleitfolie/
Wärmeleitkleber

2,921,5B 18ICK BGA 23 x 23 x 10

universelluniversellWärmeleitfolie/
Wärmeleitkleber

3,120B 18ICK BGA 27 x 27

universelluniversellWärmeleitfolie/
Wärmeleitkleber

3,318,5B 18ICK BGA 27 x 27 x 10

universelluniversellWärmeleitfolie/
Wärmeleitkleber

9,513,5B 18ICK BGA 27 x 27 x 14

universelluniversellWärmeleitfolie/
Wärmeleitkleber

9,510,5B 19ICK BGA 27 x 27 x 22

universelluniversellWärmeleitfolie/
Wärmeleitkleber

3,418,6B 19ICK BGA 31 x 31

universelluniversellWärmeleitfolie/
Wärmeleitkleber

3,717B 19ICK BGA 31 x 31 x 10

universelluniversellWärmeleitfolie/
Wärmeleitkleber

3,716,5B 19ICK BGA 35 x 35

universelluniversellWärmeleitfolie/
Wärmeleitkleber

3,815,7B 19ICK BGA 35 x 35 x 10

universelluniversellWärmeleitfolie/
Wärmeleitkleber

9,515,7B 19ICK BGA 37 x 37 x 6

universelluniversellWärmeleitfolie/
Wärmeleitkleber

10,514B 20ICK BGA 37 x 37 x 10

universelluniversellWärmeleitfolie/
Wärmeleitkleber

4,314,6B 20ICK BGA 40 x 40

universelluniversellWärmeleitfolie/
Wärmeleitkleber

4,413,8B 20ICK BGA 40 x 40 x 10

universelluniversellWärmeleitfolie/
Wärmeleitkleber

4,213,6B 20ICK BGA 42,5 x 45

universelluniversellWärmeleitfolie/
Wärmeleitkleber

2,525B 21ICK S 10 x 10 x 6,5

universelluniversellWärmeleitfolie/
Wärmeleitkleber

2,623,75B 21ICK S 10 x 10 x 10

universelluniversellWärmeleitfolie/
Wärmeleitkleber

2,822,5B 21ICK S 10 x 10 x 12,5

universelluniversellWärmeleitfolie/
Wärmeleitkleber

321,75B 22ICK S 10 x 10 x 18,5

B 3
– sehr guter thermischer Wirkungsgrad
– strömungsgünstige omnidirektionale Rippengeometrie
– einfache Montage mittels Befestigungsklammer, wärmeleitender Klebefolie oder Wärmeleitkleber
– kundenspezifische Ausführungen, Oberflächen und Modifikationen auf Anfrage
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– doppelseitig klebende WärmeleitfolieWLF ... ➔ E 7
– Oberfläche: schwarz eloxiert
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WLF ... 37 x 37
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ICK PGA 20 x 20 K
WLF ... 50 x 50 mit Befestigungsklammer für Sockel 7 und Sockel 370
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