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Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. / Subject to technical changes and errors. 

Vorläufig / Preliminarily 

Datum / Date: 04.2013 AS2 Revision: 1.3        Seite 1 von 1 

 

Datenblatt / Data Sheet 
  LED Signallampe mit 15 (3x5) superhellen LEDs 

Ba15d  - 20x45mm 
LED signal lamp with 15 (3x5) superbright LEDs - Ba15d - 20x45mm 

 

 

 

Ausführung / Version 12V 

Bezeichnung / Description Eigenschaften / Characteristics 
Artikelnummer / Item no. 52190111 52190112 52190113 52190114 52190115 

Farbton / Colour rot / red gelb / yellow grün / green blau / blue weiß / white 

Dom. Wellenlänge / Dom. wavelength  625-630nm 592-595nm 525-530nm 470-473nm - 

Typ. Farbtemperatur / Typ. colour temperature - - - - 7500K 

Lichtstrom / Luminous flux 20lm 20lm 35lm 12lm 45lm 

Spannung / Voltage 12V AC/DC 

Typ. Stromstärke / Typ. current 70mA 70mA 50mA 50mA 50mA 

Typ. Leistung / Typ. Power 1W 

Abstrahlwinkel / Beam angle 360° 

Betriebstemperatur / Operating temperature -40°C ~ +50°C 
 

Ausführung / Version 24V 

Artikelnummer / Item no. 52190211 52190212 52190213 52190214 52190215 

Farbton / Colour rot / red gelb / yellow grün / green blau / blue weiß / white 

Dom. Wellenlänge / Dom. wavelength  625-630nm 592-595nm 525-530nm 470-473nm - 

Typ. Farbtemperatur / Typ. colour temperature - - - - 7500K 

Lichtstrom / Luminous flux 18lm 18lm 32lm 10lm 42lm 

Spannung / Voltage 24V AC/DC 

Typ. Stromstärke / Typ. current 50mA 

Max. Leistung / Max. Power 1.5W 

Abstrahlwinkel / Beam angle 360° 

Betriebstemperatur / Operating temperature -40°C ~ +50°C 
 

Ausführung / Version 240V 

Artikelnummer / Item no. 52192411 52192412 52192413 52192414 52192415 

Farbton / Colour rot / red gelb / yellow grün / green blau / blue weiß / white 

Dom. Wellenlänge / Dom. wavelength  625-630nm 592-595nm 525-530nm 470-473nm - 

Typ. Farbtemperatur / Typ. colour temperature - - - - 7500K 

Lichtstrom / Luminous flux 12lm 12lm 20lm 6lm 24lm 

Spannung / Voltage 240V AC 

Max. Stromstärke / Max. current 20mA 

Max. Leistung / Max. Power 4.8W 

Abstrahlwinkel / Beam angle 360° 

Betriebstemperatur / Operating temperature -40°C ~ +50°C 

 

Abmessungen / Dimensions: 


