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Datenblatt / Data Sheet

LED-Signalleuchte mit Schraubklemmen

Einbaudurchmesser 16mm

LED Signal light with screw-terminals - Mounting hole ¢ 16mm

Ausfiihrung / Version 12V AC/DC

Bezeichnung / Description

Eigenschaften / Characteristics

CE-Artikelnummer / CE Item no. 182887 182888 182889 182890 182891
Artikelnummer Hersteller / Producer item no. 58801211 58801212 58801213 58801214 58801215
Farbton / Color Rot / Red Gelb / Yellow Griin / Green Blau / Blue WeiR / White
Spannung / Voltage 12V AC/DC
Stromstirke / Current 20 mA
Ausfiihrung / Version 24V AC/DC
Bezeichnung / Description Eigenschaften / Characteristics
CE-Artikelnummer / CE Item no. 182892 182894 182895 182896 182897
Artikelnummer Hersteller / Producer item no. 58802411 58802412 58802413 58802414 58802415
Farbton / Color Rot / Red Gelb / Yellow Grin / Green Blau / Blue WeiR / White
Spannung / Voltage 24V AC/DC
Stromstirke / Current 20 mA
Ausfiihrung / Version 230V AC
Bezeichnung / Description Eigenschaften / Characteristics
CE-Artikelnummer / CE Item no. 182898 182899 182900 182901 182902
Artikelnummer Hersteller / Producer item no. 58823011 58823012 58823013 58823014 58823015
Farbton / Color Rot / Red Gelb / Yellow Griin / Green Blau / Blue WeiR / White
Spannung / Voltage 230V AC
Stromstirke / Current 20 mA
Abmessungen < 919mm__
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Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Subject to technical changes and errors.

Vorlaufig / preliminarily

Datum / Date: 09.2011 AS2
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