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Art.-Nr. �	 Innenabmessung:	 Schaumstoff-	 VPE: �
		  Höhe mm

 5100.860 	   55 x 38 x 14 mm �	 6	 100 Stück

 5100.861 � 	    70 x 45 x 14 mm �	 8	 100 Stück

 5100.862 �	 130 x 32 x 14 mm �	 8	 100 Stück

 5100.864 �	   77 x 55 x 12 mm �	 6	 100 Stück

 5100.865 �	 117 x 90 x 21 mm � 	 14	   50 Stück

 5100.866 �	 138 x 44 x 14 mm �	 8	 100 Stück

KUGELSCHARNIERDOSEN

• �Dauerhaft volumenleitfähiger Kunststoff durch Karbon
• �Mit dauerhaft ableitfähigem PE-Steckschaum 
• �Deckel mit ESD-Kennzeichnung

Typischer Oberflächenwiderstand RS = 104 - 105 Ohm

Ausführung mit weichem Schaumstoff auf Anfrage!
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Anwendungsbeispiel


