
Fassungen für Leistungstransistoren TO 3
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PolzahlArt. Nr.
3TF 3 2

Stanyl PA 4.6Isolierkörpermaterial:
CuSn-Legierung, CuSn 6; Ni 1-2µm, Au 0,2µmKontakt:
15 A max.Kontaktbelastbarkeit:
<10 mΩKontaktwiderstand:
-65°C... +290°CTemperaturbereich:
1 pFKapazität:
1650 VPrüfspannung:
UL 94 V-0Brennbarkeitsklasse:

E 2
A 2 – 7Technische Erläuterungen

Montageteile für Kühlkörper
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