
Kühlkörper für DIL-IC
– andere Längen auf Anfrage
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Rth [K/W][mm]für GehäuseArt. Nr.Rth [K/W][mm]für GehäuseArt. Nr.
3425,020 poligICK 20 L838,56/8 poligICK 6 8 L

4619,014/16 poligICK 14 16 L
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Rth [K/W][mm]für GehäuseArt. Nr.Rth [K/W][mm]für GehäuseArt. Nr.
16,547,036 poligICK 36 B54,06,314/16 poligICK 14 16 B

19,433,024 poligICK 24 B 15,851,040 poligICK 40 B
—1000,0—ICK 1000 B18,537,028 poligICK 28 B

schwarz eloxiertOberfläche:

– mit Klemmbügel
– andere Längen auf Anfrage
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Rth [K/W][mm]für GehäuseArt. Nr.Rth [K/W][mm]für GehäuseArt. Nr.
1623,018 poligICK 18 H2018,014 poligICK 14 H

1820,516 poligICK 16 H —1000,0—ICK 1000 H
schwarz eloxiertOberfläche:

Kühlkörper für PLCC
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Rth [K/W]Art. Nr.
19ICK R

11,8

2
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8

Rth [K/W][mm]Art. Nr.
2511,8ICK PLCC 28

schwarz eloxiertOberfläche:

B 52
E 5 – 15WärmeleitfolienA 22 – 83Strangkühlkörper
E 21 – 22WärmeleitpastenB 21 – 28Stiftkühlkörper für IC
A 21LochbilderE 45Isolierspannstücke
A 2 – 8Technische ErläuterungenE 23 – 24Wärmeleitkleber

Kühlkörper für DIL-IC und PLCC
A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N




