
Standardstrangkühlkörper / SK 08  

88 x 35 mm, mit Führungsnuten für Abdeckplatten oder Platinen  

Kenndaten SK 08 

Weiterführende Information  

 

Artikelnummer SK08_

Breite [mm] 88 

Höhe [mm] 35 

Bodenstärke [mm] 5 

Länge [mm] 37,5 / 50 / 75 / 100 / 1.000 

Rth [K/W] 1,35 - 2,7 

Lochbild TO 3 / CB 

Oberfläche Aluminium natur entfettet / naturfarbig eloxiert / schwarz eloxiert 

 

Lochbilder + Befestigungsschlitze 
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Z. Änderungen Datum Name

Datum Name
Erst.

Blatt

Freimasstoleranz

Blätter

Werkstoff / Material

Bezeichnung / Titel

KundeOberfläche
Schutzvermerk gemäß 

DIN ISO 16016 beachten 
    Fischer Elektronik GmbH & Co. KG 2006

Zeichnungs-Nummer



Bearb.

C

001012975

SK 008

1 

    

    

    

   

Strangkühlkörper

DIN EN 12020

 

    

    

    

001012974.ipt 1 

    

nach Angabe
 

AlMgSi0,5 F22

(EN AW 6060 T66)

77777 - Fischer Elektronik

Profiltoleranzen nach DIN EN 12020

20.04.2006 Schröder
Lochen09.08.2006
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Isoliermontageteile für Halbleiter E 36
Glimmerscheiben E 12
Isolierkappen E 41
Montagematerial für Halbleiter E 35 - 39

Montagescheiben für Transistoren E 38
Montageteile für Kühlkörper E 40 - 41
Silikonscheiben E 2 - 4
Wärmeleitende Abschirmfolie E 8

[mm] Anzahl der Befestigungsschlitze [mm] Anzahl der Befestigungsschlitze
37,5 2 50 2
75 4 100 4

Bei Standardlochungen wird das jeweilige Lochbild als Gesamtlochbild mittig zur Gesamtlänge des Kühlkörpers eingebracht.
Andere Positionen des Lochbildes auf dem Kühlkörper, Mehrfachlochungen und Lochbildänderungen werden nach Kundenangaben
eingebracht.

Bei Kühlkörpern ab         75 mm können Standardlochbilder mehrfach wiederholt werden.

Befestigungsschlitze

Bei Kühlkörpern der Geometrie             und eingebrachtem Standardlochbild
sind diese Befestigungsschlitze serienmäßig vorhanden.
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CB = TO 3 + SOT 9 + TO 66 + SOT 32
bei        37,5 mm Schräglochung TO 3 Schräglochung für        37,5 mm TO 3 ab        50 mm

Lochbilder
CB TO 3 S TO 3

4x10

3,2

24
,4

14
,8

37
,5

 (5
0)

M 2,5

4 10

4,
5

9

TO 220 SOT 32 K

Oberflächen für Kühlkörper mit Standardlochung: schwarz eloxiert (SA).

Aluminium natur entfettet (AL) und naturfarben eloxiert (ME) auf Anfrage.

Bestellbeispiel
SK 01 50 SA 3

Profil Länge Oberfläche Lochung

SOT 32 / TO 220 ab        37,5 mm




