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      Artikelbezeichnung Shielding-Beutel                     Datum: 15.08.2013

Technische Daten:

Material: Außenlayer: ableitfähiges Polyester
Innenlayer: ableitfähiges Polyäthylen
Metallisierung: Aluminiumbedampfung

Dicke: ca. 80 µ   (ASTM D882)

Zugfestigkeit: 28 N/mm² (ASTM D882)

Schweißnahtfestigkeit: 3 N/mm² (ASTM D882)

Durchstoßfestigkeit: 55 N        (FTMS 101 C)

Lichtdurchlässigkeit: 40%

Metallschicht: 100 Ängstroem

10 11
Oberflächenwiderstand: ca. 10  - 10  Ohm (DIN EN 61340-5-1)

Elektrostatische
Abschirmung Energie E: < 15 nJ (DIN EN 61340-5-1

*ca. 50 - 80 µ   (ASTM D882)
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