
Antenne (opt.)

   19 03 68 (868 MHz)

Empf.-Modul

   19 02 80 (868 MHz)

230V Schaltstufe

   19 03 20

230V-Empfänger

Applikationsbeispiele für Funkempfängerbausätze 868 MHz

12V-Empfänger

Antenne (opt.)

   19 03 68 (868 MHz)

Empf.-Modul

   19 02 80 (868 MHz)

12V Schaltstufe

   19 13 95

Geeignete Handsender:

Geeignete Sendermodule:

   2 Kanal Handsender 19 00 50 (868 MHz)

Sendemodul 

   19 02 68 (868 MHz)

Code-Adapter

   19 03 32

Taster oder Tastkontakt, 

z.B. Magnetschalter, 
Lichtschranke etc.

Spannungsversorgung

4,5 – 20 V/DC
z.B. 9V Batterie



Antenne (opt.)

  11 51 42 (433 MHz)

Empf.-Modul

   19 26 35 (433 MHz)

230V Schaltstufe

  19 03 20

230V-Empfänger

Applikationsbeispiele für Funkempfängerbausätze 433 MHz

12V-Empfänger

Antenne (opt.)

  11 51 42 (433 MHz)

Empf.-Modul

   19 26 35 (433 MHz)

12V Schaltstufe

   19 13 95

Geeignete Handsender:

Geeignete Sendermodule:

   3 Kanal Handsender 19 24 81 (433 MHz)

Sendemodul 

   19 03 55 (433 MHz)

Code-Adapter

   19 03 32

Taster oder Tastkontakt, 

z.B. Magnetschalter, 
Lichtschranke etc.

Spannungsversorgung

4,5 – 20 V/DC
z.B. 9V Batterie



Sendemodul 

   19 03 55 (433 MHz)
oder

   19 02 68 (868 MHz)

Code-Adapter

  19 03 32

Taster oder Tastkontakte

z.B. Magnetschalter, 
Lichtschranke etc.

Spannungsversorgung

4,5 – 20 V/DC
z.B. 9V Batterie

Applikationsbeispiel für einen Universalsender


