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Verschlusstopfen dienen zum verschlieRen tberzahliger
Gewindebohrungen, zur Sicherstellung der IP-Schutzart.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr. 1777740000

Typ VP M20-MS65

Ausfiihrung Verschraubungen, Verschlussstopfen, Messing,
vernickelt, M 20 x 1,5

GTIN (EAN) 4032248158010

VPE 100 Stiick
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Abmessungen und Gewichte

Lange 9,4 mm Nettogewicht 739

Allgemeine Angaben

Dichtung NBR Drehmoment Stutzen, max. 12 Nm
Drehmoment Stutzen, min. 12 Nm Einsatztemperaturbereich, max. 100 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -30°C Gewinde (aul3en) M20x 1,5
Gewindelénge 6,5 mm Gewindesteigung 1,5 mm
Kopfdurchmesser 22 mm O-Ring NBR
Schutzart mit GWDR IP 68 Verschraubung Metrisch
Werkstoff Messing, vernickelt

Klassifikationen

ETIM 2.0 EC000032 ETIM 3.0 EC000032
UNSPSC 30-21-18-01 eClass 4.1 27-14-12-10
eClass 5.1 27-14-91-10 eClass 6.0 27-14-91-10
eClass 7.0 27-14-91-10

Zulassungen

Zulassungen
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