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Die HDC-Gehause sind dank einer speziellen
Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung
der Oberflache perfekt geschiitzt.

Das ausgekliigelte Verriegelungssystem wird konsequent
aus Edelstahl gefertigt. Das bedeutet Langlebigkeit,
Korrisionsbestandigkeit und Schlagfestigkeit.

Die Verriegelung der Gehause bietet Sicherheit mit
System. Unser einzigartiges, patentiertes Bligelsystem
gibt der Gehauseverriegelung sicheren Halt und schiitzt
vor unbeabsichtigtem Offnen.

Durch die Lasermakierung wird eine Identifizierung auf
einem Blick ermoglicht. Damit Sie jedes Produkt sofort
zuordnen kdnnen, ist eine dauerhafte Kennzeichnung
direkt auf das Gehause gelasert.

Weidmiiller RockStar® Gehause IP65 / NEMA Typ 4X
sind lhre erste Wahl, wenn es um Industriegehause

in der Schutzart IP65 geht. Die BaugroRe HQ bietet

nun ganz besonderen Schutz - Der Metallbligel des
Anbaugehauses lasst sich mit dem Deckel durch ein
Vorhangeschloss sichern.
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Allgemeine Bestelldaten

Typ HDC HQP SLU 1PG16

Best.-Nr. 1003110000

Ausfiihrung HDC - Gehause, BaugroBe: HQ, Schutzart: IP65,
Sockelgehause, Querbiligel am Unterteil, Standard,
GroRe Kabeleingénge: PG 16

GTIN (EAN) 4032248698042

VPE 1 Stiick
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Lange 67,1 mm Lange (inch) 2,642 inch
Breite 37 mm Breite (inch) 1,457 inch
Hohe 75,6 mm Hohe (inch) 2,976 inch
BefestigungsmaR Breite 38 mm Nettogewicht 42 g
Temperaturen

Grenztemperatur -40°C..125°C

Abmessungen

Breite Gehause C 33 mm Breite Sockel C1 46,5 mm
Hohe Gehause B 54,5 mm Hohe Sockel B1 3,56 mm
Kabeleingang mit Gewinde Lochabstand Léange A2 38 mm
Lange Gehause 45,9 mm

Allgemeine Daten

Baureihe HQ Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

EMV Gehé&use Nein Gehausebasismaterial Kunststoff
Schutzart IP65 Werkstoff Verriegelungselement Edelstahl, rostfrei
Ausfiihrung

Anzahl Kabeleingang oben 0 Anzahl Kabeleingang seitlich 1
Ausflihrung Gehause Sockelgehause Ausfiihrung Verschlusssystem Querbligel am Unterteil
Bauform Standard BaugroRRe HQ
Biigelausfiihrung Querbiigel Geeignet fiir ModuPlug® Nein
Gewinde (auBen) PG 16 GroRe Kabeleingange PG 16
Kabeleingang mit Gewinde Oberteil/Unterteil/Deckel Unterteil

Typ Aufbau (Sockel)

Klassifikationen

ETIM 3.0 EC000437 ETIM 4.0 EC000437
ETIM 5.0 EC000437 ETIM 6.0 EC000437
UNSPSC 30-21-18-01 eClass 5.1 27-14-34-19
eClass 6.2 27-14-34-19 eClass 7.1 27-44-02-05
eClass 8.1 27-44-02-05 eClass 9.0 27-44-02-02
eClass 9.1 27-44-02-02

Zulassungen

Zulassungen

ROHS

C

Konform
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Downloads

Broschiire/Katalog CAT 3HDC 17/18 EN
FL FIELDWIRING EN

Engineering-Daten EPLAN, WSCAD

Engineering-Daten STEP
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