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Steckerteil, Nennstrom: 20 A, Bemessungsspannung (l11/2): 630 V, Polzahl: 2, RastermaR: 7,62 mm,
Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: griin, Kontaktoberflache: Zinn

Abbildung zeigt eine 5-polige
Variante des Artikels

Produkteigenschaften

M Kodierung der Steckerteile tiber Kodierprofile CP-PC RD méglich
Hochleistungs-Steckerteile mit einer Strombelastbarkeit von 20 A
Integrierte Stahliberfeder als Sicherheitsplus gegen Kontaktkorrosion
Rittelsichere Verbindung durch Schraubflansch (PC 4/...-STF-7,62)

]
[}
i
I Schraubanschluss bis 4 mm? flexibel

Kaufmannische Daten

Verpackungseinheit 50
GTIN 4017918050474

Technische Daten

Malie
RastermaR 7,62 mm
MaB a 7,62 mm

Allgemein
Artikelfamilie PC 4/..-STF
Isolierstoffgruppe I
BemessungsstoRspannung (I11/3) 6 kV
BemessungsstoRspannung (111/2) 6 kV
BemessungsstoRspannung (11/2) 6 kV
Bemessungsspannung (lll/3) 400 V
Bemessungsspannung (lll/2) 630V
Bemessungsspannung (11/2) 1000 V
Anschluss gemaR Norm EN-VDE
Nennstrom Iy 20 A
Nennquerschnitt 4 mm?
Belastungsstrom maximal 20 A
Isolierstoff PA

13.11.2013 1/7


https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1828249
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1828249

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1828249

mPHCENIX
CONTACT

Leiterplattensteckverbinder - PC 4/ 2-STF-7,62 - 1828249

Technische Daten

Allgemein
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 VO
Lehrdorn A4
Abisolierlange 7 mm
Polzahl 2
Schraubengewinde M3
Anzugsdrehmoment min 0,5 Nm
Anzugsdrehmoment max 0,6 Nm

Anschlussdaten
Leiterquerschnitt starr min 0,2 mm?
Leiterquerschnitt starr max 4 mm?
Leiterquerschnitt flexibel min 0,2 mm?
Leiterquerschnitt flexibel max 4 mm?
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhiilse ohne 0.25 mm2
Kunststoffhiilse min ’
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhiilse ohne 4 mm?

Kunststoffhiilse max

Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhiilse m. Kunststoffhiilse
min

0,25 mm?

Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhiilse m. Kunststoffhiilse
max

4 mm?

Leiterquerschnitt AWG/kcmil min 24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max 10
2 Leiter gleichen Querschnitts starr min 0,2 mm?
2 Leiter gleichen Querschnitts starr max 2,5 mm?
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel min 0,2 mm?
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max 1,5 mm?
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne
o X 0,25 mm?
Kunststoffhiilse min
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne
- 1,5 mm?
Kunststoffhiilse max
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit 5
- X 0,5 mm
Kunststoffhiilse min
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit 2
~ 2,5mm
Kunststoffhiilse max
AWG nach UL/CUL min 30
AWG nach UL/CUL max 10
Klassifikationen
eCl@ss
eCl@ss 4.0 272607xx
eCl@ss 4.1 27260701
eCl@ss 5.0 27260701
eCl@ss 5.1 27260701
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Klassifikationen

eCl@ss
eCl@ss 6.0 27260704
eCl@ss 7.0 27440402
eCl@ss 8.0 27440402
ETIM
ETIM 3.0 EC001121
ETIM 4.0 EC002638
ETIM 5.0 EC002638
UNSPSC
UNSPSC 6.01 30211810
UNSPSC 7.0901 39121409
UNSPSC 11 39121409
UNSPSC 12.01 39121409
UNSPSC 13.2 39121409
Approbationen

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / GOST / LR/ GL / DNV / GOST / cULus Recognized /

Approbationsdetails

CSA @

Usegroups B C
Nennspannung UN 300V 300V
Nennstrom IN 20 A 20 A
mm?AWG/kcmil 28-10 28-10

UL Recognized H

Usegroups B (o3 D
Nennspannung UN 300V 300V 600 V
Nennstrom IN 20 A 20 A 5A
mmzAWG/kcmil 30-10 30-10 30-10
cUL Recognized cﬂ

Usegroups B C D
Nennspannung UN 300V 300V 600 V
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Approbationen
Usegroups B C D
Nennstrom IN 20A 20 A 5A
mm?AWG/kemil 30-10 30-10 30-10
cost P
LR
Nennspannung UN 400 V
Nennstrom IN 20 A
mm?AWG/kemil 4
GL
Nennspannung UN 400V
Nennstrom IN 20 A
mmzAWG/kcmil 4
DNV
P

cULus Recognized eﬂus

Zubehor

Kodierelement

CP-PC RD - 1701967

<

Klemmenmarker beschriftet
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Zubehor

SK 7,62/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804549

Schraubwerkzeug

SZS 0,6X3,5 - 1205053

Klemmenmarker unbeschriftet

SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT - 0803906

Bezeichnungsstift

B-STIFT - 1051993

Zubehor

SK 7,62/3,8:SO - 0805153

13.11.2013 5/7


https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1828249
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1828249
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0804549
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1205053
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0803906
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1051993
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0805153

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1828249 [ﬂPHCENIX
CONTACT

Leiterplattensteckverbinder - PC 4/ 2-STF-7,62 - 1828249
Zubehor

Zeichnungen
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Deratingkurve fir: PC 4/..-ST-7,62 mit PC 4/..-G-7,62
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Deratingkurve fir: PC 4/..-ST-7,62 mit PCV 4/..-G-7,62
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MaRzeichnung

30,7 7,62 a+7,6
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