
DATENBLATT  

  
 
 

ARTIKELNUMMER:     

TSF10 
GELENKKOPF        
 
Gelenkkopf mit Innengewinde, wartungsfrei,  
nach DIN ISO 12 240-4, Rechtsgewinde    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTIKELBESCHREIBUNG: 

 
d 10 mm 

d2 28 mm 
l4 57 mm 
 0 bis 0,035 mm radiale Lagerluft 
 Innengewinde M10 

Dyn. 
Tragzahl 

 
1,80 kN 

 

Stat. 
Tragzahl 

 
1,85 kN 

 
Gewicht Ca. 0,77 kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Datenblatt.TSF10  Stand: 05.2011 
Alle Angaben wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten können wir jedoch keine 
Haftung übernehmen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.  




