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1 Kegelräder aus Stahl, Modul 1
Hergestellt im Schlagzahnfräsverfahren, Achswinkel 90°, Abmessungen in mm.

Best.-Nr. Zähne dk dt D NL L E S b d A Paar
23 73 02-04 19 20,4 19 15 6,5 10 11,8 9,2 4 5 18 w 15.31
23 73 10-04 15 17,7 15 13 9,2 16 16,5 10 7,1 5 32 w 22.98

2 Kegelräder aus Messing
Modul 0,75

Best.-Nr. Zähnezahl Bohrung Außen-x Stück
23 69 18-04 15 4 mm 13 mm w 6.11
23 69 26-04 20 4 mm 16 mm w 7.39
23 69 34-04 30 5 mm 23,5 mm w 10.20

3 Kegelradsatz aus Messing
Die Kegelräder Z30 und Z45 sind mit eingedrehter Madenschraube zum Fest-

stellen ausgestattet.
Best.-Nr. Zähnezahl Bohrung Außen-x Untersetzung Modul Set
23 72 80-04 15 + 45 3/4 mm 9/23,5 3 : 1 0,75 w 11.22
23 72 99-04 15 + 30 4/5 mm 13/23,5 2 : 1 0,5 w 11.22

4 Kegelräder aus Azetalharz
Modul 1, Bohrung spanabhebend bearbeitet. Die Lieferung erfolgt paarweise.

Best.-Nr. Untersetzung Bohrung Zähnezahl Paar
21 95 50-04 1 : 1 5/5 mm 16/16 w 4.58
21 93 04-04 1 : 1 6/6 mm 30/30 w 7.13
21 95 68-04 1 : 2 5/8 mm 15/30 w 6.11
21 95 76-04 1 : 3 5/10 mm 15/45 w 6.11
21 95 84-04 1 : 4 4/10 mm 10/40 w 6.88
21 94 01-04 1 : 5 4/10 mm 12/60 w 7.13

5 Zahnradsortiment, 
Modul 0,5

Bestehend aus insgesamt 20 Zahnrädern
aus Kunststoff. Inhalt: 2 Ritzel, 10 Zähne,
Bohrung 2,3 mm, je 2 Zahnräder mit 30,
40 und 50 Zähnen mit Nabe, Bohrung 
3 mm, je 2 Zahnräder mit 30, 40, 50 und
60 Zähnen mit angespritztem Ritzel,
Bohrung 3 mm und je 2 Tellerräder 20
und 30 Zähne, Bohrung 3 mm. Ein viel-
seitiges Sortiment, das jeder Modellbau-
er und Bastler ständig verwenden kann.
29 74 02-04 Pckg. w 3.55

6 Zahnradsortiment, 
Modul 0,5

Großes Sortiment, bestehend aus 
20 Doppelzahnrädern 50/10 Zähne,
Bohrung 2,9 mm, 20 Doppelzahnrädern
50/10 Zähne Bohrung 3,1 mm, 8 Ritzeln
10 Zähne, Bohrung 1,9mm und 4 Stell-
ringen. Material Kunststoff.
29 77 04-04 Pckg. w 5.60

7 Ausgleichshülsen
Sie werden verwendet, wenn die

Bohrung von Zahnrädern, Riemenschei-
ben usw. nicht mit der verwendeten
Welle übereinstimmt. Packung enthält je
2 Hülsen 3 auf 4/4 auf 5/5 auf 6/4 auf
6/6 auf 8 mm, Länge der Hülsen 10 mm.
21 98 27-04 Pckg. w 4.06

8 Reduzierhülsen
Von 4 auf 2 mm.

Packungsinhalt 50 Stück.
22 30 50-04 Pckg. w 1.51

9 Zahnradsortiment, 
Modul 1

Vielseitig verwendbares Zahnradsorti-
ment, bestehend aus je einem Zahnrad
10, 20, 30, 40 und 50 Zähne, Bohrung 
4 mm, Zahnbreite 6 mm, je einer
Schnecke, Länge 25 mm, Bohrung 2 mm,
Länge 29 mm, Bohrung 4 mm, und einer
Zahnstange Länge 70 mm sowie einer
Reduzierhülse von 4 auf 2 mm.
29 74 10-04 Pckg. w 4.06

10 Zahn-
radset 10/20/30

Modul 1. Bestehend aus je 5 Zahnrädern
mit 10, bzw. 20 und 30 Zähnen. Ausge-
legt für Wellen mit Ø 4 mm.
23 76 63-04 Set w 4.06

11 Zahn-
radset 40/50

Modul 1. Bestehend aus je 5 Zahnrädern
mit 40, bzw. 50 Zähnen. Ausgelegt für
Wellen mit Ø 4 mm.
23 76 71-04 Set w 4.06

12 Doppel-
zahnradset

Modul 1. Bestehend aus je 5 Zahnrädern
40/10 und 30/10 Zahnrädern. Ausgelegt
für Wellen mit Ø 4 mm.
23 76 55-04 Set w 4.06

13 Bandkette
Passende Bandkette zu den

Zahnrädern mit Modul 1. Länge 1 m.
29 74 29-04 w 5.09

14 Schneckenradsätze
Modul 0,75 · Zahnrad aus Messing mit 

einer Bohrung 5 mm · Schnecke aus Stahl mit 
einer Bohrung 4 mm. Eingängig rechts.
Best.-Nr. Untersetzung Zähne Set
23 69 42-04 1:20 20 w 8.16
23 69 00-04 1:30 30 w 8.67
23 69 50-04 1:40 40 w 9.18

Modul 1
Zahnrad aus Polyamid, Schnecke aus Zinkdruckguss, beides mit einer Bohrung von 
10 mm.
Best.-Nr. Untersetzung Zähne Set
23 69 77-04 1:40 40 w 10.20
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15 Zahnriemenscheiben
Material: Aluminium mit beid-

seitigen Deckscheiben. Zahnteilung 
5,08 mm/0,2 Zoll (1/5). Abmessungen in
mm. Die Zahnriemenscheiben mit den
Größen 40 Z, 52 Z und 60 Z werden oh-
ne Boardscheiben geliefert !

16 Passende Zahnflachriemen nach ISO 5296
Sehr hohe Zugfestigkeit und Biegefähigkeit. Technische Eigenschaften: Öl-

beständig · Hitzebeständig bis 85 °C und kältebeständig bis -30 °C · Maximal zulässi-
ge Drehzahlen 5000 - 10 000 UpM (abhängig von Zahnscheibengröße) · Übertra-
gungsleistungen bis 0,3 kW · Riemenbreite 9,5 mm.
Best.-Nr. Zähnezahl Wirklänge Stück
22 60 50-04 40 203 mm w 2.02
22 60 68-04 50 254 mm w 2.53
22 60 76-04 65 330 mm w 2.53
22 60 84-04 75 381 mm w 3.04
22 60 92-04 85 431,8 mm w 3.04
22 60 93-04 95 482,6 mm w 3.30
22 60 94-04 105 533,4 mm w 3.55
22 60 95-04 115 584,2 mm w 3.81
22 60 96-04 130 660,4 mm w 4.06
22 60 97-04 140 711,2 mm w 4.58
22 60 98-04 150 762,0 mm w 5.09

17 Bando-
Zahnkeilriemen

Doppelt gezahnte Spezialkeilriemen, in
Verbindung mit den von uns angebote-
nen Keilriemenscheiben für Antriebe 
aller Art einzusetzen.

19 Zahn-
radlehre

Mit dieser Zahnradlehre lässt sich sehr
schnell das Modul von Zahnrädern be-
stimmen. Geeignet zum Feststellen fol-
gender Module nach DIN 5480:
0,2/0,3/0,4/0,5/0,6/0,8 und 1. Ein prakti-
sches, oft einsetzbares Messmittel.
23 17 46-04 w 6.25

20 Schnur-
rollen-Sortiment

Schnurrollen aus Kunststoff, vielseitig
für Transmissionen aller Art einsetzbar.
Das Sortiment enthält 4 Laufräder mit
unterschiedlichen Abmessungen und ei-
ner Bohrung von 4 mm, eine Reduzier-
hülse von 4 auf 2 mm wird mitgeliefert.
29 74 37-04 Set w 3.04

21 Rollketten aus Stahl
Passend zu Kettenrädern, Tei-

lung 6 x 2,8. Teilung x innere Breite 6,0 x
2,8 mm · Innere Breite 4,1 mm · Rollen-
Ø  4 mm · Über Niet 7,4 mm · Überstand
(k) 2,9 mm · Bruchlast ca. 300 kg. Die
Einzelteile sind vergütet und einsatzge-
härtet. Rolle geschlossen. Länge 1 m.
23 71 67-04 w 15.31

22 Kettenschloss
Passend zu Rollkette.

Steckglied mit Federverschluss.
23 71 75-04 w 1.51
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23 Kettenräder
Teilung 6 mm x 2,8. Mit einseitiger Nabe. Abm. in mm

Best.-Nr. Material Zähnezahl dK mm dN mm D1 mm h mm Stück ab 5 St. à
23 71 32-04 Stahl 10 21,9 13 6 10 w 3.04 w 2.56
23 71 36-04 Stahl 15 31,1 20 6 10 w 3.30 w 2.81
23 71 40-04 Stahl 20 40,8 20 8 13 w 3.55 w 3.07
23 71 49-04 Stahl 25 50,2 25 8 13 w 3.81 w 3.30
23 71 59-04 Stahl 30 60,0 30 8 15 w 5.09 w 4.22
23 71 69-04 Stahl 35 69,3 30 10 15 w 4.58 w 4.06
23 71 79-04 Stahl 40 78,9 30 10 15 w 5.09 w 4.58
23 71 89-04 Stahl 45 88,5 40 12 18 w 6.11 w 5.34

24 Miniatur-Rollenkette
Aus Stahl. Teilung 4 mm x 

2,7 mm. Länge 500 mm.
24 14 15-04 w 24.01

26 Kettenverbindungsglied
Passend zu Miniatur-Rollenkette 4 mm x 2,7 mm.

24 14 23-04 w 5.09

25 Kettenräder 
aus Stahl

Teilung 4 mm x 2,7 mm, mit einteiliger
Nabe. Passend zur Miniatur-Rollenkette.
Best.-Nr. Zähne Stück
24 14 31-04 10 w 6.11
24 14 66-04 20 w 6.62
24 15 04-04 30 w 7.13

27 Spannhülsen
Zur Verbindung von z. B. Zahn-

rädern mit Wellen.
Packungsinhalt: 20 Stück.

Gesucht Bekannt Formel
Achsenabstand Zähnezahl und Modul z1 + z2

2
x Modul

Teilkreis und Teilkreis dt1 + dt2
2

Zähnezahl Teilkreis und Modul dt
m

Kopfkreis und Modul dk + 2 m
m

Kopfkreis Zähnezahl und Modul (z + 2) x m
(dk) = Ø Teilkreis und Modul dt + 2 m
Erklärung: z = Zähnezahl dk = Kopfkreis (Ø)

dt = Teilkreis m = Modul
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Best.-Nr. Riemenlänge außen Stück
23 84 06-04 200 mm w 2.53
23 84 14-04 250 mm w 3.04
23 84 22-04 300 mm w 3.45

18 Keilriemenscheiben
aus Aluminium

Zum Antrieb von Modellen aller Art.
Weitere Einsatzgebiete: Kleinwerkzeug-
maschinen, hier ist es z.B. bei Verwen-
dung der Mehrfachkeilriemenscheiben
möglich, durch einfaches Umlegen des
Antriebriemens mit unterschiedlichen
Drehzahlen zu arbeiten. Die Keilriemen-
scheibe ist exakt auf den doppelt ge-
zahnten Bando-Spezialkeilriemen abge-
stimmt und ergibt bei richtiger Span-
nung eine fast verlustlose, schlupffreie

Best.-Nr. x mm Bohrung mm Breite mm Stück
23 83 09-04 20 3,2 12 w 3.55
23 83 17-04 20 4 12 w 3.55
23 83 25-04 20 5 12 w 3.55
23 83 33-04 30 6 12 w 4.58
23 83 41-04 40 6 12 w 5.09
23 83 50-04 25/30/40 6 30 w 8.67

Leistungsübertragung. Die Bohrung der
kleinen Riemenscheibe ( Ø  20 mm) ist
auf die Wellen-Ø der gängigsten
Elektromotoren mit Wellen-Ø 3,2 mm
abgestimmt.

Best.-Nr. Zähnezahl DB d D B b1 Stück ab 3 St. à
22 61 06-04 10 24 6 9,5 20 14 w 6.62 w 5.60
22 60 17-04 15 28 6 16 20 14 w 7.64 w 6.62
22 60 33-04 20 38 8 24 22 14 w 9.18 w 8.16
22 60 25-04 25 45 8 27 22 14 w 10.20 w 9.18
22 60 41-04 30 54 8 35 22 14 w 11.73 w 10.20
22 60 42-04 35 57 8 38 25 14 w 12.76 w 11.73
22 60 43-04 40 65 8 45 25 14 w 14.29 w 13.27
22 60 44-04 52 84 10 45 25 14 w 15.31 w 14.29
22 60 45-04 60 97 10 45 25 14 w 17.87 w 16.85

Best.-Nr. Ø Länge Pckg.
23 76 04-04 2 mm 10 mm w 2.02
23 76 20-04 2 mm 18 mm w 2.43
23 76 12-04 3 mm 10 mm w 2.53
23 76 39-04 3 mm 18 mm w 2.68
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