
Breite

37,00

Menge/LKW: 

Netzanschlusskabel

42 m
30,93 mm (1" IG)

1,5 m / H05RN-F

Motor
Förderleistung max. 2.800 l/h

Pumpengehäuse

Förderhöhe max.
Pumpeneingang

Prüfzeichen

35° C

1

Guss-Gartenpumpe

Garten-Jet 750

STK

19,50

Tiefe Höhe

Gewicht in kg

72Menge/Palette: 

Guss

Robuste, selbstansaugende Jet-Gartenpumpe mit Guß-
Pumpengehäuse und Ein-Ausschalter. 

Pumpenausgang

Technische Daten : Pumpe

600 Watt

Kurzbeschreibung

30,93 mm (1" IG)

Monate

27,50

VE

7,9 / 8,6

netto / brutto

Verpackungsmaß in cm

EK-Preis net/net  
in EURO  

Zentrallager

EK-Preis in EURO 
vor Konditionen  

Zentrallager

24

EK-Preis in EURO  
net/net  

frei Haus, verteilt

Guss-Gartenpumpe

Lieferant

16.04.2010

31175

Artikelnr./EAN GarantieArtikelbezeichnung

Freibleibend bis Auftragsklarheit

EK-Preis in EURO 
 vor Konditionen 
frei Haus, verteilt

4011458311750

Technische Daten

Wartungsfreier Kondensatormotor mit Thermo-Überlastschutz. 

Garten-Jet 750

Ansaughöhe max.: 9 m
Temp. max. Flüssigkeit

T.I.P. 

Technische Industrie Produkte GmbH

Siemensstr. 17

74915 Waibstadt

Tel.: 07263-91250

Fax: 07263-912525

www.tip-pumpen.de


