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Gruppenmarkierer, Klemmenmarkierer
SCHT 7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Allgemeine Bestelldaten

 
Best.-Nr. 0517960000
Typ SCHT 7
Ausführung Gruppenmarkierer, Klemmenmarkierer, 39.3 x 8

mm, Polyamid 66, Farbe: orange
GTIN (EAN) 4008190001742
VPE 20 Stück
 

 

 

Der Gruppenschildträger SchT 5 S wird direkt
auf die Tragschiene TS 32 (G-Schiene) bzw. die
Tragschiene TS 35 (Hutschiene) aufgerastet.
Unabhängig von Klemme und Klemmentyp kann so die
Klemmleistenkennzeichnung vorgenommen werden.
SchT 5 und SchT 5 S werden mit ESO 5, STR 5
Schutzstreifen bestückt.
Der SchT 7 ist ein schwenkbarer Gruppenschildträger für
Einsteckschilder, der das Betätigen der Klemmschraube
ohne Aufwand ermöglicht.
SchT 7 werden mit ESO 7, STR 7 Schutzstreifen oder
DEK 5 bestückt.
SchT 9/4 und SchT 14/6 sind schwenkbare
Gruppenschildträger für Einzelschilder dekafix und WS,
die das Betätigen der Klemmschraube ohne Aufwand
ermöglichen.
SchT 9/4 und  SchT 14/6 werden mit WS oder DEK
bestückt.
Einsteckschilder und Schutzstreifen befinden sich unter
Zubehör.

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=de&ObjectID=0517960000
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Abmessungen und Gewichte
 
Länge 39,3 mm   Breite 8 mm
Nettogewicht 0,56 g    
 

Markierungen
 
Brennbarkeitsklasse nach UL94 V-2   Einsatztemperaturbereich, max. 100 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -40 °C   Farbe orange
Laserdruckerbeschriftbar Nein   Leiteraußendurchmesser
Materialfarbe nach Widerstandskode 3   Matrixdruckerbeschriftbar Nein
Orientierung des Aufdrucks horizontal und vertikal   Plotterbeschriftbar Nein
Raster in mm (P) 7 mm   Speed-Marking-Laser Nein
Temp.,max.,kurz 80 °C   Thermotransferdruckerbeschriftbar Nein
Werkstoff Polyamid 66    
 

Klassifikationen
 
ETIM 2.0 EC000761   ETIM 3.0 EC000761
UNSPSC 30-21-18-07   eClass 4.1 24-19-02-19
eClass 5.1 27-14-11-37   eClass 6.0 27-14-11-37
eClass 7.0 27-14-11-37    
 

Produkthinweise
 
Produktbeschreibung Der SCHT 7 ist ein schwenkbarer Gruppenschildträger für Einsteckschilder, der das Betätigen der

Klemmschraube ohne Aufwand ermöglicht. Bestückbar mit ESO 7 Bögen, 4 Schilder DEK 5/5 oder 2 Schilder
WS 10/5 Middle.

 

Zulassungen
 
Zulassungen
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Zubehör
  WKM ist ein Markierer für hohe Belastungen mit

sicherem Halt am Leiter oder Kabel. Die transparente
Tasche gewährleistet einen sicheren Schutz der
Kennzeichnung vor Umgebungseinflüssen. Die
Befestigung per Kabelbinder erlaubt nahezu sämtliche
Leiterquerschnitte. WKM gestattet eine Vielzahl an
Beschriftungsmöglichkeiten, so etwa Laserdruck,
Matrixdruck oder Beschriftungsstift STI auf Papier oder
Polyesteretiketten.
• Vielzahl an Beschriftungsmöglichkeiten
• Flexible Montage mit Kabelbindern für nahezu

sämtliche Querschnitte
Allgemeine Bestelldaten
Best.-Nr. Typ Ausführung GTIN (EAN) VPE    
1634780000 ESO 7 A4-BOGEN GELB Klemmenmarkierer,

MultiCard, 27 x 6.3 mm,
Papier, Farbe: gelb

4008190273361 10 Stück    

 

STR transparente Streifen
  Mit den verschiedenen Verbindermarkierern

von Weidmüller lösen Anwender nahezu jede
Bezeichnungsaufgabe bei allen Leitungsverbindern. Ob
mehrstellige Beschriftungen, einsatzfertige Markierer mit
Standarddruck oder individuelle Beschriftung, ob weiße
oder farbige Markierer oder Gruppenbezeichnungen auf
den Klemmstellen - das umfassende Produktprogramm
löst jede Markierungsaufgabe einfach, schnell und
übersichtlich.

Allgemeine Bestelldaten
Best.-Nr. Typ Ausführung GTIN (EAN) VPE    
0515300000 STR 7 F.SCHT 7 Klemmenmarkierer, 27 x

6.3 mm, Polyester, PVC frei,
Farbe: transparent

4008190182175 20 Stück    

 

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=de&ObjectID=1634780000
http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=de&ObjectID=0515300000
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ESO Einsteckschilder
  Mit den verschiedenen Verbindermarkierern

von Weidmüller lösen Anwender nahezu jede
Bezeichnungsaufgabe bei allen Leitungsverbindern. Ob
mehrstellige Beschriftungen, einsatzfertige Markierer mit
Standarddruck oder individuelle Beschriftung, ob weiße
oder farbige Markierer oder Gruppenbezeichnungen auf
den Klemmstellen - das umfassende Produktprogramm
löst jede Markierungsaufgabe einfach, schnell und
übersichtlich.

Allgemeine Bestelldaten
Best.-Nr. Typ Ausführung GTIN (EAN) VPE    
1670390000 ESO 7 POLY.WEISS A4-BOG. Klemmenmarkierer,

MultiCard, 27 x 6.3 mm,
Polyester, PVC frei, Farbe:
weiß

4008190430719 10 Stück    

1607720000 ESO 7 A4-BOGEN WEISS Klemmenmarkierer,
MultiCard, 27 x 6.3 mm,
Papier, Farbe: weiß

4008190206116 10 Stück    

1670400000 ESO 7 POLY.GELB A4-BOG. Klemmenmarkierer,
MultiCard, 27 x 6.3 mm,
Polyester, PVC frei, Farbe:
gelb

4008190430726 10 Stück    

 

Neutral
  WS-Markierer sind optimal auf Leitungsverbinder der

W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilität
lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der
Z-Reihe einsetzen. Die großen Beschriftungsflächen
erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine
mehrzeilige Aufteilung.
WS-Markierer eignen sich besonders für eine
Beschriftung mit langen, individuell erstellten
Zeichenfolgen. Durch das bewährte MultiCard-Format ist
eine Beschriftung mit Laser, PrintJet, Plotter oder MC-
Mobilo möglich.
• In Streifen oder einzeln montierbar
• Markierer im bewährten MultiCard-Format

Allgemeine Bestelldaten
Best.-Nr. Typ Ausführung GTIN (EAN) VPE    
1792000000 WS 10/5 MC M NE WS Klemmenmarkierer,

MultiCard, 10 x 5 mm,
Polyamid, Farbe: weiß

4032248223862 720 Stück    

 

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=de&ObjectID=1670390000
http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=de&ObjectID=1607720000
http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=de&ObjectID=1670400000
http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=de&ObjectID=1792000000

