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Verteilverstärker | BK-tauglich
Distribution amplifiers | suitable for CATV

• 4-fach oder 6-fach Verteilung
• für kleine BK- und terrestrische Netze
• 4-way or 6-way distribution
• for small terrestrial and CATV networks

basic-line

Artikel
Article TVS 14-00 TVS 16-00
Artikelnummer
Part No. TVS01400 TVS01600

Verpackungseinheit
Packing unit

Frequenzbereich
Frequency range 47…862 MHz

Verstärkung
Gain 4 × 10 dB 6 × 10 dB

Dämpfung, einstellbar
Attenuator adjustment range 20 dB

Rauschmaß
Noise figure ≤ 7 dB

Ausgangspegel
Output level
3rd order max.1 93 dBµV
Anschluss Eingang 
Connector input

1 × IEC-Buchse
1 × IEC female

Anschlüsse Ausgang 
Connectors output

4 × IEC-Stecker
4 × IEC male

6 × IEC-Stecker
6 × IEC male

Integriertes Netzteil
Built-in power supply 230 V~ / 50 Hz 

Leistungsaufnahme
Power consumption 2,3 W 2,3 W

Maße ca.
Dimensions appr. 140 × 80 × 60 mm
1 EN50083-3 60dB KMA * Planung mit AND-Software siehe Seite 233/Planing with AND software see page 233
** Eingänge an der Rückseite, zum Aufstecken auf die Antennensteckdose/Input connectors at rear to plug onto a antenna wall outlet














