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10640 WAH 35

Das umfangreiche Bolzenklemmen-Programm bietet
sichere Anschliisse fiir alle Applikationen, bei welchen
Energie Ubertragen wird.

Der Anschlussbereich reicht von 10 mm? bis 300 mm?.
Mit vercrimpten Kabelschuhen werden die Leiter am
Gewindebolzen aufgelegt und durch Anziehen der
Sechskantmutter sicher miteinander verbunden.

Je nach Leiterquerschnitt sind Bolzenklemmen mit M5 bis
M16 Gewindebolzen verwendbar.

Ein niedriger Spannungsfall und selbstverloschendes
Material der Brandschutzklasse V-0 (UL94) gewahrleisten
hochste Sicherheit.

Alle Bolzenklemmen sind entsprechend der
internationalen Bahnstandards (EN 50343, EN 50155,
NF F61-017, NF16-101; Ria 20) getestet und genligen
den dort aufgefiihrten Anforderungen.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr. 1064460000

Typ WAH 35

Ausfiihrung Bolzenklemmen, Zubehor, Abdeckhaube, beige,
26 mm

GTIN (EAN) 4008190176587

VPE 20 Stiick
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Datenblatt

Weidmiiller 3

Bolzenklemmen, Zubehor

WAH 35

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte
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Lange 63,5 mm Breite 26 mm
Hohe 22,6 mm Nettogewicht 4918¢g
Temperaturen

Betriebstemperatur Lagertemperatur

Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C Dauergebrauchstemperatur, max. 100 °C
weitere technische Daten

explosionsgepriifte Ausfiihrung Nein

Systemkennwerte

Produktfamilie Bolzenklemmen, Zubehor

Werkstoffdaten

Werkstoff Polyamid 66 Farbe beige
Brennbarkeitsklasse nach UL94 V-2

Klassifikationen

ETIM 2.0 EC000886 ETIM 3.0 EC000886
UNSPSC 30-21-18-27 eClass 4.1 27-14-11-99
eClass 5.1 27-14-11-33 eClass 6.0 27-14-11-33
eClass 7.0 27-14-11-33
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