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Datum: 21. September 1998 1 4
HausanschluBBverstirker

Hausanschlu$verstérker mit 30 dB Verstirkung in Metall/Kunststoffgehduse
eingebauter Dampfungssteller (DS)

eingebauter Schriglageneinsteller / Entzerrer (EZ)

- passiver Riickkanal

- integriertes Netzteil

Betriebsdaten:

Betriebsspannung : 230V/50Hz
Leistungsaufnahme : 3,5VA
Impedanz 2 75Q
Anschliisse : F-Buchse
BZT-Konformitéts-Nr. ;13173

CE

Typische MeBwerte:

Frequenzbereich (MHz) 86 - 862

Verstirkung (dB) 30

Welligkeit (dB) 12

Einstellbare Démpfung (dB) 0-20

Einstellbare Entzerrung (dB) 0-18

Rauschmal} (dB) <7

Maximaler Ausgangspegel

Sorprodukte 2. Ordnung (dBpv) 98

60 dB IMA

Maximaler Ausgangspegel

Sorprodukte 3. Ordnung (dBuVv) 115

60 dB KMA

Riickkanal (passiv) (MHZ) 4 - 65
Dampfung (dB) <2

Riickfludémpfung Eingang (dB) >10

RiickfluBdimpfung Ausgang (dB) 210




aximng
Produktinformation BVS 3-65

Datum:  21. September 1998 2 @
HausanschluBBverstirker

Verstirkung:
»L: Transmiss!ion Log Mag 2.8 dB/ Ref 38.8d d} C bliTransmisslon /M Log Mag 2.8 dB/ Ref -20.8d dl C
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Atart BA.088 MHz Stop 902.888 MHz Start 1.800 MHz Stop 150,888 HHs |
oben: Verstirkung (DS=0 dB) oben: Verstirkung (DS=20 dB)

unten: Verstirkung (DS=0 dB, EZ=18 dB) unten: Riickkanal
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RiickfluBdimpfung:
SHIT bL:OFF
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Start RA.AAA MH> Stnn 900. AAA MH>
oben: RiickfluBdimpfung

(Eing./Ausg., DS=0 dB, EZ=0 dB)

unten: RiickfluBdampfung

(Eing./Ausg., DS=0 dB, EZ~=18 dB)

Start 1.AGR MH> Stnn 1SA. @dd MH>
oben: RickfluBdimpfung

(Eing./Ausg., DS=20 dB, EZ=0 dB)

unten: RiickfluBddmpfung Riickkanal

(Eing./Ausg.)

* Die mit Markern versehenen MeBkurven beziehen sich jeweils auf den Eingang
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Ausgangspegel 2. Ordnung:

Aussteuerung 2. Ordnung Stsrabstand 60.0 dB Datei:BUS365—4
Gerat :AXING BUS365-1 Ser.Nr.:1 Datum:18.09.98
schlechteste: Anz! 18 Mittelw: 98.8 gesant: Anz: 70 Mittelw: 101.9
112.0: Darstellung: schlechteste Werte jeder Stersignalfrequenz: "y

110.0:
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Ausgangspegel (dBuV 2.0 dB/Diuv) --)
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Storsignal frequenz 100 MHz/Diu) —->

Ausgangspegel 3. Ordnung:

Aussteuerung 3. Ordnung Stsrabstand 60.0 dB Datei :BUS365-4
Gerit :AXING BUS365-1 Ser.Nr.:1 Datun:18.09.98
schlachteste: Anz: 38 Mittelw! 114.1 gesant: ANz :159 Mitteluw: 116 .0

: Darstellung: schlechteste Werte jeder Stsrsignalfrequenz:

->

119.0

Ausgangspegel (dBulU 1.0 dB/Div)

110,05 ...
86 .0
Stersignalfrequenz (100 MHz/Diuv) —-3
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