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HD 65 TV

Der HD 65 TV ist ein TV-Stereokopfhörer in 
geschlossener Bauweise, der speziell für 
Film und Fernsehen entwickelt wurde. Er ist 
komfortabel und leicht und bietet neben der 
hervorragenden klaren Sprachwiedergabe 
eine hochwertige Wiedergabe des 
Fernsehtons. Das macht ihn zum idealen 
Begleiter für lange Nächte vor dem 
Fernseher!

Inbegriffen im Lieferumfang dieses 
Kopfhörers ist ein 5,2 m langes Kabel mit 
integrierter Lautstärkeregelung für den 
direkten Anschluss an Ihren Fernseher. Die 
Lautstärkeregelung ermöglicht zudem die 
separate Steuerung des linken und rechten 
Kanals und damit die individuelle Anpassung 
an Ihr Gehör.

Und aufgrund seiner geschlossenen 
Bauweise dämpft der HD 65 TV nicht nur die 
Umgebungsgeräusche, sondern verhindert 
auch die Belästigung anderer durch 
Streugeräusche.

• Geschlossene, dynamische TV-Kopfhörer
• Unabhängige Lautstärkeregelung, 
 Verlängerungskabel im Lieferumfang 
 en thalten
• Bequem auch bei längerem Tragen
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HD 35 TV

Hoher Tragekomfort und ein extralanges 
Verlängerungskabel – das und mehr 
bekommen Sie beim HD 35 TV! 

Diese TV-Kopfhörer bieten eine ausgewogene 
und klare Wiedergabe des Fernsehtons. Der 
Lautstärkeregler am 5,2-m-Anschlusskabel 
ermöglicht die separate Steuerung von 
linkem und rechtem Kanal.

Darüber hinaus sind sie leicht und eignen 
sich ideal für lange Nächte vor dem 
Fernseher und einen ungestörten Genuss 
Ihrer Lieblingsfi lme oder -serien.

• Offene, dynamische TV-Kopfhörer
• Unabhängige Lautstärkeregelung, 
 Verlängerungskabel im Lieferumfang 
 en thalten
• Bequem auch bei längerem Tragen
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Technische Daten

Ost West Ost West

EAN 40 44155 05792 8 40 44155 05793 5 40 44155 05790 4 40 44155 05791 1

UPC 6 15104 19023 8 6 15104 19024 5 6 15104 19017 7 6 15104 19022 1

Artikelnummer 504684 504685 504682 504683

Wandlerprinzip Geschlossen, dynamisch Offen, dynamisch

Übertragungsbereich 25-20,000 Hz 30-20,000 Hz

Impedanz 32 � 32 �

THD – Gesamtklirrfaktor
(1 kHz, 100 dB SPL)

<0.5% (1 kHz/100 dB) <1% (1 kHz/100 dB)

Schalldruckpegel (SPL)  112 dB  (1 kHz/1 Veff) 115 dB  (1 kHz/1 Veff)

Kabellänge 0,8m + 5,2m 1m + 5,2m

Stecker 3,5-/6,3-mm-Stecker gerade 3,5-/6,3-mm-Stecker gerade

Lieferumfang (Seite) HD 65 TV-Kopfhörer
6,3-mm-Adapterstecker
HZR 62-Kabel mit integrierter Lautstärkeregelung

HD 35 TV-Kopfhörer
6,3-mm-Adapterstecker
HZR 62-Kabel mit integrierter Lautstärkeregelung

Verpackung

Gewicht 440g 278g

Design Blisterverpackung Blisterverpackung

Abmessungen der Einzelverpackung 200 x 80 x 235mm 230 x 180 x 80 mm

Abmessungen der Sammelverpackung 440 x 280 x 275 mm 340 x 240 x 215 mm

Anzahl der Produkte pro Sammelverpackung 6 Stk. 6 Stk.

Verpackungssprachen Englisch, Russisch, 
Polnisch, Türkisch, 
Chinesisch vereinfacht, 
Chinesisch traditionell, 
Koreanisch

Englisch, Französisch, 
Spanisch, Portugiesisch, 
Deutsch, Italienisch, 
Niederländisch

Englisch, Russisch, 
Polnisch, Türkisch, 
Chinesisch vereinfacht, 
Chinesisch traditionell, 
Koreanisch

Englisch, Französisch, 
Spanisch, Portugiesisch, 
Deutsch, Italienisch, 
Niederländisch

HD 65 TV HD 35 TV

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG

Am Labor 1, 30900 Wedemark, Deutschland
www.sennheiser.com
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