
 

 

 

 

 

 

Lautsprecher Halogen-Design / CS-50 

Montagehinweis:  

Um den Lautsprecher in Ihre Einbauöffnung, an der Wand oder Decke, einzuführen,  

ziehen Sie die beiden Haltefedern nach oben. Führen Sie nun die Rückseite des Lautsprechers in die 

Einbauöffnung ein und lassen Sie die Federn nun wieder in Ihre Ursprungsposition gleiten.   

Achten Sie darauf, dass die Anschlussleitung der Lautsprecher vorher angeschlossen wurde und die 

Federn beim Loslassen nicht unkontrolliert zuschnappen (Verletzungsgefahr!).  

 

Technische Daten  

Leistung: 3 W (max.)  

Frequenzbereich: 120 - 18000 Hz 

Impedanz: 8 Ohm 

Lochkreisausschnitt: ca. 60 mm 

Einbautiefe: ca. 30 mm 

 

-Der Anschluß besteht aus zwei Drähten, deutlich gekennzeichnet mit + (weiß) und - (schwarz)  

-Befestigung mittels Spannfeder  

 

 

Hersteller / Importeur: Sintron Vertriebs GmbH - Südring 14 D-76473 Iffezheim 

WEEE-Reg.Nr.: DE76956435 


