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Gerätecases
ROADINGER Kunststoff-Rack KR-19, DD, schwarz Best.-Nr. 30106020 ........................................................................ 2HE

Best.-Nr. 30106024 ........................................................................ 4HE
Best.-Nr. 30106028 ........................................................................ 6HE
Best.-Nr. 30106032 ........................................................................ 8HE
Best.-Nr. 30106036 ...................................................................... 10HE

Professionelles Hartschalen-Flightcase für 483-mm-Geräte (19")

• Stabile und leichte Konstruktion für Steuer- und Effektgeräte  
(max. Gewicht 10 kg)

• Kratz- und stoßfestes, schwarzes ABS-Gehäuse
• 2 abnehmbare Deckel (Double-Door-Version)
• Eingebaute Rackschienen (beidseitig, gelöchert)
• 2 Aluminiumtragegriffe
• Stapelbar

Technische Daten:
Gerät: 30106020 30106024 30106028 30106032 30106036 30106040

Maximalbelastung: 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg

Wandstärke: 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm

Außenmaße (BxTxH): ca. 145 x 545 x 570 mm ca. 235 x 545 x 570 mm ca. 340 x 535 x 570 mm ca. 425 x 535 x 570 mm ca. 550 x 570 x 520 mm ca. 590 x 535 x 570 mm

Innenmaße:

Einbaubreite: 483 mm (19") 483 mm (19") 483 mm (19") 483 mm (19") 483 mm (19") 483 mm (19")

Einbauhöhe: ca. 90 mm (2 HE) ca. 190 mm (4 HE) ca. 300 mm (6 HE) ca. 370 mm (8 HE) ca. 450 mm (10 HE) ca. 370 mm (12 HE)

Gesamt Einbautiefe: ca. 540 mm ca. 540 mm ca. 540 mm ca. 540 mm ca. 540 mm ca. 540 mm

Effektive Einbautiefe: ca. 420 mm ca. 420 mm ca. 420 mm ca. 420 mm ca. 420 mm ca. 420 mm

Gewicht: ca. 4 kg ca. 5 kg ca. 6 kg ca. 7 kg ca. 8 kg ca. 8 kg

Technische Daten:
Gerät: 3011000Q 3011000R 3011000T 3011000U

Maximalbelastung: 35 kg 50 kg 100 kg 100 kg

Wandstärke: 9,5 mm 9,5 mm 9,5 mm 9,5 mm

Außenmaße (BxTxH): 550 x 720 x 405 mm 540 x 720 x 715 mm 540 x 720 x 890 mm 540 x 720 x 990 mm

Innenmaße:

Einbaubreite: 483 mm (19") 483 mm (19") 483 mm (19") 483 mm (19")

Einbauhöhe: 280 mm 450 mm 630 mm 730 mm

Einbautiefe: 530 mm 530 mm 530 mm 530 mm

Gewicht: 20 kg 30 kg 36 kg 38 kg

ROADINGER Kunststoff-Rack 19, 7HE, DD/Trolley, sw

Best.-Nr. 30106060

Professionelles Hartschalen-Flightcase für 483-mm-Geräte (19")

• Stabile und leichte Konstruktion für Steuer- und Effektgeräte mit 7 HE  
(max. Gewicht 25 kg)

• Kratz- und stoßfestes, schwarzes ABS-Gehäuse
• 2 abnehmbare Deckel (Double-Door-Version)
• Eingebaute Rackschienen (beidseitig, gelöchert)
• Ausziehbarer Teleskopgriff
• Transportrollen
• 2 Gleitschienen oben
• 2 Aluminiumtragegriffe
• Stapelbar

Technische Daten:
Maximalbelastung: 25 kg

Wandstärke: 2 mm

Außenmaße (BxTxH): 560 x 570 x 430 mm

Innenmaße:

Einbaubreite: 483 mm (19")

Einbauhöhe: 315 mm (7 HE)

Einbautiefe: 420 mm

Gewicht: 9,3 kg

ROADINGER Spezial-Kombi-Case U Best.-Nr. 3011000Q ........................................................................ 4HE
Best.-Nr. 3011000R ........................................................................ 8HE
Best.-Nr. 3011000T .......................................................................12HE
Best.-Nr. 3011000U .......................................................................14HE

Professionelles Flightcase mit Rollen

• Professionelle Lösung für ein komplettes DJ-Setup
• Oberteil mit schräg stellbaren Profilschienen mit 10 HE
• Unterteil mit 4/ 8/12/14 HE Montagemöglichkeit
• Abnehmbarer Deckel
• Abnehmbare Front- und Rückplatte
• Rückseitige Servicetür, mit Aussparung zur Kabeldurchführung
• Aluminiumprofilrahmen (30 mm) mit abgerundeten Ecken
• Dreischenklige, große Stahlkugelecken
• Inkl. Rollbrett (15 mm) mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Bremse
• 4 robuste Case-Klappgriffe
• 12 Butterfly-Schlösser

http://www.steinigke.de/de/mpn30106020.html
http://www.steinigke.de/de/mpn30106024.html
http://www.steinigke.de/de/mpn30106028.html
http://www.steinigke.de/de/mpn30106032.html
http://www.steinigke.de/de/mpn30106036.html
http://www.steinigke.de/de/mpn30106060.html
http://www.steinigke.de/de/mpn3011000Q.html
http://www.steinigke.de/de/mpn3011000R.html
http://www.steinigke.de/de/mpn3011000T.html
http://www.steinigke.de/de/mpn3011000U.html

