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Reihenklemmen in Zugfedertechnik, die Z-Reihe, sind
speziell auf Kundenanforderungen zugeschnitten:
Geringer Bauraum, groRziigige Markierungsflachen,
integrierter Prufabgriff, Querverbindbarkeit

innerhalb der Z-Reihe und zu weiteren Weidmdiller
Reihenklemmenfamilien.

Die Klemmen der Z-Reihe verfligen lber einen groBen
Klemmbereich und bis zu zwei Querverbindungskanale.
Mit steckbaren Standardquerverbindungen lassen sich
Potenziale lber eine beliebige Klemmenanzahl verteilen.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr. 1768000000

Typ ZMAK 2.5

Ausfiihrung Z-Reihenklemme mit Zugfederanschluss,
Motoranschlussklemme, Bemessungsquerschnitt:
2.5 mm?, Zugfederanschluss, Wemid, dunkelbeige

GTIN (EAN) 4032248117376

VPE 25 Stiick
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Z-Reihenklemme mit Zugfederanschluss

ZMAK 2.5

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
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Lange 102 mm Breite 5,1 mm
Hohe 69,5 mm Hohe niedrigstbauend 70 mm
Nettogewicht 22,38¢g

Temperaturen

Betriebstemperatur Lagertemperatur

Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C Dauergebrauchstemperatur, max. 120°C
Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 2,5 mm? Bemessungsspannung 400V
BemessungsstoRspannung 6 kV Nennstrom 24 A
Strom bei max. Leiter 31TA Normen IEC 60947-7-1 (-7-2)
Verschmutzungsgrad 3

Bemessungsdaten nach CSA

Zertifikat-Nr. (CSA) 200039-1152892 Spannung Gr D (CSA) 300V
Strom Gr D (CSA) 25 A Leiterquerschnitt max (CSA) 12 AWG
Leiterquerschnitt min (CSA) 26 AWG
Bemessungsdaten nach UL
Zertifikat-Nr. (UR) E60693VOL1SECH2 Spannung Gr B (UR) 300V
Spannung Gr D (UR) 300V Strom Gr B (UR) 25 A
Strom Gr D (UR) 10A Leitergr. Factory wiring max (UR) 12 AWG
Leitergr. Factory wiring min (UR) 26 AWG Leitergr. Field wiring max (UR) 12 AWG
Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)
Anschlussart Zugfederanschluss Abisolierlange 10 mm
KlingenmaR 0,6 x 3,5 mm Anschlussrichtung oben
Anzahl Anschliisse Klemmbereich, Bemessungsanschluss,

7 min. 0,13 mm?2
Klemmbereich, Bemessungsanschluss, Lehrdorn nach 60 947-1
max. 4 mm? A3
Leiteranschlussquerschnitt, eindrahtig Leiteranschlussquerschnitt, eindrahtig
min. Bemessungsanschluss 0,5 mm?2 max. Bemessungsanschluss 4 mm?2
Leiteranschlussquerschnitt, feindrahtig, Leiteranschlussquerschnitt, feindrahtig,
max. 4 mm? min. 0,5 mm?2
Leiteranschlussquerschnitt, Leiteranschlussquerschnitt,
feindrahtig mit AEH DIN 46228/1, feindrahtig mit AEH DIN 46228/1,
Bemessungsanschluss, min. 0,5 mm? Bemessungsanschluss, max. 2,5 mm?
Leiteranschlussquerschnitt, feindrahtig Leiteranschlussquerschnitt, feindrahtig
AEH mit Kunststoffkragen DIN AEH mit Kunststoffkragen DIN
46228/4, Bemessungsanschluss, min. 0,5 mm?2 46228/4, Bemessungsanschluss, max. 2,5 mmz?2
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26 Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)
Leiteranschlussquerschnitt, feindrahtig Leiteranschlussquerschnitt, feindrahtig
mit Aderendhiilse DIN 46228/1, mit Aderendhiilse DIN 46228/1,
weiterer Anschluss, min. 0,5 mm?2 weiterer Anschluss, max. 2,5 mm?2
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Technische Daten

weitere technische Daten

Anzahl gleicher Klemmen

Montageart

gerastet

Offene Seiten

rechts

explosionsgeprifte Ausfiihrung

Nein

Systemkennwerte

Produktfamilie

Z-Reihenklemme mit
Zugfederanschluss

Anschlussart

Zugfederanschluss

Anschlussrichtung oben Anzahl der Etagen 2

Anzahl Anschliisse 7 Anzahl der Klemmstellen je Etage 2

Etagen intern gebriickt Nein Tragschiene TS 35
Abschlussplatte erforderlich Ja

Werkstoffdaten

Isolierstoff Wemid Werkstoff Wemid
Farbe dunkelbeige Brennbarkeitsklasse nach UL94 V-0
Klassifikationen

ETIM 2.0 EC000897 ETIM 3.0 EC000897
UNSPSC 30-21-18-01 eClass 4.1 27-14-11-18
eClass 5.1 27-14-11-18 eClass 6.0 27-14-11-20
eClass 7.0 27-14-11-20

Produkthinweise

Hinweistext Bestelldaten

ZMAK 2.5 690 V mit vormontierter Abschlussplatte und Breite von 6. Tmm!

Zulassungen

Zulassungen

(€@

&

MEZ25
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ZAP ZMAK 2.5

Allgemeine Bestelldaten

Weidmdiller bietet Anwender von Reihenklemmen der
Z-Reihe ein umfangreiches Zubehor an, das in allen
Aufgabenstellungen eine passende Losung auch tber
Standardfunktionen hinaus ermaoglicht.

Das Zubehor unterliegt den gleichen
Qualitatsanforderungen wie die Reihenklemmen selbst.

Best.-Nr. Typ
1768010000 ZAP ZMAK2.5

GTIN (EAN)
4032248115334

VPE
10 Stiick

ZTA 1

Allgemeine Bestelldaten

Weidmdiller bietet Anwender von Reihenklemmen der
Z-Reihe ein umfangreiches Zubehor an, das in allen
Aufgabenstellungen eine passende Losung auch lber
Standardfunktionen hinaus ermoglicht.

Das Zubehor unterliegt den gleichen
Qualitatsanforderungen wie die Reihenklemmen selbst.

Best.-Nr. Typ Ausfihrung

1609040000 ZTA 1 Testadapter,
Nennsteuerspannung:

1609050000 ZTA 1/ZA Testadapter,
Nennsteuerspannung:

GTIN (EAN) VPE
4008190196851 25 Stiick

4008190206543 25 Stiick
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Neutral

Allgemeine Bestelldaten

Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle

Markierer fur alle Leitungs- und Steckverbinder

sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich

insbesondere fir kurze Zahlenfolgen und umfasst eine

groRBe Auswahl an einsatzfertigen Drucken.

Die Streifenmontage lasst ein schnelles Aufrasten

in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar,

kontrastreich und in 5 Breiten erhaltlich.

¢ GroBe Auswahl an einsatzfertigen Markierern

¢ Streifenmontage fiir schnelles Aufrasten

¢ Verbindermarkierer passend fiir alle Weidmiiller
Leitungsverbinder

* Werden als neutrale Karte, MultiCard oder als
Standarddruck in Karten angeboten

Best.-Nr. Typ

1609801044 DEK 5/5 MC-10 NE WS

Ausfiihrung
Klemmenmarkierer,
MultiCard, 5 x 5 mm,

Polyamid, Farbe: weil

GTIN (EAN) VPE
4008190397111 1.000 Stiick

Neutral

Allgemeine Bestelldaten

WS-Markierer sind optimal auf Leitungsverbinder der
W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilitat
lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der
Z-Reihe einsetzen. Die groRen Beschriftungsflachen
erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine
mehrzeilige Aufteilung.

WS-Markierer eignen sich besonders fiir eine
Beschriftung mit langen, individuell erstellten
Zeichenfolgen. Durch das bewahrte MultiCard-Format ist
eine Beschriftung mit Laser, PrintJet, Plotter oder MC-
Mobilo moglich.

* In Streifen oder einzeln montierbar

* Markierer im bewahrten MultiCard-Format

Best.-Nr. Typ
1609860000 WS 12/5 MC NE WS

Ausfihrung

Klemmenmarkierer,

MultiCard, 12 x 5 mm,

Polyamid, Farbe: weil3

GTIN (EAN) VPE
4008190203481 720 Stiick
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Fiir Tragschiene TS 35

Um einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene

zu gewabhrleisten und ein verrutschen zu verhindern

hat Weidmdiller Endwinkel im Programm. Es sind
Ausfuhrungen mit Schraube und schraubenlose
Ausfiihrungen erhéltlich. Auf den Endwinkeln

bestehen Markierungsmoglichkeiten, ebenfalls fiir
Gruppenmarkierer und die Mdglichkeit der Aufnahme fur

Prifstecker.
Allgemeine Bestelldaten
Best.-Nr. Typ Ausfiihrung GTIN (EAN) VPE
9540000000 ZEW 35 Zubehér, Endwinkel 4008190956264 20 Stiick

Schraubendreher
Immer der richtige Dreh:
Weidmdiiller Schraubendreher-Werkzeuge sind das
Ergebnis einer konsequenten Griffkonzeption, das
sowohl die menschliche Hand als auch unterschiedliche

— ;--:‘ Arbeitsanforderungen berlicksichtigt.

Firr jede Schraube die passende Klinge - in vier
GriffgroRen

Die Vorteile liegen auf der Hand:

* Anwenderfreundlich: ergonomische Griffgestaltung fir
ermudungsfreies Arbeiten

* Anschlussoptimiert: die passende Klinge und die
richtige GriffgroBe fiir ein optimales Drehmoment

* Prozesssicher: eine noch einfachere Bedienung fiir eine
noch schnellere Verdrahtung

Das Resultat: Rationelles und fachgerechtes Arbeiten.
Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr. Typ Ausfiihrung GTIN (EAN) VPE
9008330000 SDS 0.6X3.5X100 Schraubendreher, 4032248056286 1 Stiick
Klingenbreite (B): 3.5 mm,
Klingenlange: 100 mm,
Klingenstarke (A): 0.6 mm
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