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Batterieklemmen, vergoldet

Vergoldete Batterieklemmen sorgen für eine langjäh-
rige korrosionsfreie Leistungsübertragung. 2 Kabelein-
gänge bis 16 mm2 und Schraubanschluss für Ringkabel-
schuh bis 50 mm2. Passend für alle Standard-Batterie-
typen. Abm. max.: (B x H x T) 30 x 13 x 55 mm.
Best.-Nr. Ausführung Stück x

36 29 48-99 Klemme + 6.95
36 29 56-99 Klemme - 6.95

BKS-Batterieklemme

Die Montage ist schnell und einfach: Orginal-Plus-
Klemme abnehmen · BKS-Klemme aufstecken · Orginal-
Klemme auf BKS aufstecken. Alle Orginalkabel bleiben
unverändert mit 3 Ausgängen für 10 mm2, 35 mm2 und
50 mm2 mittels der Ringösen-Befestigungsschraube.
85 21 73-99 x 9.95

Stromverteiler-Block,VB 1 - 4

Massiver, 24 Karat hartvergoldeter Verteilerblock zur
Stromversorgung mehrerer Endstufen und HiFi-Kompo-
nenten. Es muss nur ein Versorgungskabel von der Bat-
terie gelegt werden, die Verteilung erfolgt im Fahrzeug-
inneren. Der Verteiler ist mit einer durchsichtigen Acryl-
haube isoliert. Eingang max. 25 mm2 · Ausgang 4 x 10
mm2 · Abm.(B x H x T) 75 x 26 x 25 mm.
36 69 35-99 x 4.95

Stromverteiler-Block,VB 1-2

Ausführung wie 36 69 35-99,
jedoch mit 1x Eingang bis 50 mm2 und 2x Ausgänge bis
35 mm2. Abm. (L x B x H) 66 x 57 x 28 mm.
37 90 32-99 x 4.95

Massekabelschuh MKS-50

Winkel für Kabel bis 50 mm2,
24-Karat vergoldet. Große
Auflagefläche für geringen
Widerstand.
85 21 72-99 x 3.95

Soundboard Connector

24 Karat vergoldeter Soundboard Connector mit 
4 Steckern und 4 Buchsen. Der Vorteil ist, dass man
Lautsprecher, Soundboard oder Subwoofer mit einem
Handgriff abklemmen kann und ebenso schnell und
verpolungssicher wieder anschließt. Auch für die  HiFi-
Anlage zu Hause und die mobile Disco-Anlage einsetz-
bar. Volle Soundversorgung mit einem minimalen Über-
gangswiderstand. Für Kabel bis 4 mm. Abm. (B x H x T)
57 x 10 x 45 mm.
32 09 19-99 x 9.95

Die absolute elektrische Sicher-
heit für Ihre HiFi-Geräte bietet ein
vergoldeter Sicherungsblock für 
4 Sicherungen. Die 3 Eingänge,
stirnseitig und seitlich, können
Kabel bis zu 25 mm2 aufnehmen.
Die 4 Ausgänge sind belegbar mit
Kabeln bis 10 mm2. Isoliert ist der Block mit einer
durchsichtigen Acrylhaube. Benötigte Sicherungsgröße
10,3 x 38,1 mm. (Lieferung ohne Sicherung).
Abm. (B x H x T): 100 x 30 x 80 mm.
32 09 86-99 x 14.95

Sicherungshalter SBS-2-2

Sicherungsverteilerblock für Mini-ANL-Sicherungen.
24-Karat vergoldete Kontaktflächen. 3 Eingänge bis 
25 mm2 sowie 3 Ausgänge bis 16 mm2. Abm. (B x H x T):
90 x 30 x 70 mm.
37 96 99-99 x 12.95

Sicherungshalter

Für Kabel bis 6 mm2

schraubbar, inkl. einer 2 A 
und 3 A Sicherung. Abm. (B x H x T): 37 x 15 x 16 mm.
37 80 57-99 Pckg. x 2.95

Flachsicherungen Maxi

Extrem geringer elektrischer Widerstand, da nur ein
einteiliger vergoldeter Streifen verwendet wird.
Passend für Sicherungshalter MS 80 und M 2-3.
Best.-Nr. A Stück x

37 59 46-99 20 1.50
37 59 72-99 40 1.50
37 59 94-99 60 1.50
37 60 10-99 80 1.50

Verbinderklemme

Verpolungssichere Steckverbinder für Kabelquer-
schnitte bis 4 mm2 . Steckbar, mit Schraubanschlüssen.
Best.-Nr. Ausführung Stück x ab 5 à
32 64 53-99 2polig 2.95 2.53
32 64 61-99 3polig 3.50 3.04

Automatik-Sicherungshalter

Automatiksicherungs-
halter mit spritzwassergeschützten, vergoldeten Kabel-
eingängen bis 25 mm2. Schnelles Ein- und Ausschalten
bei Kurzschluss oder Arbeiten an der Stromversorgung.
Abm. (B x H x T): 95 x 40 x 40 mm.
Best.-Nr. A Stück x

37 73 75-99 40 9.95
37 73 79-99 60 9.95
37 73 82-99 80 9.95

Lautsprecher-Boxenstecker BTV

4-poliger Schnell-
anschlussstecker,
verpolungssicher und 
versenkte Einbaubuchse mit 
vergoldeten banana Kontakten bis 4 mm2 Kabel. Auch
geeignet für Basslautsprecher mit Doppelschwingspule
oder bi-wiring. Einbau Ø 65 mm. Einbautiefe 45 mm.
37 97 23-99 x 4.95

Wenn Sie von
Ihrem Lautspre-
cher ein Surren
hören, das der
Umdrehungszahl
des Motors ent-
spricht, dann
liegt häufig eine
Masseschleife
zwischen Autora-
dio und Endstufe oder Einstreuungen im Vorverstär-
ker-Kabel vor. Mittels dieses Adapters wird die
Masse galvanisch getrennt und gewährleistet eine
störungsfreie Signalübertragung.
Technische Daten: 2 x Cinch-Buchsen Eingang · 
2 x Cinch-Stecker Ausgang · Abm. (B x H x T) 70 x 
35 x 50 mm.
37 92 34-99 x 14.95

2-Wege-Frequenzweiche SX 151

Kompakte 2-Wege-
Frequenzweiche 
für typische Car-
Kombinationen.
Technische Daten:
Belastbarkeit: 150 W max. · Impedanz: 4 Ω · Übergangs-
frequenz: 4500 Hz · Flankensteilheit: 12 dB/Okt. · Ver-
goldete Anschlüsse · Abm.: 120 x 85 x 40 mm.
37 92 81-99 x 14.95

Subwooferweiche SX 11

Einfach vor das 
Bass-Chassis geschaltet 
verhindert diese Weiche, dass diesem hohe Töne zuge-
führt werden - denn Bass muss sauber klingen.
Technische Daten: Belastbarkeit: 200 W max. · Impe-
danz: 4 Ω · Trennfrequenz: 100 Hz · Flankensteilheit 
12 dB/Okt. Abm. 120 x 85 x 40 mm.
37 92 77-99 x 19.95

Lautsprecher-Befestigungs-Set

Zur stabilen Befestigung von Lautsprechern an Innen-
verkleidungen im Auto.
Set besteht aus 4 Metallschrauben mit Klemm-Muttern.
31 91 12-99 Pckg. x 1.95

LC-Entstörfilter Entstörfilter 10 A

3-Wege-Frequenzweiche SX 121

Universell einsetzbare 
3-Wege-Frequenz-
weiche.
Technische Daten:
Belastbarkeit: 240 W max. · Impedanz: 4Ω · Übergangs-
frequenzen 800 / 5000 Hz · Flankensteilheit: 12 dB/Okt.
· Vergoldete Anschlüsse · Abm.: 120 x 85 x 40 mm.
37 92 79-99 x 19.95

Tri-Mode-Weiche TRW-312

Die „Fertiglösung”
zum Anschluss von 
3 Lautsprechern 
(Subwoofer und 
2 Stereo-Satelliten) an einen Tri-Mode-fähigen Verstärker.
Technische Daten: 300 W Leistung max. · Übergangs-
frequenz 80/120 Hz schaltbar · Impedanz 4 Ω · Vergol-
dete Anschlüsse · Abm. 110 x 110 x 40 mm.
36 83 93-99 x 24.95

Lautsprecher-Adapterkabel

DIN-Lautsprecherstecker auf offene Enden. Länge ca.
20 cm. Inkl. Klemmleiste.
37 91 58-99 Paar x 3.95

NF-Überblendregler

Zum Anschluss einer 4-Kanal-Endstufe an ein Autoradio
mit 2-Kanal Cinch-Ausgang. Vergoldete Kontakte. Abm.
75 x 67 x 40 mm.
37 91 82-99 x 24.95

Macht aus den Lautsprecheran-
schlüssen Ihres Autoradios einen
Stereo-Vorverstärkerausgang.
Dadurch können Sie problemlos
einen Zusatzverstärker anschlie-
ßen. Durch regelbaren Pegel auch
ideal für Serien-Autoradios! 
Technische Daten: High-Power-
Eingang bis 2 x 40 W sin./200 W
max., Ausgang mit Cinch-Buch-
sen, Frequenzgang 20 Hz - 35 kHz,
Ausgangsimpedanz 10 kΩ, Abm.
90 x 28 x 65 mm.
37 91 06-99 x 12.95

Lautsprecher-Kabel können problemlos direkt an das
Autoradio angeschlossen werden. Passend für alle
Autoradios mit DIN-Anschlüssen und Kabel bis 
2,5 mm2.
31 91 63-99 Paar x 2.95

Sicherungshalter SB 3-4 Sicherungsverteilerblock 
Mini-ANL 3/3

High-Low-Level-
Converter HL-406

Masseschleifen-Isolator GL-205

Beseitigt Bordnetzstörgeräusche, geeignet für 
Autoradios,Verstärker, CB-Funk, Mobil-Telefone.
Technische Daten: Nennstrom 45 A/2 Min · Impulslast
80 A/960 W · Nennspannung 12/24 V · Dämpfung 
2 dB/Okt · Abm. (B x H x T) 90 x 45 x 60 mm.
32 10 87-99 x 26.95

10 A/120 W max., Abm. (Ø x L) 39 x 69 mm.
31 10 81-99 x 9.95

Entstörfilter 20 A
20 A/240 W max., Abm. (B x H x T) 95 x 55 x 40 mm.
32 09 94-99 x 14.95

ab9.9526.95

ab2.95

•Vergoldet

Lautsprecher-Stecker,
schraubbar

Vergoldet wie Sicherungshalter 
SB 3-4. Jedoch 2 Eingänge bis 
25 mm2, 2 Ausgänge 10 mm2.
Abm. (B x H x T): 100 x 30 x 80 mm.
37 59 16-99 x 9.95
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