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Auszug aus dem Online-
Katalog

 

TMCP SOCKET M
Artikelnummer: 0916589

http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=0916589

 

 
Anreihbarer Sockel, 2-polig, zur Aufnahme von zwei, je einpoligen
Schutzschaltern

 

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)

4 017918 600921

VPE 10 Stk.

Zolltarif 85366990

Produktschlüssel 01043

Katalogseitenangabe Seite 468 (CL-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
01.01.2003

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die
hier angegebenen Daten dem
Online-Katalog entnommen sind.
Die vollständigen Informationen
und Daten entnehmen Sie bitte
der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen
Nutzungsbedingungen für Internet-
Downloads.

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen 1

Anzahl der Anschlüsse 2

Farbe schwarz

Isolierstoff PA-F
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Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0

Maße

Breite 25 mm

Länge 115 mm

Höhe NS 35/7,5 110,5 mm

Höhe NS 35/15 118 mm

Technische Daten

Art der Sicherung Automat

Bemessungsstoßspannung 3 kV

Verschmutzungsgrad 2

Anschlussdaten

Anschlussart Schraubanschluss

Approbationen

 

Zubehör

Artikel Bezeichnung Beschreibung

Brücken

0916615 FBST 500 TMCP Steckbrücke, Länge: 500 mm, Farbe: silberfarben

2966692 FBST 500-PLC BU Endlossteckbrücke, Länge: 500 mm, Farbe: blau

2966786 FBST 500-PLC RD Endlossteckbrücke, Länge: 500 mm, Farbe: rot

0916602 TMCP SB Signalbrücke, steckbar, zur Brückung der Sammelsignalisierung
bei freiem Steckplatz auf dem Sockel TMCP SOCKET M

Markierung

1050499 ZB 6:SO/CMS Zackband, 10-teilig, trennbar, Sonderbeschriftung, beschriftet
nach Kundenangaben

1051003 ZB 6:UNBEDRUCKT Zackband unbedruckt, Streifen mit 10 Schildchen zum
Selbstbeschriften mit B-STIFT oder CMS-System, für
Klemmenbreite: 6,2 mm, Farbe: weiß
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Montage

1201413 E/UK 1 Endhalter, für die Endabstützung von Doppelstock- und
Dreistockklemmen, Breite: 10 mm, Farbe: grau

1201028 NS 32 AL UNPERF 2000MM G-Profil 32 mm (NS 32)

1201280 NS 32 CU/120QMM UNPERF
2000MM

G-Profil-Tragschiene, profil-gezogen, Material: Kupfer, ungelocht,
Höhe 15 mm, Breite 32 mm, Länge 2 m

1201358 NS 32 CU/35QMM UNPERF
2000MM

G-Profil-Tragschiene, Material: Kupfer, ungelocht, Höhe 15 mm,
Breite 32 mm, Länge 2 m

1201002 NS 32 PERF 2000MM G-Profil-Tragschiene, Material: Stahl, gelocht, Höhe 15 mm, Breite
32 mm, Länge 2 m

1201015 NS 32 UNPERF 2000MM G-Profil-Tragschiene, Material: Stahl, ungelocht, Höhe 15 mm,
Breite 32 mm, Länge 2 m

0801762 NS 35/ 7,5 CU UNPERF
2000MM

Hutprofil-Tragschiene, Material: Kupfer, ungelocht, Höhe 7,5 mm,
Breite 35 mm, Länge: 2 m

0801733 NS 35/ 7,5 PERF 2000MM Hutprofil-Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und
dickschichtpassiviert, gelocht, Höhe 7,5 mm, Breite 35 mm,
Länge: 2 m

1201756 NS 35/15 AL UNPERF 2000MM Hutprofil-Tragschiene, profil-gezogen, hohe Ausführung,
ungelocht 1,5 mm dick, Material: Aluminium, Höhe 15 mm, Breite
35 mm, Länge 2 m

1201895 NS 35/15 CU UNPERF 2000MM Hutprofil-Tragschiene, Material: Kupfer, ungelocht, 1,5 mm dick,
Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m

1201730 NS 35/15 PERF 2000MM Hutprofil-Tragschiene, Material: Stahl, gelocht, Höhe 15 mm,
Breite 35 mm, Länge: 2 m

1201714 NS 35/15 UNPERF 2000MM Hutprofil-Tragschiene, Material: Stahl, ungelocht, Höhe 15 mm,
Breite 35 mm, Länge: 2 m

1201798 NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM Hutprofil-Tragschiene, Material: Stahl, ungelocht, 2,3 mm dick,
Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m

0916592 TMCP CONNECT LR Abschlussdeckel, Länge: 115 mm, Breite: 6 mm, Farbe: schwarz

Werkzeug

1205053 SZS 0,6X3,5 Schraubendreher Schlitz, passend für alle Schraubklemmen bis
zu 4,0 mm²-Anschlussquerschnitt, Klinge: 0,6 x 3,5 mm, ohne
VDE-Zulassung

http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=0916589
http://www.phoenixcontact.com


TMCP SOCKET M Artikelnummer: 0916589
http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=0916589

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG Seite 4 / 4
http://www.phoenixcontact.com 31.03.2011

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
http://www.phoenixcontact.com

© 2011 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten
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