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Pacific Taster beleuchtet FR-Aufputz IP 54 transparente Kalotte



Datenblatt für Artikel 90591014-DE

 erstellt mit OXOMI®
am 12.07.2021

 /Seite 2 2Datenblatt für Artikel 90591014-DE

0.145 kg

55 mm

75 mm

85 mm

853650800015

TR

1 Stück

1

1 Stück

Stück

Stück

90591014-DE

8691137956876

Produkt

STAMMDATEN

Artikel-Typ

GTIN

Herstellernummer

Einheit Inhalt

Einheit Bestellung

Inhaltsmenge

Preisbezugsmenge

Mindestbestellmenge

Ursprungsland

Zolltarifnummer

ABMESSUNGEN ARTIKEL

Breite

Höhe

Tiefe

Gewicht

BESCHREIBUNG
Wipptaster Schließer mit transparenter Kalotte. LED im Lieferumfang. Mit N-Klemme 
Nennspannung:250V/Nennstrom 10A/ Schutzart IP54/ Schlagfestigkeit IK05


