
Viereckregner  ZoomMaxx,  Artikel  8127-20



� Wurfweite  3 – 18 m

� Wurfbreite  3 – 12 m

� Beregnungsfläche 9 – 216 m²

� Wurfhöhe     4- 6 m

� 16 Einzeldüsen

� Stufenlose Mengenregulierung, nicht absperrbar 

� Wasserverbrauch 2 bar= 550 l/h , 4 bar = 800 l/h

� Anschlussgewinde ¾ “

� Maße  Ø =26cm , H = 17 cm

Features:
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