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Reflexions-Lichtschranke mit Polfilter

RLK29-55/25/116-Set

RLK29-55/25/116-Set

! Reflexions-Lichtschranke mit erhöhter 
Reichweite und wasserdichtem 
Gehäuse für Tor- und Schrankenanla-
gen

! Keine messbare Störaussendung auf 
allen Frequenzen

! Besonders störunempfindlich im 
Betriebsfunk- und Handybereich

! 2500 V Prüfspannung zwischen den 
Relais-Anschlussklemmen und der 
Geräteelektronik

! Fremdlichtunempfindlich, auch bei 
Energiesparlampen

! Reflektor und Montagehilfe im Liefer-
umfang

mit Klemmraum
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Technische Daten RLK29-55/25/116-Set

Allgemeine Daten

Betriebsreichweite 0 ... 12 m

Reflektorabstand 0,04 ... 12 m (mit Reflektor C110-2)

Grenzreichweite 14 m

Lichtsender LED

Zulassungen CE

USA cULus

Kanada cULus

Referenzobjekt Reflektor C110_2 Durchmesser: 84 mm , im Lieferumfang enthalten

Lichtart rot, Wechsellicht 640 nm

Lichtfleckdurchmesser ca. 35 mm im Abstand von 12 m

Öffnungswinkel ± 1 °

Fremdlichtgrenze 90000 Lux

Anzeigen/Bedienelemente

Funktionsanzeige LED rot 
leuchtet: bei freiem Strahl 
blinkt: bei Unterschreiten der Funktionsreserve 
aus: bei Strahlunterbrechung

Elektrische Daten

Betriebsspannung 24 ... 230 V AC/DC

Welligkeit 10  %

Leerlaufstrom I0 ≤ 8,5 mA

Leistungsaufnahme P0 0,2 W bei 24 V DC , 1,8 W bei 230 V AC 3 VA

Ausgang

Schaltungsart hellschaltend

Signalausgang Relais, 1 Wechsler

Schaltspannung 230 V AC

Schaltstrom max. 2 A

Schaltfrequenz f 7 Hz

Ansprechzeit 50 ms

Normenkonformität

Normen EN 60947-5-2

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur -20 ... 60 °C (253 ... 333 K)

Lagertemperatur -30 ... 70 °C (243 ... 343 K)

Mechanische Daten

Schutzart IP67

Anschluss Klemmraum

Material  

Gehäuse Kunststoff ABS, schwer entflammbar

Lichtaustritt Kunststoff

Masse ca. 200 g



3
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten. Copyright Pepperl+Fuchs, Printed in Germany

Pepperl+Fuchs GmbH • 68301 Mannheim • Telefon +49 621 776-1111 • Telefax +49 621 776-271111 • Internet http://www.pepperl-fuchs.com

V
er

öf
fe

nt
lic

hu
ng

sd
at

um
: 2

00
7-

03
-1

9 
15

:0
7 

A
us

ga
be

da
tu

m
: 2

00
7-

03
-1

9 
12

81
18

_G
E

R
.x

m
l

Kennlinien/Diagramme

x

y

RLK29-55...

H85
C110-2
H60
H160
H180

Versatz Y [mm]

Abstand X [m]

Charakteristische Ansprechkurve
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H85 (80 mm x 80 mm)

2xH180 (80 mm x 180 mm)

C110_2 (ø = 84 mm)

H180 (40 mm x 180 mm)

H60 (60 mm x 40 mm)

 H160 (60 mm x 18 mm)

Reflektortyp:

Funktionsreserve > 3

Funktionsreserve < 3

Funktionsreserve

Relative Empfangslichtstärke

Abstand X [m]
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Abmessungen und elektrischer Anschluss
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Abmessungen

Elektrischer Anschluss

RLK29-55/25/116-Set

! = hellschaltend, " = dunkelschaltend

Empfänger

Sender

Typenschild

LED-Schaltzustand

Schwalbenschwanz-
aufnahme

Relais Öffner
Relais Schließer

Relais Mittenkontakt
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