Schmales Netzrelais

FTR-LY

e Schaltleistung 1500 VA
e max. Schaltstrom 6 A
° Isolatlonsfhestni;kelt Spule/Kontakt 54 kV/8mm FT L vcA0gey
e extrem schmal mm Q0 | N6A250V~AC A ‘
e standardméRig waschfest IP 67 @:.Jﬁ—ﬁiﬁ%‘iﬁm o
e Spulenspannung 5V bis 48 VDC PN o200 sapan
e Ansprechleistung | r1bnr
e Approbationen WL\ WGHEO,
ABMESSUNGEN  (inmm)
Auf die Anschlisse gesehen !
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Anschluf entfallt bei 1 SchlieRer.
P/R-Typ
MAGNETSYSTEM
Spulenwiderstand Leistung Spannungsbereich Abfallspannung Nennspannung
mwW Vbe Vbe Vbe
(Un) min max
147 + 10 % 170 3,3 7,5 > 0,25 5
212 + 10 % 170 4,0 9,0 > 0,3 6
847 + 10 % 170 7,9 18,0 2 0,6 12
3388 + 10 % 170 15,9 36,0 > 1,2 24
10600 + 10 % 217 31,7 72,0 > 24 48
Daten bei Tu +20°C !
BESTELLSCHLUSSEL ( Beispiel ) FTR-LY C A 12 Y
( A = SchlieRer / C = Wechsler ) -1
Kontaktbestiickung (90° abgewinkelt: P = SchlieRer / R = Wechsler )
Kontaktart ( A = Standard IP67 )
Nennspannung
Kontaktmaterial (Y =AgSnO2/V = AgSnO2/ Au)
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KONTAKTSYSTEM

max. Schalthaufigkeit
mechanische Lebensdauer

( bei Nennlast )

Bestuickung (A = SchlieRer, C = Wechsler ) 1A, 1C
Typ Einfachkontakt
Kontaktmaterial standard AgSn0O2
Ubergangswiderstand bei 1A/ 6VDC ( Neuzustand ) < 100 mQ
Nennlast 6,0 A/ 250 VAC
min. Schaltspannung > 5,0VDC
max. Schaltspannung 250 VAC
min. Schaltstrom ( Referenzwert ) > 10 mA
max. Schaltstrom 6A
max. Schaltleistung (ohmsche Last ) 1500 VA
elektrische Lebensdauer (NC) NO bei Nennlast (ohmsche Last ) > (0,3) 0,6 x 10° Schaltzyklen

600 Zyklen/h 0,17 Hz
> 10 x 10° Schaltzyklen

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Ansprechzeit
Abfallzeit
Vibrationsfestigkeit
StoR3festigkeit

Gewicht
Priifspannung

Isolationswiderstand

Umgebungstemperaturbereich

( exkl. Prellzeit bei Uy / 20°C)
( exkl. Prelizeit )

( Funktion)

( Funktion ) (NC) NO

Kontakt / Spule
Kontakt / Kontakt

8 ms

< 4ms

1,5mmd.A., 10-55 Hz

(50 m/s?) 100 m/s2 (11 +1ms)
-40°C/+85°C

ca.5¢g

4.000 VAC

1.000 VAC

> 1.000 MQ bei 500 VDC
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Anderungen und Ergénzungen vorbehalten !
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