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Dämmerungsschalter
mit einem externen Sensor
Länge 250 mm
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zum Einbau mit besonders kleinen Abmessungen
für induktive, ohmsche und kapazitive Lasten,
{aue h für Energiesparlan'lperr}, a!le Lasten
Lichtstörimpulse von weniger als 5 Sekunden
werden ausgeblendet, dies verhindert das Ein- und
Ausschalten der Leuchte bei kurzzeitigem Lichteinfall
(2.8. vorbeifahrende Fahrzeuge mit Scheinwerfern)
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Last / load
Max. 0,4304

Artikel-Nummer 881 2-0S7.S1 - eonrad-Art.-Nr. Sü57?1

Betriebssoannuno 230 Volt AC 50/60 Hz, l! 10 o/o

Maximale Last 100 VA beiTu = -20" C bis +35'C
Zulässioe Lasten ohmsch, induktiv, kapazitiv
Laststrom maximal 430 mA
Einschaltschwelle ca. 5-10 Lux
Ausschaltschwelle ca. 30-40 Lux
Hvsterese Last unabhänqiq
Spektralbereich 600 - 900 nm
Offnunqswinkel 30 Grad
Anschlussleitunoen 4x150mm
Gehäuse Polvcarbonat, verqossen
Gehäuse-Höhe (mit Dom),
Domdurchmesser

23.5 mm. 6 mm

Gehäuse Länge, Breite, Höhe
(ohne Dom

34 mm x22,5 mm x 16 mm


